Biztonsagi fényfliggony/tobb fénysugaras OmROn

biztonsagi megoldas
F3SG-SR/PG SOROZAT

Egyszeruen felugyelheto
és loT-re kesz




Ez a sorozat
ujradefinialja a
gyartouzemek
munkabiztonsagat

A gyartdknak most a globalizacidéval és

a rugalmas termeléssel jaro kihivasokat
kell kezelnilk. Erre a célra fejlesztettiik ki
F3SG-SR/PG sorozatunkat.

Ez a sorozat fényfliggdnyok széles
vdlasztékat kinalja, amelyek megfelelnek

a globalis biztonsdgi szabvanyoknak,
raadasul a tervezéstél a karbantartasig
minden igényt lefednek.

Az F3SG-SR/PG sorozat segit a gyartoknak

biztonsagi rendszerek kiépitésében.
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Kialakitas

A gyartdsori biztonsag egyszerd kialakitasa

Ez a sorozat minden védelmi alkalmazast lefed

Egységesitse a mechanikai kialakitast a gyartésorokon, és egyszer(isitse a kivalasztast és a tervezést.

Védelem a gépnyilasoknal

Biztonsagi fényfliggony

F3SG-SR

“ Ujjvédelem

m Kézvédelem

u Kar-/labvédelem

Testvédelem

Sugartavolsag 10 mm Eszlelési képesség:

Sugartavolsag 20 T Eszlelési képesség:

Sugartavolsag 40 mm

Eszlelési képesség:

Sugartavolsag 80 mm

Eszlelési képesség:

14 mm &tm. 25 mm atm 45 mm atm. 85 mm atm.
e 160-2000 mm e 160-2480mm e, 240-1520mm et 280-920mm
Max. mikodési Max. méikodési Max. méikodési Max. mikodési
aoni~ 10m/15m aonin ~ 20m /30m aonin 20m /30m aronin~ 20m /30m
Min./jell. Min./jell. Min./jell. Min./jell.

IP69K tipus elérhetd

IP69K tipus elérhetd

Gyakori opcionalis tartozékok, beleértve a kabeleket és konzolokat*

A fényfliggonyok a gyartésorok egyszeri kialakitdsa és utdlagos felszerelése érdekében kozos opcionalis
tartozékokkal rendelkeznek.

Intelligens bedllitomodul
F39-SGIT-IL3

Lampa

F39-SGLP F39-FMA

Bluetooth® kommunikéciés egység

F39-SGBT

QI0-Link |
©Bluetooth’ -
USB Type-C™

Némitdérzékeld karos rogzité

4;:,/:/"’ :

Némitdérzékeld

F39-GCN5

Csatlakoz6doboz

* Néhany opcionalis tartozék kivételével. A részleteket ldsd az F3SG-SR/PG adatlapjan.

Padléra szerelhet6
oszlop
F39-ST

T

Allithat¢ talapzat
rogzitéoszlophoz

F39-STB
L

Tikoroszlop

(az F3SG-SR
biztonsagi
fényfliggonyhoz)
F39-SML

(A tartéoszlop éllithato talapzata kiilon vasarolhaté meg.)



a gépnyilasoktdl a berendezések kdzvetlen kdrnyezetéig

A berendezés kozvetlen
kornyezetének védelme

Tobb fénysugaras biztonsagi megoldas

F3SG-PG

Hozzaférés-védelem Tavoli teriiletvédelem Passziv tiikros teriletvédelem
sugartavolsag  300/400/500 mm sugartavolsag  300/400/500 mm sugartavolsag  300/400/500 mm
Termékhossza 6/70-1370 mm Termékhossza ©§30-1370 mm Termékhossza - 6/70-1370 mm
SR 200730, B Ton/m0n B Sa/en

Segiti a gépek biztonsagi rendszereinek kiépitését szerte a vilagon

Lézeres Ez a sorozat megfelel A kdbelezés modositasaval Az egyeddlalld, szorosan
Tiikoroszlop tajolasjelz6 . . . . 3
(F3SG-PG F39-PTS a nemzetkozi vélaszthaté PNP/NPN zért szerkezet megfelel
tobb biztonsagi lehetdvé teszi, hogy a az IP67G viz- és
fénysugaras bva knak fénvfiiaaonyt vil t laiallosAqi lamint
biztonsagi szabvanyoknak. ényfliggonyt vilagszerte olajalléségi, valamint az
megoldéshoz) barhol kénnyedén lizembe IP69K* tanusitvanynak. |
F39-PML helyezze.
* (Biztonsagi fényfiiggony
- IP69K modell
F3SG-SR-K)

CERTIFIED




Kialakitas | Rugalmas kialakitdas a berendezésekhez

Széles valaszték a rugalmas gyartésori kialakitashoz

Hozzon létre rugalmas kialakitdsokat a berendezések igényeinek megfeleléen.

Nagy mikodési tartomany az egyedi optikai kialakitasnak koszonhetéen

A nagy tavolsagu észlelési képesség még zord koriilmények kézott is megbizhatd érzékelést tesz
lehet6vé.

Védelem a
gépnyilasoknal

A berendezés
kézvetlen
kérnyezetének

védelme

Tobb fénysugaras biztonsagi megoldas

F3SG-PG

Sorozat

70 m min.
110 mjell.

Ha a tiikoroszlopok harom sarokba
vannak felszerelve: 50 m min./80 m jell.

Biztonsagi fényfliggony

F3SG-SR

Sorozat

20m min.
30m jell.

A nagy teljesitményd
optikai rendszer még zord
korilmények kozott is
stabil mikodést biztosit
akar 20 méterig

46mm
Az OMRON egyedi, kompakt kialakitasa g
3SG-PG tobb f b Id S2mm

Az F -PG to énysugaras biztonsagi megoldas .

ugyanazzal a kompakt hazzal rendelkezik, mint az VEKONY ‘ a
F3SG-SR biztonsagi fényfliggony. 500 * N |3
Ez rugalmasabba teszi a mechanikai kialakitast. /0 %° 3

S
* Az OMRON Robotics and Safety Technologies Inc PA46-tal 6sszehasonlitva Lo it v

Hozzaférés-védelmi eszkoz. (Az OMRON 2018. juniusi vizsgalata alapjan.)



Gyartésorok elrendezésének egyszerd médositasa

Egyszerlen kicserélheti a fényfliggonyt ugyanazokkal a tartozékokkal, mivel az F3SG-SR és az F3SG-PG
sorozat ugyanazzal a hazzal rendelkezik. Az 0j fényfliggdnyhdz nem sziikséges kiilon megvasarolhaté
tartozékokat kivalasztani és felszerelni.

Példa: A fényfliggony géphez kdozelebb t6rténd felszereléséhez a teriiletvédelmi modellt felvaltja a kézvédelmi modell.

Csere el6tt

Teriiletvédelmi
modell

Csere utéan

Ha a biztonsagi tavolsag
valtozik, csak cserélje ki a
fényfliggonyt a biztonsag
biztositasa érdekében

Kézvédelmi
modell

Azonos

konzolok és
kabelek*

Egyszerlien csak cserélje ki a fényfliggonyt azonos védémagassaggal*

F3SG-SR sorozatu termékek valasztéka ® Standard modell ORugalmas magassaglt modell (40 mm-es Iépésekben)
Veimimagsss (nm) [ 1o | 200 | 2401280 3 a0 20T 20] 560600 40570 0] 720 o] au 4] a0 s20 0] 570w waoof o 0z s )
Uivedelen ~ ICRGHN O ®e o0 0 e O0O0O0@®O0 000 e e
@O0 ®@0®0 0 e&0e O0/®0Ce®O0 0 e Oe e e e
K abvadoon | o o e E
Testvédelem 77777777777777777777 77777777 | |
Voo magesesg ) [ OO 40 ) 2 O

°

e _eee

IPEToo e

Testvédelem 7777777777777

F3SG-PG sorozatl termékek valasztéka
Temlchossz (nm) | 160 200] 240 280520 5600 0] 0] 520] 60 o4 70 s | 720 760 [ s0] 0] 80| 20} e0] 570 [ 7 ooz sof i)
[ ] [ ] [ ] [ ]

Hozzaférés-védelem
alierienédelen [ OO DO
Passziv tiikros teriiletvédelem [ [} [

* Néhdany modell és opciondlis tartozék kivételével. A részleteket |dsd az F3SG-SR/PG adatlapjan.




Kialakitds | Rugalmas kialakitds a berendezésekhez

Rugalmas telepités

Tokéletes illeszkedés

A védelmi magassdagok 40 mm-es léptékekben 1000 mm-ig* elérhetdk. A védett teriiletek tokéletes
védelmi magassdga tovabbi intézkedések nélkil biztositja a biztonsdgot.

A védett terlilethez nem tokéletesen illeszked6 A rugalmas magassagu modell nem igényel
fényfliiggdny tovabbi intézkedéseket igényel tovabbi intézkedéseket.
(pl. védbburkolat hasznélata).

|Ruga|mas magassagu modell|

Standard modell

* Kizarolag F3SG-SR ujj- és kézvéd6 modellek.

Védelem holttér nélkil

Az F3SG-SR sorozat kikliszdboli a korabbi holtteret, még akkor is, ha a fényfliggdonyok sorba vagy
U-alakba vannak kotve. Ezaltal biztonsdgosabb rendszerek tervezhet6k.

Holttér az illesztésnél. Megsziinteti a holtteret és biztositja a biztonsagot.

F3SG-SR

Kézvédelmi modell
(25 mm atm.)

11T

mummwi' |

iltn‘~'

Béarhol
érzékeli
a kezet

il
il

* Kivéve az F3SG-SR ujjvédé modelleket.



Egyszerd kabelezés a tervezési rugalmassag érdekében

Az F3SG-PG-C passziv tiikros teriiletvédelemi berendezés esetében csak a fényforrast/érzékel6t

kell vezetékkel csatlakoztatni. Az opcionalis tikoroszlop révén elegendd csak az egyik egységhez
csatlakoztatni a vezetékeket, hogy a berendezés koriili teljes teriilet védve legyen. Ily médon csdkken
a sziikséges kabelcsatorndk mennyisége és a kabelezési idd is.

Csak a fényforras/érzékeld bekdtése
(F3SG-PG-C)

Passziv tikor

A passziv tikor
tikorszerkezete

Passziv

SZABADALMAZTATAS [k
ALATT

Fényforrds/érzékeld

Nincs sziikség kadbelezésre

Fényforras/
érzékeld

Kabelezés egyetlen helyen a berendezés
kdzvetlen kornyezetének védelme érdekében
(az F3SG-PG-C kivételével)

Tikoroszlop

Tikoroszlop

egyetlen helyen

Tikoroszlop
F39-SML F39-PML

Két kiilonboz6 szinkronizalasi moédszer

Az adott berendezésnek megfelel6en két kiilonb6z6 szinkronizaldsi moédszer

kozil valaszthat a fényforras és az érzékel6 kozott.

4 &

- .

Optikai szinkronizalas

Nincs sziikség szinkronizalasi
vonalakra. A fényforrast
elég csak a tapellatashoz
csatlakoztatnia.

incs sziikség
a fényforras és
avezérl6panel
kozotti
kabelezésre
Kolcsonds interferencia

megeldzése: Legfeljebb 2
készlet

Tépellatas

Vezetékes szinkronizalas
Kolcsonds interferencia
megeldzése: Legfeljebb
3 készlet

Kdlcsonos
interferencia-
megel6zés akar
3 készletig




Beallitas ‘ Egyszer( sugarbeallitas

A fénysugar allapotanak szines kijelzése a gyors és egyszerd
sugarbeallitas érdekében
Csokkentse a sugdrbeallitasi id6t.

Tertleti intenzitasjelzé (ABI) az intenzitasallapot gyors
felméréséhez

Konnyen ellenérizhetd a fényfliggdny be- vagy kikapcsolt dllapota és az alacsony fényintenzitas.
Az ABI emellett megkdnnyiti a sugarak finomhangoldsat a nagy tavolsdgu érzékeléshez.

n -+

|

' |...;.'ra.

Konnyen \
\
lathato )i

Stabil allapot Alacsony fényintenzitas Sugarak blokkolva
Z06ld: Biztonsagi Piros: Biztonsagi
kimenetek BE kimenetek KiI
allapotban allapotban*

A sugarak nincsenek Allitsa be a sugarakat, A sugarak a teriileten
blokkolva. vagy ellenérizze, hogy a blokkolva vannak.

fényfliggdny szennyezett-e.

* A nem blokkolt teriiletek jelz6je ki van kapcsolva.
Megjegyzés: Gyari alapbeallitas.
A jelz6fények megvildgitdsdnak képei némileg eltérhetnek a tényleges termékektél.

LS

Lézeres tajolasjelzé
F39-PTS F39-PTG

A

Segiti a sugar beallitasat.

A kdnnyen lathatod |ézersugar
megmutatja az érzékel6 tajolasat.
Rogzithetd a froccsenésvédd
burkolatra.

o e P WP W W

10



Beallitas ‘ Egyszerl telepités és szogbedllitas

Opcionalis tartozékok széles valasztéka az egyszerl telepités

és szogbeallitas érdekében

CsOkkentse a telepitési idét, és allitsa be egyszerlien a sugarakat a telepités utan anélkiil, hogy
tapasztalt mérnokok szakértelmére tamaszkodna.

fénysugarakat.

L

F3SG-SR/PG

Y

F3SJ, F3SN adapter
F39-LSGTB-SJ

+22.5°

Allithaté felsé /alsé konzol

Ez a fényfliggdny tetején és aljan
haszndlhatdé konzol +22,5°-0s
vizszintes bedllitdst tesz lehetdvé.

Egyszerl sugarbeallitas a telepités utan

A fényfliggdny és a védbelemek felszerelése utdn nehéz beallitani a

A robusztus fémhaz nem igényel véd6éelemeket. A sugarak a konzolok
segitségével dallithatok be.

Allithaté oldalsé régzitékonzol
(kdztes konzol)
F39-LSGA

Ez a konzol £15°-0s vizszintes
bedllitast és fliggbleges
helyzetbeallitdst tesz lehetdvé.

Padléra szerelheté oszlop
F39-ST

Ez az oszlop
felszereléstél vagy
keritéstél fliggetlendil
telepithet6, szinte
barhol.

Rugalmas

védelem

Allithaté talapzat
rogzitéoszlophoz
F39-STB

(A tartéoszlop éllithaté talapzata kiilon véséarolhaté meg.)

Intelligens bedllitémodul
F39-SGIT-IL3

A beaéllitasok szamitégép hasznalata nélkiil
mdsolhatok és illesztheték be ugyanazon fény-
fliggdnytipusok esetén, igy csdkkentve az id6t
és az er6feszitést, amely szamos fényfliiggony
tomeggyarto izemekben torténd telepitésé-
hez sziikséges. A bedllitasokrdl biztonsdagi
mentés készithetd, és bekapcsolaskor 11

i i 311§ q Mdsolés . )
automatikusan visszaallithatok. -

Beallitas
szamitogép
nélkil

Beillesztés

11



Beallitas Szamos lehet6ség a kabelezés csokkentésére

Csokkentett kabelezésl rendszer kilonboz6
berendezésekhez

A kdbelezési munka a vezetékek telepitése és karbantartdsa sordn jelentésen csdkkentheté.

Egyszerd kabelezés nagy berendezések kordl

A nagy berendezések és a vezérl6panel kozotti kdbelezési tdvolsag altalaban hosszu.

F3SG-SR/PG

A csoOkkentett kabelezésli rendszer csOkkenti a kdbelek és sorkapcsok szamat, valamint a kabelezési id6t.
Kevesebb vezetékes csatlakozd Fényforras Erzékels Fényforras Erzékeld
Kevesebb
kabelezési Kevesebb vezetékes
munka \/ csatlakozé
) 3
Legfeljebb
Y-dugd/csatlakozoaljzat
Kevesebb
F39-GCNY2 kébelezés és
13 érparas sorkapcsok 8 érpdras sorkapcsok helyigény

Megjegyzés: Lasd a felhasznaldi kézikdnyvet (katalégusszam: Z405) a kdbelhosszabbitéssal kapcsolatos tovabbi informaciokért.
12



Egykabeles csatlakozas a vezérl6panelhez

Egyszerl kabelezést biztosito lehet6ségek a némitashoz.

F3SG-SR/PG

A termelékenység fenntartdsa érdekében A kabelezés csdkkentését biztositd lehet6ségek
a fényfliggonyoket gyakran haszndljak leegyszerlisitik a némitdérzékeldk bekotését és
némitoérzékel6kkel, ami bonyolultabba teszi a telepitését.

vezérlépanel kabelezését.

2
Py aaY
i

ARSI

Némitoérzékel6 karos rogzité Némitoérzékeld-csatlakozédoboz

F39-FMA F39-GCN5

A némit6érzékel6 karos rogzitéje megkonnyiti A csatlakozédoboz leegyszerdisiti a

a némitoérzékeld felszerelését. némitashoz sziikséges kabelezést,
és csak egyetlen kabel csatlakozik a

A kdbel tarolhato vezérigpanelhez.
Kevesebb

telepitési

munka e ...........

Némitdérzékel6
kabele

Rovidebb
kabelezési idd,

alacsonyabb
koltségek

Kabelburkolat

Megjegyzés: Az E3Z némitdéérzékel6 kiilén vdsarolhaté meg.

Smartclick csatlakozdk a kdbelek
Csatlakoztassa

teljesen

gyors csatlakoztatdsdhoz

@martclick

A Smartclick az OMRON Corporation bejegyzett védjegye.

Egyszer( és
biztonsagos
csatlakozas

Csak 1/8 fordulat
szikséges a
csatlakozashoz

13



MGkodés A nem kivant gépleallasok csokkentése

Robusztus kialakitas a zord kdornyezetekben vald
hasznalathoz

A barmilyen kornyezetben haszndalhaté specifikdciok hozzajarulnak a stabil mikodéshez.

Megbizhatd hasznalatra szolgal olyan zord kdérnyezetekben,
ahol a fényfliiggonydk hajlamosak a meghibasodasra

HGt6haz Fémmegmunkaldsi folyamat

A biztonsagi intézkedések nem hajthaték végre, A fényfliggdny belsejébe keriil6 olaj
mert nincs olyan fényfliggony, amely hideg meghibdsodast okoz azokon a helyeken,
kdornyezetben haszndlhaté. ahol olajkod van jelen.

Etelfeldolgoz6 sor Hasznalat zord korilmények kozott
A gépi lemosds sordn a fényfliggonybe kerilé A fényfliggdny lefrocskolt vagy poros optikai
tisztitéoldat meghibasodast okoz. fellilete meghibdsodast vagy a gép varatlan

ledllasat okozza.

14



Viz- és
olajalléséag

IP65/1P67
IP67G

Hasznalat
hideg
kdrnyezetben

-30°C

IEC 60529

JIS C 0920, 1. melléklet

Tokéletesen zart felépités IP69K tipus nagynyo-
a koérnyezeti behatasokkal masu mosdberende-
szembeni még jobb zésekhez

védelem érdekében

Az egyedi kialakitas védi az optikai F3SG-SR-K

fellletet. A biztos tomités révén folyadékok
nem juthatnak be a fényfliggdny belsejébe,
ily médon még a kihivast jelent6 kdrnyezeti
behatdsoknak is ellendll.

SZABADALMAZTATOTT

Fémburkolat Rugalmas anyag

--u

1. technolégia a sapka szoros lezdrdsédhoz

Leszoritd
alkatrészek

2. technolégia a hdz szoros lezardsahoz

A nagy teljesitményd optikai rendszer stabil

érzékelést biztosit

Az F3SG-SR biztonsagi
fényfliggdny maximalis
hatétdvolsaga 20 m,
az F3SG-PG tobb
fénysugaras biztonsagi
megoldas maximalis
hatétavolsaga

pedig 70 m. A nagy
teljesitményd robusztus
fénysugar mostoha
kordlmények kozott is
megallja a helyét.

A fémhaz noveli a tartéossagot

A lézerrel jelolt termékinformacié ellenall a
szélsbséges kornyezeti hatasoknak

15



Karbantartas | Karbantartas specialis szaktudas nélkil

Egyszerld karbantartas

Még a kevésbé tapasztalt kezel6k is konnyedén ellendrizhetik az allapotot, és kicserélhetik a
fényfliiggdnydket.

Egyszerid hibadiagnosztika, egyértelmd szinjelzésekkel

A fényfliggony allapota egy pillantassal ellendrizhetd.

Allapot-visszajelzék Lampa

A cimkékkel ellatott egyértelmi LED A kimenet allapota egy
jelzéfények informaciot nyudjtanak a pillantassal ellenérizheté.
szennyezOdések észlelésérdl a megel6z6 F39-SGLP

karbantartdshoz és a ZAROLASI allapotrél a

AN A kimeneti
csere ajanldsahoz.

informacidk a
Az allapotot szinek és minték jelzik lampahoz és
2 az ABIl-hez is

Allapot-visszajelz6* Szin Allapot

Piros/ ZAROLASI allapot helyreallit-

hozzarendelhet6k.

villogd figyelmeztetd hiba miatt

A biztonsagi kimenetek
Narancsséarga/| azonnal kikapcsolnak a

vilagito kornyezeti fény, rezgés
vagy zaj miatt

Az dallapot, példaul
a fényintenzitds
csokkenése
tavolrél
ellenérizheté.

Az egyéb jelz6kkel kapcsolatos informaciokért lasd az F3SG-SR/PG adatlapjanak (katalégusszam F117)
Visszajelzé vagy Hibaelharitds cim({ részét.

vilagitd hatd hiba miatt
Piros/ ZAROLASI allapot cserére

Narancssérga/| Azintelligens bellittmodul
villogo ZAROLASI dllapotban van

* Az E]éllapot—visszajelzfj a 14 mm-es észlelési képességli modellhez haszndlhatd.

Beallitasok mentése és visszaallitasa az intelligens beallitomodullal

A karbantartas soran a csere és a beallitas ideje 1/10-ére vagy akar
kevesebbre is csokkenthet6*.

f
§

Intelligens bedallitémodul
F39-SGIT-IL3

A csere és a
beallitas ideje
1/10-ére vagy akar
kevesebbre is
csokkenthetd*.

Azonnal haszndlhatdé a gyors cseréhez

Az intelligens beallitémodul hasznalataval automati-
kusan atmasolhatja a kicserélt fényfiiggdny beallitasa-
it az Ujra. Gyakorlatilag barki konnyedén kicserélheti a
fényfliggonyoket, és azonnal Ujraindithatja a gépet.

Fényfliggony cseréje

* Egy 2018. juniusi OMRON-vizsgalat alapjan.
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Karbantartéas

Megelb6z6 karbantartas

Gyors karbantartds az ICT segitségével

A rendszer felligyeli a fényfliggdny allapotat, és megjeleniti a rendellenes allapotot.

Ez segit minimalizalni a gépek allasidejét.

Allapot megjelenitése

Kilonféle eszkdzok csatlakoztathaték az 10-Link
segitségével.*T

A fényfliggonyon 1évé szennyez6dés miatti
alacsony fényintenzitds megjelenithet6 a
monitoron, ami hasznos megel&z6 karbantartas
esetén a téves észlelések el6tt.

@ IO-Link

Nincs
sziikség
szamitogépre
a helyszinen

I i
."E::-.- == sl - !.L'.'.hﬂl."

Egyszerd helyszini felligyelet

A Bluetooth® kommunikaciés egység lehetévé
teszi mobileszk6zokon az eszkozleallasokkal
kapcsolatos informdcidk megjelenitését.

€3 Bluetooth

SD Manager 3
Mobilalkalmazas

1. megjegyzés: A képerny6képek csak illusztracios célokat szolgdalnak.

2. A képerny6ket létre kell hoznia.

Adatok feldolgozasa

- Segédkimenet allapota*2

+Némitds bemeneti dllapota

» Sorrendhiba-informacio

* Instabil allapotinformacio
(minden csat.)

*Tapfesziiltség-informéacio

+ 0OSSD kimeneti allapot

- Visszaallitds/EDM/
feliiliras bemeneti allapot

+Azonnali blokkinformacié
(minden csat.)

* Fényfliggony/intelligens
bedllitomodul-informéacio

Szervizadatok

« Fényfliggony-informacid
« Fényintenzitas-informacio (1 bajt: 0-255)

*Intelligens bedllitémodul
bekapcsolasiidé

+ Fényfliggony-beallitasok informéacioé
« Fényfliggony belsé allapotinformacio - Intelligens beallitémodul
informacio

+Hibanaplé (4 hiba)
Rendszerkonfigurdciéos példa

SD Manager 3
Mobilalkalmazas

Biztonsdagi kimenet

Q IO-Link

1. megjegyzés: A képerny6képek csak illusztraciés célokat szolgalnak. SD Manager 3

2. A képernyéket létre kell hoznia.

F39-SGIT-IL3 intelligens beallitomodul
F39-SGBT Bluetooth® kommunikacios egység

Kovetelmények
Android™ 7.0 vagy Ujabb

h

v
* EEEEmEEEmEa s

i

o B

Kezdéképernyd Hibanaplé

képernyd

Fényszintfelligyelet

€3 Bluetooth

USB Type-C™

*1. Lasd az 10-Link sorozat kataléogusat (katalégusszam: Y229) a részletekért. *2. A segédkimenet az SD Manager 3

segitségével allithaté be.
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Egyszeru beallitas az SD Manager s
3 szamitéogépes szoftverrel

A konfiguracids eszkoz lehetévé teszi az allapot egyszerd
felligyeletét és a bedllitdsok biztonsagi vezérlé hasznalata
nélkil torténd elvégzését.

Kézi adagolasu megmunkalas: PSDI

A PSDI*, amely az alapfelszereltség része, csokkenti a kezeldi

munkamennyiséget és noveli a termelékenységet

A kezelének nem kell megnyomnia a kétkezes vezérl6kapcsoldt, igy idét takarithat
meg, és novelheti a mikodési hatékonyséagot.

Egyszeri megszakitas

A fényfliggdony megszakitdsakor és egyszeri
visszaalldsakor a gép egyszer djraindul.

Példa: kézi adagoldsu és automatikus kirakodasu prés

Dupla megszakitas

A megszakitds és a visszaadllitds kétszeri
megismétlése utdan a gép djraindul.

Példa: kézi betoltésl és kézi kirakoddsu prés

* PSDI: jelenlét-érzékel6 eszkdz inditasa
Olvassa el a felhaszndldi kézikényvet
(katalogusszam: Z405) hasznalat el6tt.
Megjegyzés: tartsa be a gép lizemeltetési
orszagaban érvényes torvényeket és el6irasokat.

Veszélyes Ujraindulas-megel6zés: el6zetes visszaallitas

Az el6zetes visszadllitds funkcié megakadalyozza a lehetséges
baleseteket

Ez a funkciéo megakaddlyozza a berendezés Ujrainduldsat, mikozben egy ldthatatlan
dolgozdé marad a robot kdzelében, igy biztositva a kezel6 biztonsagat.

@ Nyomja meg az el8zetes visszaallitas
kapcsoldét a veszélyes zonaban.

!

® Lépjen ki a veszélyes zonabol.

}

e A fényfliggdny UGjrainditdsahoz nyomja meg a
visszaallité kapcsoldt a veszélyes zonan kiviil.

A berendezést nem lehet Gjrainditani, amig az el6zetes
visszaallitdsi feltételek nem teljesiilnek, és a fényfliggény
vissza nem all alaphelyzetbe.




Az észlelési képesség megvaltozasa: lecsdkkent felbontas

A csOkkentett felbontdas a megszakitott sugarak megadott szdmanak
megfelel6en mdédositja az észlelési képességet

Ez a funkcié még akkor is figyelmen kivil hagyja az (1-3 sugar méret() targyakat, ha azok
nincsenek folytonosan jelen, valamint bekapcsolva tartja a biztonsdgi kimeneteket. Ez
lehetévé teszi, hogy az objektumok az észlelési teriileten beliil mozogjanak, vagy a dolgozék
megszakitsanak néhany sugarat, ami segit fenntartani a termelékenységet.

Példa: kar- és testvédelem =

A biztonsdgi kimenet akkor is Ha a rendszer 3 sugarat
bekapcsolva marad, ha a dolgozé megszakité kart vagy testet
ujja és egy targy 2 sugarat szakit észlel, a biztonsagi kimenet
meg, mivel még beléphetnek. kikapcsol.

Megjegyzés: Gondoskodjon a kivant biztonsdgi tavolséag L
fenntartdsarol.

Beépitett szabvanyos biztonsagi funkcidk

Felligyelet Biztonsagi funkciobeadllitas

Beérkez6/kodrnyezeti Kotott kioltds Valtozé kioltas Némitas/fellliras Figyelmeztetési
fényszint-informéacio zéna
I/0-beallitas MGkodeési allapot mdédositasa

_ 1 I

‘@ W) SHORT
s FESLONG |
IR EER .

=
Reteszelés/ kiilsé Betanitdsi bemenet Kiilsé tesztbemenet Valaszid6 bedllitasa Mkodési tartomany
eszkoz felligyelete kivalasztdsa
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Az F3SG-SR/PG sorozat jellemz6i és miszaki adatai

Sorozat

Védelem a gépnyilasoknal :

Specidlis/Standard

Alkalmazas

Meghatarozas

“ Ujjvédelem

m Kézvédelem

)

u Kar-/labvédelem

Testvédelem

Erzékelési képesség 14 mm atm. 25 mm atm. 45 mm atm. 85 mm atm.
Sugartavolsag 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm
Max. mlkodési tartomany, min./jell. 10m/15m 20m/30m 20m/30m 20m/30m
Védelmi magassag (termék hossza) 160-2000 mm 160-2480 mm 240-1520 mm 280-920 mm
Sugarak szama 15-199 8-124 6-38 4-12

Védettség

IP65, IP67 és IP67G

Szolgaltata-
sok

Csatlakozas/
kabelezés

Opcionalis
tartozék

Kolcsonos interferencia kikliszobolése

n (A vezetékes szinkronizalashoz nincs sziikség beallitdsokra)

PNP/NPN kivalasztas ==

Kiils6 teszt =

Reteszelés ) (YA

Zarolas visszaéllitasa =&

Elézetes visszadllitas e

PSDI )

KiilsG eszkoz feliigyelete (EDM) ime o

Segédkimenet jmm

Némitas jm

Kioltas im Ll

Kisebb felbontés )

Figyelmeztetési zoéna i

Mkodési tartomany kivalasztasa % (7=

Vélaszidd bedllitdsa jmm

Terlleti intenzitasjelz6 (ABI) L] * Csak specialis modellek esetén
Kijelolt sugarkimenet jum]

Lépcsézetes csatlakozas Kaphat6 Kaphaté Kaphaté Kaphaté
Csokkentett kabelezés(i rendszer™ | Kaphaté Kaphaté Kaphaté Kaphaté
Lézeres tajolasjelzd Kaphatd Kaphaté Kaphaté Kaphaté
Lampa Kaphato Kaphato Kaphato Kaphaté
Tijlkérlo's%lo? . ey , Kaphaté Kaphaté Kaphaté Kaphaté
Némitoérzékeld karos rogzité/csatlakozédoboz

IMEBeédllitdas DIP-kapcsoléval az intelligens beéllitémodulon E Bedllitds az SD Manager 3 konfigurdciés eszkdzzel

=8 Beallitas kdbelezéssel n Beallitas a zéarésapka alapjan
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A berendezés kozvetlen kdrnyezetének védelme:

Biztonsagi fényfliggony F3SG-SR
9 ytuggony Tobb fénysugaras biztonsdgi megoldas F3SG-PG

IP69K tipus, Standard Hozzéférés-védelem Tavoli teriiletvédelem | Passziv tiikrds teriiletvédelem

¥

14 mm atm. 25 mm atm. 30 mm atm. + Sugartavolsag
10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm
8m/12m 16m/24m 20m/30m ‘ 70m/110m ‘ 5m/8m
320-1800 mm 320-1840 mm 670-1370 mm
31-179 16-92 2,3és4 ‘ 2és4
IP65, IP67 és IP69K IP65 és IP67

A vezetékes szinkronizaldshoz nincs sziikség bellitasokra I (A vezetékes szinkronizélashoz nincs sziikség bellitésokra)

=5 =5
- - Nem tdmogatott
m/ 22 m/ =
= =
m/ 272 m/ &
[]*2 Nem tdmogatott
1
m/ 22 m/ &
[]*2 |
1 3
[]*2 |
1 3
ime ol *2 Nem tdamogatott
[1%*2 Nem tdmogatott
1
]*2 Nem tdmogatott
1
Y (Y= Nem tamogatott Y (¥ Nem tdmogatott
[1*2 ]
- r
Nem tdmogatott )
[1*2 ]
Y r
Nem érhetd el Nem érhetd el Nem érhetd el Nem érhetd el
Nem érhet? el Kaphaté Kaphaté Kaphaté
Nem érhetd el Kaphato Kaphaté Kaphaté
Nem érhet? el Kaphato Kaphaté Kaphatd *3
Nem érhet6 el Kaphat6 Kaphaté Kaphaté *4

*1. A csdkkentett kabelezési rendszer tartalmazza az Y-dugét/csatlakozdaljzatot, a visszaallitéd kapcsol6 csatlakozdéjat, a némitéér-
zékel6 csatlakozéddobozat és a némitdérzékeld karos rogzitéjét. *2. Ha nyitott végl kébellel csatlakoztatja az F3SG-SR-K egységet az
intelligens bedllitémodulhoz, hasznaljon relés sorkapocsegységet. *3. A lampa a fényforrdshoz/érzékel6hoz csatlakoztathaté. *4. A
passziv tiikros teriiletvédelmi berendezés nem hasznélhaté a tiikéroszloppal.



Termék kivalasztasa

Biztonsagi fényfliggony/tobb fénysugaras biztonsagi megoldas
F3SG-SR/PG sorozat Termék kivalasztasa

Vdalassza ki a biztonsdagi fényfliggényt és az opciondlis tartozékokat
az F3SG-SR/PG sorozatunkbél egy 4 1épéses folyamaton keresztil.

E ]
1. LEPES T\\\\\\1
Valasszon
biztonsagi [T
fényfliggonyt i
W \.
|
2. LEPES G)
Valasszon
rogzitékonzolt 4
|
|
3. LEPES* 1
Valasszon =
kabelezési mdédot
4. LEPES* .
Valafsz? ki : ‘ e 9;\
a sziikséges Q “ﬁ"
opcionalis
tartozékokat

* Nem kell kovetni a 3. és a 4. |épést, ha az IP69K-es modellt valasztja.
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1. LEPES Valasszon egy biztonsagi
fényfiggonyt

Valassza ki az alkalmazasnak
megfelel6 fényfliggdnyt.

Védelem a
gépnyilasoknal

SR

Biztonsagi fényfliggdny

F3SG-SR 24. oldal
IP6OK modell 32. oldal

A berendezés kozvetlen
kornyezetének védelme

PG

Tobb fénysugaras biztonségi
megoldas

F3SG-PG 26. oldal




Termék kivalasztasa

Védelem a gépnyilasoknal Adja meg a tl'pusszémot.
SR Biztonsagi fényfliggény F38G_4SR |:| DDDD_D D_D
F3SG-SR o o ®© o

@ Vialasszon ki egy alkalmazést. €© Vvalassza ki a védelmi magassagot.

Ujjvédelem

A sugar allapotat mutatd visszajelz6k Vedelmima- | Sugarak .
[IGEN| INEM | gassag (mm) | szama 9 9
160 15 oodd=0160
200 19 Uoif=0200 F
240 23 uod=0240
280 27 Uooo=0280 F
O=A O0=B 320 31 0000=0320
ABI jelzi a Specialis Standard modell 360 35 pubb=0360 F
allapotot Standard 400 39 OO0O00=0400
440 43 O0000=0440 F
480 47 uod=0480
@ Vilassza ki az észlelési képességet. 520 51 0000=0520 | F
Tious e 560 55 tod=0560
600 59 Uooo=0600 F
“ Ujjvédelem 640 63 | OOOO=0640
680 67 oood=0680
, Od=14 720 71 | O0OOO0O=0720 | F
ezielesl kepessta § 760 75 | OOOO=0760 | F
14 mm atm. 800 79 U =0800
840 83 Uoio=0840 F
[M Kézvédelem 880 87 | DOOO=0880 | F
00=25 920 91 Oooo=0920 F
Eszlelési képesség: 960 95 0ooo=0960 F
25 mm atm. 1000 99 | DOOO=1000
1200 119 Uuif=1200
u Kar-/labvédelem 1400 139 | bHBb=1400
1600 159 U =1600
Eszlelési képesség: gE=te 1800 179 HHHE=1800
45 mm atm. 2000 199 0ooo=2000
* Rugalmas magassagu modell
q (40 mm-es lépésekben)
Testvédelem
, O00=85
Eszlelési képesség:
85 mm atm. E}
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Kézvédelem

1. LEPES Vdélasszon egy biztonséagi fényfiiggényt

Kar-/labvédelem

mag\alzgggrzlmm) Ssuz%arlrr]zk 9 9* mag\ézgggrzlmm) Ssuz%arr:zk 9
160 8 0000=0160 240 6 0O0O0O0=0240
200 10 0000=0200 F 400 10 00O0O0=0400
240 12 Dood=0240 560 14 0000=0560
i “ e F 720 18 OOD0D0=0720
320 16 HHHE=0320 880 22 OO000=0880
360 18 =060 F 1200 30 OOO0=1200
400 20 0000=0400
240 2 laialaEVVD . 1520 38 0O0O0O0=1520
480 24 0000=0480
520 26 OO000=0520 F Testvédelem
560 28 OO000=0560 Védelmi Sugarak
600 30 O000=0600 F magassag (mm) szama 9
640 87 OO000=0640 280 4 OOOOd=0280
680 34 0O000=0680 F 440 6 OO000=0440
720 36 0000=0720 600 8 00O00=0600
760 38 0O000=0760 F 760 10 00O00=0760
800 40 HHHH=0800 920 12 OOOO=0920
840 42 0O000=0840 F
880 44 0000=0880
920 46 0000=0920 F
960 48 0000=0960
1000 50 0OO000=1000 F
1040 52 0O000=1040
1120 56 0000=1120
1200 60 0000=1200
1280 64 0000=1280
1360 68 0O000=1360
1440 72 Oddd=1440
1520 76 0000=1520
1600 80 0000=1600
1680 84 0O000=1680
1760 88 0000=1760
1840 92 OO0O0O0=1840
1920 9% 0000=1920
2080 104 0O000=2080
2280 114 0000=2280
2480 124 0000=2480

* Rugalmas magassagu modell (40 mm-es Iépésekben)
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Termék kivalasztasa

A berendezés kdzvetlen kdrnyezetének védelme Adja meg a tl'pusszémot.

26

PG

Tobb fénysugaras biztonsagi
megoldas

F3SG-PG

F3SG-4PGA LJLILILI-0I0L
2] (1]

@ Vilasszon ki egy alkalmazdast, majd valassza ki a

sugartavolsagot és a sugarak szamat.

‘1sezew|ey|e ABa I uozsse|eA

Védelem nagy berendezések koriil (mikodési tartomany > 20 m)

NEM

Védelem kis berendezések koriil (miikodési tartomany < 5 m)

NEM IGEN
Standard modell Egyszeri

Hozzaférés-

védelem

F3SG-PGA-LJA

kdbelezés

keruletvédelem
Passziv tikros
teriletvédelem

I

F3SG-PGA-LIC

Védelem akar
70 m-ig Tavoli
terilletvédelem

F3SG-PGA-LIL

"Jewezs yelebns e s9 j0bes|oreliebns e 1y ezSseleA

Sugartavolsag/ Sugartavolsag/ Sugartavolsag/

sugarak szama 0 sugarak szama o sugarak szama o
500 mm/2 sugar O0=2A 500 mm/2 sugér 00=2C 500 mm/2 sugar O00=2L
400 mm/3 sugér O0=3A - 400 mm/3 sugar O0=3L
300 vagy 400 mm/ OO=4A 300 vagy 400 mm/ O0=4C 300 vagy 400 mm/ OO=4L
4 sugar 4 sugar 4 sugar




9 Valassza ki a termék hosszat.

STy | ashma 2}
670 2 OoOoo=0670
970 3 O0ooO=0970
1070 4 Oo0OO=1070
1370 4 O00oOo=1370

1. LEPES Vdélasszon egy biztonséagi fényfiiggényt
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Termék kivalasztasa

2. LEPES Vaélasszon egy opcionalis rogzitékonzolt (kiilén kaphato)

Tartokonzolok, amelyeket akkor hasznalatosak, ha a sugar beallitdsa nem sziikséges a

fényfliggony telepités utan

Standard konzol
(Koztes konzol)

F39-LSGF

-Oldalra és a hatoldalra szerelhet6
*A sugarak nem allithatok
a telepités utan

+Két konzol készletenként

Alkalmas aluminiumprofilra torténé
felszerelésre oly médon, hogy a
kozéppontja a sugarak kozéppontjaval egy
vonalban legyen.

Konzolok, amelyek lehet6vé teszik a fénysugar bedllitasat a fényfiiggony

telepitése utan

Allithaté oldalsé régzitékonzol |
(koztes konzol)

F39-LSGA

_...:'_:_. rd '
Allithaté felsé/alsé konzol F3SJ,
F3SN adapter
F39-LSGTB-SJ
A +22 5°

i

*Fliggdleges beallitas
Szogbeadllitasi tartomany: £15°

*Oldalra és a hatoldalra szerelhet6

+Két konzol készletenként

*A fényfliggony tetején és aljan

haszndlatos

+Szogbeadllitasi tartomany: +22,5°
*Az F3SJ vagy az F3SN sorozat cseréjéhez
*Oldalra és a hatoldalra szerelhet6

+Két konzol készletenként

A m eg lévd OMRON Az F3SG-RA/RE sorozat cseréjéhez Az MS4800 és az F3SR-B sorozat

fényfliggonyok egyszerd
cseréjéhez is kaphatdk
rogzitékonzolok.

F3SG-RA/RE adapter
F39-LSGTB-RE
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Allithaté felsé/alsé konzol cseréjéhez

Allithaté felsé/alsé konzol
MS4800/F3SR adapter

F39-LSGTB-MS




3. LEPES Valassza ki a kdbelezési médot

Egy biztonsagi fényfliggony

* A fényforrds-oldali kédbelek (1, 3, 5, 7) nem sziikségesek az F3SG-PG-C
(passziv tlikor) esetében.

-Kabelhosszabbité (100 m-ig)

stsozg

A,

m g

Soros kapcsolas

-——th@m

ﬁlﬂ@]ﬂﬂ[{ﬂ@:ﬂﬁﬂ@ﬂ]ﬂﬂ]ﬂ]ﬁ:ﬂﬁ%

5] o

(6] 8]

[ TE— T (T — ——

+Egymas melletti [épcs6zetes kapcsolds (12 cm)

éo¥

-Lépcsézetes kabelhosszabbitd (10 m-ig)

ﬁ@]ﬂmﬂ&zﬂ@ﬂﬂ[{@ﬂ

© (5]
\4 v
N NEgoaN N = (6] K
Csokkentett kabelezési Az |nteII|gens beallitomodul
csatlakozé hasznalata hasznalata
*Mindig csatlakoztatva van (vezetékes szinkronizalas)
G:w:m@j[m Ry
r:ﬂ I0-Link Master
(5] [T [[:'@ﬂ“
A, A CN4 Or @
-——-L 4 - =
I (TR -m@“. [ e CN‘I CN2 B i
Y-dugdé/ * Afényforras-oldali @ iztonsagi
csatlakozoaljzat ©or® kabelek (3, 5) nem Intelligens kimenet
F39-GCNY2 sziikségesek az F3sG-PG-c  bedllitomodul

Az OMRON fényfliggdny cseréje

(passziv tiikor) esetében.

-Csatlakoztatva a beallitdshoz (optikai szinkronizalds)

GZHIG@IDJ e ]

o

m@mﬂ@::&

A meglévo
i, e o
B ka’b{ele?r?ek ’ L
A,
-——-L® csatlakoztatasa CNa 4 CN3 18]
F=—cED [0 — * A fényforras-oldali kébelek CN1 E CN2

(3, 7) nem sziikségesek az

F3SG-PG-C (passziv tikor) Intelligens beallitomodul

. L. , _— , . F39-SGIT-IL3
Opciondlis kadbelek (kiilon kaphatdk) esetében.
Sorszam Termék neve Kivitel Tipus Kébelhossz Megjegyzések
(1] Forréds-egyenes EE » F39-JGLIC-L 3,7,10m A fényforrashoz, sziirke
@ | kabel ‘ 1§ ==8= | F39-J601CD 3,7,10m | Az érzékelghoz, fekete
[3) Forrds-dugé kabel » F39-JGR3K-L 0,3m A fényforrdshoz, sziirke
) hosszabbitédshoz @ )} E@:[D:D F39-JGR3K-D 0,3m Az érzékel6hoz, fekete
(5} Hosszabbitott dugé- _ F39-JG[IB-L 3,10,20 m A fényforrashoz, sziirke
) konnektor kabel lll'll@\._ :G@E F39-JG[JB-D 3,10,20m | Az érzékel6hoz, fekete
(7] Hosszabbitott kon- F39-JGLJA-L 3,10 m A fényforrdshoz, sziirke
@ | nektor-egyenes kabel E—— === Hojeran 3,70m Az érzékelGhoz, fekete
Egymés melletti ) A fényforrashoz és az érzékel6-
o lépcsézetes kabel il LB F39-JGRT2L T2em hoz, készletenként két kabel
Lépcso6zetes kabel . ) A fényforrdshoz és az érzékel6-
o hosszabbitashoz g@ ) ) E@E F39-JGR3W 03m hoz, készletenként két kabel
Dugé-konnektor — GX-ILM08C-hez valo
® | kabel 10-Linkhez A ——— =@ | | F39-J6IB-L 3.10.20m | catlakozashoz
Konnektor-egyenes : . . NX-ILM400-hoz valé
® kabel 10-Linkhez [ d—— f=———==== | XS5F-D521-DJO-IL | 2m coatlakozashos
F39-JGR3K-SJ 03m P3SN, F3SJ-A/°B vagy F3SR
3 kdbelezéséhez
s .
® | Atalakitokabel il {S CED [ F39-0GR3KRE | 0,3m F3SG-RE kabelezéséhez
F39-JGR3K-MS 0,3m MS4800 kabelezéséhez
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Termék kivalasztasa

4. LEPES Valassza ki a sziikséges opcionalis tartozékokat
(kilon kaphatdék)

SD Manager 3 intelligens beallit6- és konfiguraciés eszkoz
Egyszerl felligyelet, bedllitds és 10-Link kapcsolat kiils6 eszkdzokkel

Intelligens Konfiguracios eszkoz .
bedllitomodul szamitégéphez I
F39-SGIT-IL3 SD Manager 3 ———
Megjegyzés : Hasznalja az SD
Manager 3
szoftvert az
F39-SGIT-IL3
intelligens beallitoémodullal.
®
Eluetoothk L Felligyeleti eszk6z
eomsn;unl actos okostelefonokhoz SD
gyseg Manager 3 Mobilalkalmazas
F39-SGBT

Kdvetelmények
Android 7.0 vagy Ujabb

A részletekért tekintse meg az
OMRON helyi weboldalat.

Csokkentett kabelezésl rendszer
Fényfliggonyodk és visszadllitéo kapcsoldok egyszerl kdbelezése

Y-dugé6/csatlakozoéaljzat Visszadllitéo kapcsold csatlakozdja
F39-GCNY2 F39-GCNY3

Megjegyzés : Készitsen el6 egy
visszaallité kapcsolot

(NC érintkezd). I.I

N

Némitdrendszer

A némitéérzékeldk egyszerl telepitése és bekotése

Némitdérzékeld karos rogzité .J‘,:

F39-FMALIOIOT R | :}5
=N

(Ad6-vevds)

F39-FMALICILIR
(Prizm4s)

Némitéérzékel6-csatlakozédoboz
F39-GCN5

Némitéérzékeld karos rogzitékonzol SLC-hez
F39-LMAF1

(Az E3Z némitdérzékel kiilon vasarolhaté meg.)
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Padléra szerelhet6 rendszer
Fényfliggonyok és tikrok egyszerl szerelése a padléra

Padléra szerelhetd oszlop
F39-ST

Tikoroszlop

(F3SG-SR/PG

Biztonsagi fényfliggonyhdz/
tobb fénysugaras biztonségi
megoldashoz)

F39-SML

Tikoroszlop
(F3SG-PG tobb fénysugaras
biztonsagi megoldashoz)

F39-PML ' |

Allithaté talapzat
rogzitéoszlophoz

F39-STB
(A biztonsagi fényfliggdny kiilon kaphaté.) (A tartdoszlop éllithato talapzata kiilon védsarolhaté meg.)

Lézeres tajolasjelzé Lampa

Egyszerl sugdrbeadllitds lézersugarral A fényfliggony allapotdnak gyors ellenérzése
F39-PTS ) F39-SGLP

Megjegyzés: A ldmpa nem tamogatja a Bluetooth®
kommunikaciot.
--
F39-PTG

Froccsenésvédd burkolat

Optikai felliletek froccsenés elleni védelme

F39-HSG
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Termék kivalasztasa

Védelem a nagy nyomdasu mosast alkalmazdé kérnyezetekben Adja meg a tl'pusszémot.

SR Biztonsagi fényfiiggony F3SG-4SRB [ I LI ]-LI[]-K
F3SG-SR-K IP69K tipus Py °

1. LEPES Valasszon egy
biztonsagi fényfliggdnyt

Vdlassza ki az észlelési képességet és a védelmi magasségot.

@ Vilassza ki az észlelési @ Vilassza ki a védelmi
képességet. magassagot.
Tipus o Ujjvédelem
Védelmi ma-| Sugarak
“ Ujjvédelem gassag (mm) szama e

’ 320 31 O0000=0320
Eszlelési képe,sség: 400 39 O000=0400
14 mm atm. 480 47 0O000=0480
560 55 OoOoo=0560
k 640 63 O0O000=0640
oo=14 720 71 0000=0720
800 79 O0O0O00=0800
880 87 O0O0O00=0880
960 95 O0O000=0960
1000 99 OO0O0O0=1000
1200 119 OO0O0O0=1200
1400 139 OO000=1400
1600 159 OO000=1600
1800 179 OO0O0O0=1800

m Kézvédelem

Eszlelési képesség: Kézvédelem

25 mm atm. Védelmi ma-| Sugarak
gassag (mm) szama e
) 320 16 0ooO=0320
Oo0=25 400 20 Ooo0O=0400
480 24 0Ooo0=0480
560 28 OooO=0560
640 32 O000=0640
720 36 0OooOd=0720
800 40 OOoO=0800
880 44 Oooo=0880
960 48 0000=0960
1000 50 OO0oO=1000
1040 52 OO00O=1040
1120 56 OO00O0=1120
1200 60 OO00O0=1200
1280 64 O0000=1280
1360 68 O0O000=1360
1440 72 O0000=1440
1520 76 OO000=1520
1600 80 OO00O0=1600
1680 84 OO000=1680
1760 88 OO0O0O0=1760
1840 92 OOO0O0=1840
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EpE Valasszon opcionadlis
rogzitékonzolt (kiilon kaphatd)

IP69K-es rogzitékonzol

F39-LSGTB-K

Készletenként két konzol

A rogzitékonzolokkal kapcsolatos részletekért lasd az
F3SG-SR/PG adatlapjat.

Megjegyzés: ha nyitott végl kabellel csatlakoztatja az
F3SG-SR-K egységet az intelligens beallitémodulhoz,
haszndljon relés sorkapocsegységet.

Olvassa el a felhasznaléi kézikonyvet (katalégusszéam:
Z405) miel6tt az intelligens beallitémodult a beéllitadshoz
és a felligyelethez haszndlna.

- Az STl az OMRON Coproration védjegye vagy bejegyzett védjegye Japéanban és mas orszdgokban.

+ A Bluetooth® szévédjegy és logé a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az OMRON Corporation minden esetben engedéllyel hasznal.
- A Microsoft termékek képerny6képei a Microsoft Corporation engedélyével szerepelnek a dokumentumban.

- Egyes képek a Shutterstock.com licenc alapjén keriilnek felhasznaldsra.

- Az USB Type-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

- A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és mas orszégokban.

- Az Android™ a Google LLC védjegye.

- A katalogusban hasznalt termékfotok és abrak bizonyos mértékben eltérhetnek a tényleges termékektdl.

- A dokumentumban szereplé mas cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.




Adatlap A biztonsagi alkatrészek kataldgusainak bemutatasa
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