
Biztonsági fényfüggöny/több fénysugaras 
biztonsági megoldás
F3SG-SR/PG SOROZAT

Egyszerűen felügyelhető 
és IoT-re kész
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Ez a sorozat 
újradef iniál ja  a 
gyár tóüzemek 
munkabiztonságát
A gyár tóknak most a g lobal izác ióval  és 

a rugalmas te rmelésse l  járó k ih ívásokat 

ke l l  keze ln iük .  Er re a cé l ra fe j lesz te t tük k i 

F3SG - SR /PG sorozatunkat .

E z a sorozat fény függönyök szé les 

válasz tékát k ínál ja ,  amelyek megfe le lnek 

a g lobál is  b iz tonsági  szabványoknak , 

ráadásul  a te r vezéstő l  a karbantar tásig 

minden igény t  lefednek .

A z F3SG - S R /PG sorozat segí t  a gyár tóknak 

b iz tonsági  rendszerek k iépí tésében.
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Rugalmas biz tonsági  rendszerek 
kiépítése

Kialakítás

Beáll í tás

Működés 

Karbantar tás

A gyártósori biztonság  
egyszerű kialakítása 4. oldal 

Rugalmas kialakítás a 
berendezésekhez  8. oldal

Egyszerű sugárbeállítás 10. oldal

Egyszerű telepítés és 
szögbeállítás 11. oldal

Különböző lehetőségek  
a kábelezés  
csökkentésére 12. oldal

A nem kívánt gépleállások 
csökkentése 14. oldal

Karbantartás speciális  
szaktudás nélkül 16. oldal

Gyors karbantartás az  
ICT segítségével 17. oldal

IP69K típus
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Ez a sorozat minden védelmi alkalmazást lefed – 
Egységesítse a mechanikai kialakítást a gyártósorokon, és egyszerűsítse a kiválasztást és a tervezést.

A gyár tósor i  b iz tonság egyszer ű k ia lak í tása K ia lak í tás

Védelem a gépnyílásoknál

Gyakori opcionális tar tozékok, beleér tve a kábeleket és konzolokat*
A fényfüggönyök a gyár tósorok egyszerű kialakítása és utólagos felszerelése érdekében közös opcionális 
tar tozékokkal rendelkeznek.

Intelligens beállítómodul
F39-SGIT-IL3

Lámpa
F39-SGLP

Némítóérzékelő karos rögzítő
F39-FMA

Padlóra szerelhető 
oszlop
F39-ST

Tüköroszlop
(az F3SG-SR 
biztonsági
fényfüggönyhöz)
F39-SML

Némítóérzékelő
Csatlakozódoboz
F39-GCN5

Állítható talapzat 
rögzítőoszlophoz
F39-STB

Bluetooth® kommunikációs egység
F39-SGBT

B i z t o n s á g i  f é n y f ü g g ö n y

 F3SG-SR

* Néhány opcionális tar tozék kivételével. A részleteket lásd az F3SG-SR/PG adatlapján. (A tartóoszlop állítható talapzata külön vásárolható meg.)

Ujjvédelem Kézvédelem Kar-/lábvédelem Testvédelem

Sugártávolság 40 mm

Védelmi
magasság 240–1520 mm

Max. működési 
tartomány    
Min./jell.

20 m /30 m

Sugártávolság 20 mm

Védelmi 
magasság 160–2480 mm

Max. működési 
tartomány
Min./jell.

20 m /30 m

Sugártávolság 10 mm

Védelmi 
magasság 160–2000 mm

Max. működési 
tartomány
Min./jell.

10 m /15 m

Sugártávolság 80 mm

Védelmi 
magasság 280–920 mm

Max. működési 
tartomány
Min./jell.

20 m /30 m

USB Type-C™

IP69K típus elérhető IP69K típus elérhető

Észlelési képesség: 
85 mm átm.

Észlelési képesség: 
25 mm átm.

Észlelési képesség: 
45 mm átm.

Észlelési képesség: 
14 mm átm.
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a gépnyílásoktól a berendezések közvetlen környezetéig 

A berendezés közvetlen 
környezetének védelme

Segíti a gépek biztonsági rendszereinek kiépítését szerte a világon

Tüköroszlop
(F3SG-PG
több 
fénysugaras 
biztonsági 
megoldáshoz)
F39-PML

Lézeres 
tájolásjelző
F39-PTS

Több fénysugaras biztonsági megoldás

 F3SG-PG

Ez a sorozat megfelel 
a nemzetközi 
biztonsági 
szabványoknak.

A kábelezés módosításával 
választható PNP/NPN 
lehetővé teszi, hogy a 
fényfüggönyt világszerte 
bárhol könnyedén üzembe 
helyezze.

Az egyedülálló, szorosan 
zárt szerkezet megfelel 
az IP67G víz- és 
olajállósági, valamint az 
IP69K* tanúsítványnak.

* (Biztonsági fényfüggöny 
– IP69K modell 

 F3SG-SR-K)

(A tartóoszlop állítható talapzata külön vásárolható meg.)

Sugártávolság 300/400/500 mm

Termék hossza 630–1370 mm

Max. működési 
tartomány
Min./jell.

70 m /110 m

Sugártávolság 300/400/500 mm

Termék hossza 670–1370 mm

Max. működési 
tartomány
Min./jell.

20 m /30 m

Sugártávolság 300/400/500 mm

Termék hossza 670–1370 mm

Max. működési 
tartomány
Min./jell.

5 m /8 m

Hozzáférés-védelem Távoli területvédelem Passzív tükrös területvédelem



32mm

38m
m

55m
m

46mm

Védelem a 
gépnyí lásoknál

A berendezés 
közvetlen 

környezetének 
védelme
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Nagy működési tar tomány az egyedi optikai kialakításnak köszönhetően

Az OMRON egyedi ,  kompak t k ialakítása

Széles választék a rugalmas gyártósori kialakításhoz

A nagy távolságú észle lési  képesség még zord körü lmények közöt t  is  megbízható ér zéke lést  tesz 
lehetővé.

A z F3SG - PG több fénysugaras b iz tonsági  megoldás 
ugyanazzal  a kompak t házzal  rendelkezik ,  mint  az 
F3SG - S R b iz tonsági  fény függöny.
E z rugalmasabbá teszi  a mechanikai  k ia lak í tást .

70 m min.
110 m jell.

Több fénysugaras biztonsági megoldás

F3SG-PG
S orozat

Ha a tüköroszlopok három sarokba 
vannak felszerelve: 50 m min./80 m jell.

A nagy tel jesítményű 
optikai rendszer még zord 

körülmények közöt t is 
stabil  működést biz tosít 

akár 20 méterig

20m min.
30m  jell.

B i z t o n s á g i  f é n y f ü g g ö n y

F3SG-SR
S orozat

* A z OMRON Robot ic s and S afe t y Technolog ies Inc PA 4 6 - ta l  össze hasonl í t va 
  Hoz záfé rés - vé de lmi eszköz .  (A z OMRON 2018.  jún ius i  v izsgálata a lap ján .)

Hozzon létre rugalmas kialakításokat a berendezések igényeinek megfelelően.

VÉKONY 
50%*

Rugalmas k ia lak í tás a berendezésekhezK ialak í tás
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Egyszerűen csak cserél je  k i  a  fényfüggöny t azonos védőmagassággal*

Egyszerűen kicserélheti a fényfüggönyt ugyanazokkal a tartozékokkal, mivel az F3SG-SR és az F3SG-PG 
sorozat ugyanazzal a házzal rendelkezik . Az új fényfüggönyhöz nem szükséges külön megvásárolható 
tar tozékokat kiválasztani és felszerelni.

Példa:  A fé ny függöny gé phez köze le bb tör té n ő fe lsze re lésé hez a te r ü le t vé de lmi mode l l t  fe lvá l t ja  a kéz vé de lmi mode l l . 

*  Né hány mode l l  és opc ionál is  ta r tozé k k ivé te léve l .  A rész le te ke t  lásd az F 3 S G - S R /P G adat lap ján .

F3SG - SR sorozatú te rmékek válasz téka ●●   S tandard mo d e l l   ○○   R u galmas magasság ú mo d e l l  (4 0 m m - es lé p ése k b e n)

F3SG - PG sorozatú te rmékek válasz téka

Védelmi magasság (mm) 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 670 680 720 760 800 840 880 920 960 970 1000 1040 1070 1120 1200 1280 1360 1370
Ujjvédelem ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ○○ ○○ ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ●● ●●
Kézvédelem ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ●● ●● ●● ●●
Kar-/lábvédelem ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Testvédelem ●● ●● ●● ●● ●●

Termék hossza (mm) 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 670 680 720 760 800 840 880 920 960 970 1000 1040 1070 1120 1200 1280 1360 1370
Hozzáférés-védelem ●● ●● ●● ●●
Távoli területvédelem ●● ●● ●● ●●
Passzív tükrös területvédelem ●● ●● ●●

Védelmi magasság (mm) 1400 1440 1520 1600 1680 1760 1800 1840 1920 2000 2080 2280 2480
Ujjvédelem ●● ●● ●● ●●
Kézvédelem ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Kar-/lábvédelem ●●
Testvédelem

Ha a biztonsági távolság 
változik, csak cserélje ki a 
fényfüggönyt a biztonság 
biztosítása érdekében

Csere után

Csere előtt

Területvédelmi 
modell

Kézvédelmi  
modell

Azonos 
konzolok és 

kábelek*

Gyár tósorok elrendezésének egyszerű módosítása
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Rugalmas telepítés

Tökéletes i l leszkedés

Védelem holt tér  nélkül

A védelmi magasságok 4 0 mm - es léptékekben 10 0 0 mm - ig * e lé rhetők .  A védet t  te rü le tek töké le tes 
védelmi magassága további  in tézkedések né lkül  b iz tosí t ja a b iz tonságot .

* K izáró lag F 3 S G - S R u j j -  és kéz vé d ő mode l le k .

*  K ivéve az F 3 S G - S R u j j vé d ő mode l le ke t .

A z F3SG - S R sorozat k iküszöböl i  a  korábbi  hol t te re t ,  még akkor is ,  ha a fény függönyök sorba vagy 
U - alakba vannak köt ve.  E zál ta l  b iz tonságosabb rendszerek te r vezhetők .

Probléma

Prob lé ma

A védet t  te rü le thez nem töké le tesen i l leszkedő 
fény függöny további  in tézkedéseket igénye l 
(p l .  védőburkolat  használata).

Hol t té r  az i l lesz tésnél .

A rugalmas magasságú model l  nem igénye l 
további  in tézkedéseket .

Megszüntet i  a  hol t te re t  és b iz tosí t ja a b iz tonságot .

F 3 S G - S R *

F 3 S G - S R *

Rövid Hosszú

Rugalmas magasságú modell

S tandard modell

Rugalmas k ia lak í tás a berendezésekhezK ialak í tás

F 3 S G - S R 

Kézvédelmi modell 
(25 mm átm.)

Bárhol 
érzékeli 
a kezet
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Egyszerű kábelezés a ter vezési  rugalmasság érdekében

Két különböző szinkronizálási  módszer

A z F3SG - PG - C passzív tükrös területvédelemi berendezés esetében csak a fény forrást/érzékelőt 
kel l  vezetékkel csatlakoztatni .  A z opcionál is tüköroszlop révén e legendő csak az egyik egységhez 
csatlakoztatni a vezetékeket ,  hogy a berendezés körül i  te l jes terület védve legyen. I ly módon csökken 
a szükséges kábelcsatornák mennyisége és a kábelezési idő is.

A z adot t  berendezésnek megfe le lően két  kü lönböző szinkronizálási  módszer 
közül  válasz that a fény for rás és az é r zéke lő közöt t .

Optikai  szink ronizálás Vezetékes szinkronizálás
Nincs szükség szinkronizálási 
vonalakra. A fényforrást 
elég csak a tápellátáshoz 
csatlakoztatnia.

Kölcsönös interferencia 
megelőzése: Legfeljebb 2 
készlet

Kölcsönös interferencia 
megelőzése: Legfeljebb 
3 készlet

Passzív tükör

Tüköroszlop

Tüköroszlop

Tüköroszlop

F39 -SML   F39 - PML

Tüköroszlop

Érzékelő

Fény forrás

Kábelezés 
egyetlen helyen

Csak a fény for rás/ér zéke lő bekötése  
(F3SG - PG - C)

Kábelezés egyet len he lyen a berendezés 
köz vet len környezetének védelme érdekében  
(az F3SG - PG - C k ivéte léve l ) 

SZABADALMAZTATÁS 
ALATT

A passz ív tükör 

tükörsze r keze te Passzív 

tükör

Fény forrás/

érzékelő

Fé ny for rás/é r zé ke l ő

Nincs szükség kábelezésre

Tápellátás

Nincs szükség 
a fényforrás és 
a vezérlőpanel 

közötti 
kábelezésre

Kölcsönös 
interferencia-

megelőzés akár  
3 készletig



Könnyen 
látható
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Területi intenzitásjelző (ABI) az intenzitásállapot gyors 
felméréséhez

A fénysugár állapotának színes kijelzése a gyors és egyszerű 
sugárbeállítás érdekében

Könnyen e l lenőr izhető a fény függöny be -  vagy k ikapcsol t  á l lapota és az a lacsony fény intenzi tás.
A z A BI emel le t t  megkönny í t i  a  sugarak f inomhangolását a nagy távolságú ér zéke léshez.

Csökkentse a sugárbeál l í tás i  időt .

Egyszer ű sugárbeál l í tásBeál l í tás

SZABADALMAZTATOTT

Stabil állapot
Zöld: Biztonsági 
kimenetek BE 
állapotban

Alacsony fényintenzitás
Narancssárga: 
Biztonsági kimenetek  
BE állapotban

Sugarak blokkolva
Piros: Biztonsági 
kimenetek KI 
állapotban*

Lézeres tá jo lás je lző
F39 - PTS F39 - PTG

A sugarak nincsenek 
blokkolva.

* A ne m b lok ko l t  te r ü le te k je lző je k i  van kapc solva .
Meg jeg y zés:  G yár i  a lapbeál l í tás .
A je lzőfények megvi lág í tásának képei  némi leg e l té rhetnek a tény leges te rmékek tő l .

Állítsa be a sugarakat, 
vagy ellenőrizze, hogy a 
fényfüggöny szennyezett-e.

A sugarak a területen 
blokkolva vannak.

Segíti a sugár beállítását. 
A könnyen látható lézersugár 
megmutatja az érzékelő tájolását. 
Rögzíthető a fröccsenésvédő 
burkolatra.
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±22.5° ±15°

Egyszerű sugárbeáll í tás a te lepítés után

Opcionális tartozékok széles választéka az egyszerű telepítés 
és szögbeállítás érdekében

A fény függöny és a védőelemek fe lszere lése u tán nehéz beál l í tani  a 
fénysugarakat .

A robusz tus fémház nem igénye l  védőelemeket .  A sugarak a konzolok 
segí tségéve l  á l l í thatók be.

Ez a fényfüggöny tetején és al ján 
használható konzol ±22,5°- os 
vízszintes beáll í tást tesz lehetővé.

Áll í tható felső /alsó konzol
F3S J, F3SN adapter
F39-LSGTB-SJ

Ez a konzol ±15°- os vízszintes 
beáll í tást és függőleges 
helyzetbeáll í tást tesz lehetővé.

Állítható oldalsó rögzítőkonzol  
(köztes konzol)
F39-LSGA

Csökkentse a te lepí tési  időt ,  és á l l í tsa be egyszer űen a sugarakat a te lepí tés u tán ané lkül ,  hogy 
tapasz tal t  mérnökök szakér te lmére támaszkodna.

Padlóra szere lhető oszlop
F39 - ST 

Inte l l igens beál l í tómodul
F39 - SGIT- IL 3

Ez az oszlop 
felszereléstől vagy 
kerítéstől függetlenül 
telepíthető, szinte 
bárhol.

Á l l í tható ta lapzat 
rögzí tőoszlophoz
F39 - STB

F 3 S G - S R / P G

Beillesztés

Másolás

Rugalmas 
védelem

Beáll í tás 
számítógép 

nélkül

Egyszer ű te lepí tés és szögbeál l í tásBeál l í tás

Prob lé ma

A beállítások számítógép használata nélkül 
másolhatók és illeszthetők be ugyanazon fény-
függönytípusok esetén, így csökkentve az időt 
és az erőfeszítést, amely számos fényfüggöny 
tömeggyártó üzemekben történő telepítésé -
hez szükséges. A beállításokról biztonsági 
mentés készíthető, és bekapcsoláskor 
automatikusan visszaállíthatók.

・・・・

(A tartóoszlop állítható talapzata külön vásárolható meg.)
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Csökkentet t  kábelezésű rendszer különböző 
berendezésekhez
A kábelezési  munka a vezetékek te lepí tése és karbantar tása során je lentősen csökkenthető.

Egyszerű kábelezés nagy berendezések körül

A nagy berendezések és a vezérlőpanel közötti kábelezési távolság általában hosszú.

A csökkentett kábelezésű rendszer csökkenti a kábelek és sorkapcsok számát, valamint a kábelezési időt.

F 3 S G - S R /P G

Y- dugó/csat lakozóal jzat

F39 - GCN Y2

Kevesebb vezetékes csat lakozó Fényforrás FényforrásÉrzékelő Érzékelő

Kevesebb vezetékes 
csatlakozó

Kevesebb 
kábelezési 
munka

Kevesebb 
kábelezés és 
helyigény13 érpáras sorkapcsok 8 érpáras sorkapcsok

Legfeljebb 

100m

Számos lehetőség a kábelezés csökkentéséreBeál l í tás

Prob lé ma

Megjegyzés:  Lásd a felhasználói kézikönyvet (katalógusszám: Z405) a kábelhosszabbítással kapcsolatos további információkért.



Kevesebb 
telepítési 
munka Rövidebb 

kábelezési idő, 
alacsonyabb 

költségek

Katt!

Némítóérzékelő 
kábele

Kábelburkolat
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Egykábeles csatlakozás a vezérlőpanelhez

Egyszerű kábelezést biztosító lehetőségek a némításhoz.

A termelékenység fenntar tása érdekében 
a fényfüggönyöket gyakran használják 
némítóérzékelőkkel , ami bonyolultabbá teszi a 
vezérlőpanel kábelezését.

A kábelezés csökkentését b iz tosí tó lehetőségek 
leegyszer űsí t ik  a némítóér zéke lők bekötését és 
te lepí tését .

F 3 S G - S R /P G

Némítóér zéke lő karos rögzí tő
F39 - FMA 

Némítóér zéke lő - csat lakozódoboz
F39 - GCN5

S mar tc l ick csat lakozók a kábelek 
gyors csat lakoz tatásához

A S mar tc l ic k az OMRON C orporat ion be jeg y ze t t  vé d jeg ye.

Meg jeg y zés:  A z E 3Z né mí tóé r zé ke l ő kü lön vásáro lható meg.

A csat lakozódoboz leegyszer űsí t i  a 
némításhoz szükséges kábelezést , 
és csak egyet len kábel  csat lakozik a 
vezér lőpanelhez.

Csat lakoz tassa 
te l jese n

C sak 1/8 fo rdu la t 
szüksé ges a 
c sat lakozáshoz

A kábel tárolható

Prob lé ma

A némítóér zéke lő karos rögzí tő je megkönny í t i 
a  némítóér zéke lő fe lszere lését .

Egyszerű és 
biztonságos 
csatlakozás
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Robusztus k ialakítás a zord környezetekben való 
használathoz
A bármi lyen környezetben használható specif ikác iók hozzájáru lnak a s tabi l  működéshez.

Megbízható használatra szolgál  olyan zord környezetekben,  
ahol  a fényfüggönyök hajlamosak a meghibásodásra

Hű tőház

Éte lfe ldolgozó sor 

Fémmegmunkálási  fo lyamat

Használat  zord körü lmények közöt t

A biz tonsági intézkedések nem haj thatók végre , 
mer t nincs olyan fény függöny, amely hideg 
környezetben használható.

A gépi lemosás során a fény függönybe kerülő 
t isz tí tóoldat meghibásodást okoz.

A fény függöny belsejébe kerülő olaj 
meghibásodást okoz azokon a helyeken , 
ahol olajköd van je len.

A fény függöny lefröcskölt vagy poros optikai 
fe lülete meghibásodást vagy a gép váratlan 
leál lását okozza.

A nem k ívánt gépleál lások csökkentéseMűködés



　 　

Metal cover Elastic material

Pressing parts

　 　

Metal cover Elastic material

Pressing parts
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Tökéletesen zár t felépítés 
a környezeti behatásokkal 
szembeni még jobb 
védelem érdekében

A nagy teljesítményű optikai rendszer stabil 
érzékelést biztosít

A fémház növeli  a tar tósságot

A lézerrel jelölt termékinformáció ellenáll a 
szélsőséges környezeti hatásoknak

Az egyedi kialakítás védi az optikai 
felületet. A biztos tömítés révén folyadékok 
nem juthatnak be a fényfüggöny belsejébe, 
ily módon még a kihívást jelentő környezeti 
behatásoknak is ellenáll.

1. technológia a sapka szoros lezárásához

2. technológia a ház szoros lezárásához

Az F3SG-SR biztonsági 
fényfüggöny maximális 
hatótávolsága 20 m, 
az F3SG-PG több 
fénysugaras biztonsági 
megoldás maximális 
hatótávolsága 
pedig 70 m. A nagy 
tel jesítményű robusztus 
fénysugár mostoha 
körülmények közöt t is 
megáll ja a helyét.

IEC 60529

Használat  
hideg 

környezetben 

-30°C

Víz- és  
olajállóság

IP65/IP67
IP67G

SZABADALMAZTATOTT

IP69K típus nagynyo -
mású mosóberende-
zésekhez

F3SG-SR-K

Vizálló 

IP69K

JIS C 0920, 1. melléklet

ISO 20653

Fémburkolat Rugalmas anyag

Leszorító 
alkatrészek
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Egyszerű karbantar tás
Még a kevésbé tapasz tal t  keze lők is  könnyedén e l lenőr izhet ik  az á l lapotot ,  és k icseré lhet ik  a 
fény függönyöket .

Egyszerű hibadiagnosztika ,  egyér telmű színjelzésekkel
A fény függöny á l lapota egy p i l lantással  e l lenőr izhető.

Á l lapot- v isszaje lzők Lámpa

A címkékkel ellátot t egyér telmű LED 
jelzőfények információt nyújtanak a 
szennyeződések észleléséről a megelőző 
karbantar táshoz és a ZÁROL ÁSI állapotról a 
csere ajánlásához.

Az állapotot színek és minták jelzik

Beáll í tások mentése és visszaáll í tása az intel l igens beáll í tómodullal
A karbantar tás során a csere és a beál l í tás ide je 1/10 - ére vagy akár 
kevesebbre is  csökkenthető*.

A zonnal  használható a gyors cseréhez

Az intelligens beállítómodul használatával automati -
kusan átmásolhatja a kicserélt fényfüggöny beállítása -
i t az újra. Gyakorlatilag bárki könnyedén kicserélheti a 
fényfüggönyöket, és azonnal újraindíthatja a gépet.

A kimenet állapota egy 
pillantással ellenőrizhető.
F39-SGLP

A k imeneti 
információk a 
lámpához és 
az ABI - hez is 
hozzárendelhetők .

Az állapot, például 
a fényintenzitás 
csökkenése 
távolról 
ellenőrizhető.

Az egyéb jelzőkkel kapcsolatos információkér t lásd az F3SG-SR/PG adatlapjának (katalógusszám F117) 
Visszajelző vagy Hibaelhárítás című részét.

In te l l ige ns beál l í tómodul
F 39 - S GIT- IL 3

Gyors  
csere

A csere és a 
beállítás ideje 

1/10-ére vagy akár 
kevesebbre is 

csökkenthető*.

Karbantar tás speciá l is  szak tudás né lkülKarbantar tás

Állapot-visszajelző * Szín Állapot

Piros/ 
világító

ZÁROLÁSI állapot helyreállít-
ható hiba miatt

Piros/ 
villogó

ZÁROLÁSI állapot cserére 
figyelmeztető hiba miatt

Narancssárga/
világító

A biztonsági kimenetek
azonnal kikapcsolnak a 
környezeti fény, rezgés 
vagy zaj miatt

Narancssárga/
villogó

Az intelligens beállítómodul
ZÁROLÁSI állapotban van

* Az állapot-visszajelző a 14 mm-es észlelési képességű modellhez használható.

V isszaál l í tásFény függöny cseré je

* Eg y 2018.  jún ius i  OMRON - v izsgálat  a lap ján .



Rendszerkonf igurác iós pé lda

 1. megjegyzés: A képernyőképek csak illusztrációs célokat szolgálnak. 
2. A képernyőket létre kell hoznia.

Biztonsági kimenet

F39-SGIT-IL3 intelligens beállítómodul

F39-SGBT  Bluetooth® kommunikációs egység

SD Manager 3 
Mobilalkalmazás

USB Type-C™

SD Manager 3

Követe lmények 
Android™ 7.0 vagy újabb

Kezdőképernyő Hibanapló 
képernyő

Fényszintfelügyelet

S D Manage r 3 
Mobi la lka lmazás
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Egyszerű helyszíni  fe lügyeletÁllapot megjelenítése
A Bluetooth ® kommunikác iós egység lehetővé 
teszi  mobi leszközökön az eszközleál lásokkal 
kapcsolatos információk megje lení tését .

Különféle eszközök csatlakoztathatók az IO-Link 
segítségével.*1

A fényfüggönyön lévő szennyeződés miatti 
alacsony fényintenzitás megjeleníthető a 
monitoron, ami hasznos megelőző karbantartás 
esetén a téves észlelések előtt.

Adatok fe ldolgozása

Szer v izadatok

・Segédkimenet állapota*2 
・Némítás bemeneti állapota
・Sorrendhiba-információ
・�Instabil állapotinformáció  

(minden csat.)
・Tápfeszültség-információ
・OSSD kimeneti állapot 

・�Visszaállítás/EDM/
felülírás bemeneti állapot
・�Azonnali blokkinformáció 

(minden csat.)
・�Fényfüggöny/intelligens 

beállítómodul- információ

・Fényfüggöny-információ
・Fényintenzitás-információ (1 bájt : 0-255)
・Fényfüggöny-beállítások
・Fényfüggöny belső állapotinformáció

・�Intelligens beállítómodul 
bekapcsolási idő 
információ
・�Intelligens beállítómodul 

információ
・Hibanapló (4 hiba)

* 1.  L ásd az I O - L ink sorozat kata lógusát ( kata lógusszám: Y2 29) a rész le te ké r t .   * 2 .  A se gé dk ime ne t az S D Manage r 3 

se g í tsé géve l  á l l í tható be .

 1. megjegyzés: A képernyőképek csak illusztrációs célokat szolgálnak. 
2. A képernyőket létre kell hoznia.

Nincs  
szükség 

számítógépre  
a helyszínen

Megelőző karbantar tás 
A rendszer fe lügye l i  a  fény függöny á l lapotát ,  és meg je lení t i  a  rendel lenes á l lapotot . 
E z segí t  minimal izáln i  a gépek á l lás ide jé t .

Gyors karbantar tás az ICT segí tségéve lKarbantar tás



❶

❷

❸
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Egyszerű beáll í tás az SD Manager 
3 számítógépes szof tverrel

Kézi  adagolású megmunkálás:  PSDI

Veszélyes újraindulás - megelőzés:  e lőzetes visszaáll í tás

A P S DI*,  amely az a lapfe lszere l tség része ,  csök kent i  a  keze lő i 

munkamenny iséget és növe l i  a  te rmelékenységet

A z e lőzetes v isszaál l í tás funkc ió megakadályozza a lehetséges 
baleseteket

A keze lő ne k ne m ke l l  megnyomnia a ké tkezes vezé r lő kapc solót ,  íg y id őt  takar í that 
meg ,  és növe lhe t i  a  m ű ködési  haté konyságot .

E z a funkc ió megakadályoz za a be re ndezés ú j ra indu lását ,  miközbe n eg y lá thatat lan 
do lgozó marad a robot köze lé be n ,  íg y b iz tos í t va a keze l ő b iz tonságát .

Egyszer i  megszak í tás

Dupla megszak í tás

A fé ny függöny megszak í tásakor és eg ysze r i 
v isszaál lásakor a gé p eg ysze r ú j ra indu l .

Pé lda:  kéz i  adagolású és au tomat ikus k i rakodású prés

A be re ndezés t ne m le he t ú j ra ind í tan i ,  amíg az e l őze tes 
v isszaál l í tás i  fe l té te le k ne m te l jesü lne k ,  és a fé ny függöny 
v issza ne m á l l  a laphe ly ze tbe.

A megszak í tás és a v isszaál l í tás ké tsze r i 
megismé t lése u tán a gé p ú j ra indu l .

Példa:  kéz i  be tö l tésű és kéz i  k i rakodású prés

* P S DI :  je le n lé t - é r zé ke l ő eszköz ind í tása
Olvassa e l  a fe l haszná ló i  kéz i kö ny vet 
( kata lógusszám: Z4 05 ) használat  e l ő t t .
Meg jeg y zés:  ta r tsa be a gé p üze mel te tés i 
országában é r vé nyes tör vé nye ke t és e l ő í rásokat .

Nyomja meg az e lőzetes v isszaál l í tás 
kapcsolót  a veszé lyes zónában.

Lépjen k i  a veszé lyes zónából .

A fény függöny ú j ra indí tásához nyomja meg a 
v isszaál l í tó kapcsolót  a veszé lyes zónán k ívü l .

●❶

●❷

●❸

A konf igurác iós eszköz lehetővé teszi  az á l lapot egyszer ű 
fe lügye le té t  és a beál l í tások b iz tonsági  vezér lő használata 
né lkül  tör ténő e lvégzését .
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Az észlelési  képesség megváltozása:  lecsökkent fe lbontás

Beépítet t  szabványos biz tonsági  funkciók

A csökkentet t  fe lbontás a megszak í tot t  sugarak megadot t  számának 
megfe le lően módosí t ja az észle lési  képességet

Ez a funkció még akkor is figyelmen kívül hagyja az (1-3 sugár méretű) tárgyakat, ha azok 
nincsenek folytonosan jelen, valamint bekapcsolva tartja a biztonsági kimeneteket. Ez 
lehetővé teszi, hogy az objektumok az észlelési területen belül mozogjanak, vagy a dolgozók 
megszakítsanak néhány sugarat, ami segít fenntartani a termelékenységet.

Példa:  kar -  és test védelem

Felügye le t

I /O - beál l í tás Működési  á l lapot módosí tása

Biz tonsági  funkc ióbeál l í tás

A biztonsági kimenet akkor is 
bekapcsolva marad, ha a dolgozó 
ujja és egy tárgy 2 sugarat szakít 
meg, mivel még beléphetnek.

Ha a rendszer 3 sugarat 
megszakító kart vagy testet 
észlel, a biztonsági kimenet 
kikapcsol.

Megjegyzés: Gondoskodjon a k ívánt biz tonsági távolság 
fenntar tásáról .

Beé rkező/ környeze t i 
fényszint-információ

Re tesze lés/ kü lső 
eszköz fe lüg ye le te

Válaszid ő beál l í tásaBe tan í tás i  be me ne t M ű ködési  ta r tomány 
k ivá lasz tása

Külső tesz tbe me ne t

Kötöt t  k io l tás Vál tozó k io l tás Né mítás/fe lü l í rás F ig ye lmez te tés i 
zóna
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Az F3SG-SR/PG sorozat je l lemzői  és műszaki  adatai

Sorozat

Védelem a gépnyílásoknál :          Biztonsági fényfüggöny F3SG-SR
A berendezés közvetlen környezetének védelme:  
Több fénysugaras biztonsági megoldás F3SG-PG

Speciális/Standard IP69K típus, Standard  Hozzáférés-védelem Távoli területvédelem Passzív tükrös területvédelem

Alkalmazás

Ujjvédelem

Kézvédelem

Kar-/lábvédelem

Testvédelem

Meghatározás

Érzékelési képesség 14 mm átm. 25 mm átm. 45 mm átm. 85 mm átm. 14 mm átm. 25 mm átm. 30 mm átm. + Sugártávolság

Sugártávolság 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm

Max. működési tartomány, min./jell. 10 m / 15 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 8 m / 12 m 16 m / 24 m 20 m / 30 m 70 m / 110 m 5 m / 8 m

Védelmi magasság (termék hossza) 160–2000 mm 160–2480 mm 240–1520 mm 280–920 mm 320–1800 mm 320–1840 mm 670–1370 mm

Sugarak száma 15–199 8–124 6–38 4–12 31–179 16–92 2, 3 és 4 2 és 4

Védettség IP65, IP67 és IP67G IP65, IP67 és IP69K IP65 és IP67

Szolgáltatá-
sok

Kölcsönös interferencia kiküszöbölése  (A vezetékes szinkronizáláshoz nincs szükség beállításokra) A vezetékes szinkronizáláshoz nincs szükség beállításokra  (A vezetékes szinkronizáláshoz nincs szükség beállításokra)

PNP/NPN kiválasztás  

Külső teszt Nem támogatott

Reteszelés  /  /  *2  / 
Zárolás visszaállítása

Előzetes visszaállítás  /  /  *2  / 
PSDI  *2 Nem támogatott

Külső eszköz felügyelete (EDM)  /  /  *2  / 
Segédkimenet  *2

Némítás  *2

Kioltás  /  /  *2 Nem támogatott

Kisebb felbontás  *2 Nem támogatott

Figyelmeztetési zóna  *2 Nem támogatott

Működési tartomány kiválasztása  /  /  /  /  *2 Nem támogatott  /  / Nem támogatott

Válaszidő beállítása  *2

Területi intenzitásjelző (ABI)                     * Csak speciális modellek esetén Nem támogatott

Kijelölt sugárkimenet  *2

Csatlakozás/
kábelezés

Lépcsőzetes csatlakozás Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Nem érhető el Nem érhető el Nem érhető el

Csökkentett kábelezésű rendszer*1 Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható

Opcionális 
tartozék

Lézeres tájolásjelző Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható

Lámpa Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható *3

Tüköroszlop 
Némítóérzékelő karos rögzítő/csatlakozódoboz

Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható *4

 Beál l í tás DIP-kapcsolóval  az intel l igens beál l í tómodulon  Beál l í tás az SD Manager 3 konfigurációs eszközzel  

 Beál l í tás kábelezéssel　  Beál l í tás a zárósapka alapján

*1. A csökkentett kábelezésű rendszer tartalmazza az Y-dugót/csatlakozóaljzatot, a visszaállító kapcsoló csatlakozóját, a némítóér-
zékelő csatlakozódobozát és a némítóérzékelő karos rögzítőjét.  *2. Ha nyitott végű kábellel csatlakoztatja az F3SG-SR-K egységet az 
intelligens beállítómodulhoz, használjon relés sorkapocsegységet.  *3. A lámpa a fényforráshoz/érzékelőhöz csatlakoztatható.  *4. A 
passzív tükrös területvédelmi berendezés nem használható a tüköroszloppal.
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Sorozat

Védelem a gépnyílásoknál :          Biztonsági fényfüggöny F3SG-SR
A berendezés közvetlen környezetének védelme:  
Több fénysugaras biztonsági megoldás F3SG-PG

Speciális/Standard IP69K típus, Standard  Hozzáférés-védelem Távoli területvédelem Passzív tükrös területvédelem

Alkalmazás

Ujjvédelem

Kézvédelem

Kar-/lábvédelem

Testvédelem

Meghatározás

Érzékelési képesség 14 mm átm. 25 mm átm. 45 mm átm. 85 mm átm. 14 mm átm. 25 mm átm. 30 mm átm. + Sugártávolság

Sugártávolság 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm

Max. működési tartomány, min./jell. 10 m / 15 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 8 m / 12 m 16 m / 24 m 20 m / 30 m 70 m / 110 m 5 m / 8 m

Védelmi magasság (termék hossza) 160–2000 mm 160–2480 mm 240–1520 mm 280–920 mm 320–1800 mm 320–1840 mm 670–1370 mm

Sugarak száma 15–199 8–124 6–38 4–12 31–179 16–92 2, 3 és 4 2 és 4

Védettség IP65, IP67 és IP67G IP65, IP67 és IP69K IP65 és IP67

Szolgáltatá-
sok

Kölcsönös interferencia kiküszöbölése  (A vezetékes szinkronizáláshoz nincs szükség beállításokra) A vezetékes szinkronizáláshoz nincs szükség beállításokra  (A vezetékes szinkronizáláshoz nincs szükség beállításokra)

PNP/NPN kiválasztás  

Külső teszt Nem támogatott

Reteszelés  /  /  *2  / 
Zárolás visszaállítása

Előzetes visszaállítás  /  /  *2  / 
PSDI  *2 Nem támogatott

Külső eszköz felügyelete (EDM)  /  /  *2  / 
Segédkimenet  *2

Némítás  *2

Kioltás  /  /  *2 Nem támogatott

Kisebb felbontás  *2 Nem támogatott

Figyelmeztetési zóna  *2 Nem támogatott

Működési tartomány kiválasztása  /  /  /  /  *2 Nem támogatott  /  / Nem támogatott

Válaszidő beállítása  *2

Területi intenzitásjelző (ABI)                     * Csak speciális modellek esetén Nem támogatott

Kijelölt sugárkimenet  *2

Csatlakozás/
kábelezés

Lépcsőzetes csatlakozás Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Nem érhető el Nem érhető el Nem érhető el

Csökkentett kábelezésű rendszer*1 Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható

Opcionális 
tartozék

Lézeres tájolásjelző Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható

Lámpa Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható *3

Tüköroszlop 
Némítóérzékelő karos rögzítő/csatlakozódoboz

Kapható Kapható Kapható Kapható Nem érhető el Kapható Kapható Kapható *4

 Beál l í tás DIP-kapcsolóval  az intel l igens beál l í tómodulon  Beál l í tás az SD Manager 3 konfigurációs eszközzel  

 Beál l í tás kábelezéssel　  Beál l í tás a zárósapka alapján

*1. A csökkentett kábelezésű rendszer tartalmazza az Y-dugót/csatlakozóaljzatot, a visszaállító kapcsoló csatlakozóját, a némítóér-
zékelő csatlakozódobozát és a némítóérzékelő karos rögzítőjét.  *2. Ha nyitott végű kábellel csatlakoztatja az F3SG-SR-K egységet az 
intelligens beállítómodulhoz, használjon relés sorkapocsegységet.  *3. A lámpa a fényforráshoz/érzékelőhöz csatlakoztatható.  *4. A 
passzív tükrös területvédelmi berendezés nem használható a tüköroszloppal.



* Nem kell követni a 3. és a 4. lépést, ha az IP69K-es modellt választja.
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F3SG-SR/PG sorozat Termék kiválasztása
Válassza ki  a biztonsági  fényfüggönyt és az opcionál is  tar tozékokat  
az F3SG-SR/PG sorozatunkból  egy 4 lépéses folyamaton keresztül .

1 .  LÉPÉS

Válasszon 
biztonsági 
fényfüggönyt

2.  LÉPÉS

Válasszon 
rögzítőkonzolt

3.  LÉPÉS*

Válasszon 
kábelezési  módot

4.  LÉPÉS*

Válassza ki 
a szükséges 
opcionál is 
tar tozékokat

Biztonsági fényfüggöny/több fénysugaras biztonsági megoldás

Termék kiválasztása
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1.  LÉPÉS    Válasszon egy biztonsági 
fényfüggönyt

Védelem a 
gépnyí lásoknál

A berendezés közvet len 
környezetének védelme

B i z t o n s á g i  f é n y f ü g g ö n y

F3SG-SR  24.  oldal

IP69K model l   32.  oldal

Több fénysugaras b iz tonsági 
megoldás

F3SG-PG  26.  oldal

SR

PG

Válassza ki  az alkalmazásnak 
megfelelő fényfüggönyt.
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●❶ Válasszon ki egy alkalmazást.

●❷ Válassza ki az észlelési képességet.

●❸ Válassza ki a védelmi magasságot.

Uj jvédelem

Védelmi ma-
gasság (mm)

Sugarak 
száma ●❸ ●❹*

160 15 □□□□＝0160

200 19 □□□□＝0200 F

240 23 □□□□＝0240

280 27 □□□□＝0280 F

320 31 □□□□＝0320

360 35 □□□□＝0360 F

400 39 □□□□＝0400

440 43 □□□□＝0440 F

480 47 □□□□＝0480

520 51 □□□□＝0520 F

560 55 □□□□＝0560

600 59 □□□□＝0600 F

640 63 □□□□＝0640

680 67 □□□□＝0680 F

720 71 □□□□＝0720 F

760 75 □□□□＝0760 F

800 79 □□□□＝0800

840 83 □□□□＝0840 F

880 87 □□□□＝0880 F

920 91 □□□□＝0920 F

960 95 □□□□＝0960 F

1000 99 □□□□＝1000

1200 119 □□□□＝1200

1400 139 □□□□＝1400

1600 159 □□□□＝1600

1800 179 □□□□＝1800

2000 199 □□□□＝2000

Típus ●❷

□□＝14

□□＝25

□□＝45

□□＝85

A sugár ál lapotát  mutató visszajelzők

□＝A
ABI je lz i  a  Speciál is 

ál lapotot

□＝B
Standard model l  

Standard

IGEN NEM

Uj jvédelem

Kézvédelem

Kar-/lábvédelem

Testvédelem

Termék kiválasztása

* Rugalmas magasságú modell  
(40 mm-es lépésekben)

Védelem a gépnyí lásoknál

Észlelési  képesség: 

85 mm átm.

Észlelési  képesség: 

45 mm átm.

Észlelési  képesség: 

25 mm átm.

Észlelési  képesség: 

14 mm átm.

Ad ja  meg a  t ípusszámot .

SR F3SG-4SR □  □□□□-□□-□
❶ ❸

Biztonsági�fényfüggöny

F3SG-SR ❹❷



25

●❸ Válassza ki a védelmi magasságot.

1.  LÉPÉS  Válasszon egy biztonsági  fényfüggönyt

Kézvédelem Kar-/ lábvédelem

Testvédelem

Védelmi  
magasság (mm)

Sugarak 
száma ●❸ ●❹*

160 8 □□□□＝0160
200 10 □□□□＝0200 F
240 12 □□□□＝0240
280 14 □□□□＝0280 F
320 16 □□□□＝0320
360 18 □□□□＝0360 F
400 20 □□□□＝0400
440 22 □□□□＝0440 F
480 24 □□□□＝0480
520 26 □□□□＝0520 F
560 28 □□□□＝0560
600 30 □□□□＝0600 F
640 32 □□□□＝0640
680 34 □□□□＝0680 F
720 36 □□□□＝0720
760 38 □□□□＝0760 F
800 40 □□□□＝0800
840 42 □□□□＝0840 F
880 44 □□□□＝0880
920 46 □□□□＝0920 F
960 48 □□□□＝0960

1000 50 □□□□＝1000 F
1040 52 □□□□＝1040
1120 56 □□□□＝1120
1200 60 □□□□＝1200
1280 64 □□□□＝1280
1360 68 □□□□＝1360
1440 72 □□□□＝1440
1520 76 □□□□＝1520
1600 80 □□□□＝1600
1680 84 □□□□＝1680
1760 88 □□□□＝1760
1840 92 □□□□＝1840
1920 96 □□□□＝1920
2080 104 □□□□＝2080
2280 114 □□□□＝2280
2480 124 □□□□＝2480

Védelmi 
magasság (mm)

Sugarak  
száma ●❸

240   6 □□□□＝0240

400 10 □□□□＝0400

560 14 □□□□＝0560

720 18 □□□□＝0720

880 22 □□□□＝0880

1200 30 □□□□＝1200

1520 38 □□□□＝1520

Védelmi 
magasság (mm)

Sugarak  
száma ●❸

280 4 □□□□＝0280

440 6 □□□□＝0440

600 8 □□□□＝0600

760 10 □□□□＝0760

920 12 □□□□＝0920

*  Rugalmas magasságú modell  (40 mm-es lépésekben)
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●❶ �Válasszon  k i  egy  a lka lmazást ,  majd  vá lassza  k i  a 
sugár távo lságot  és  a  sugarak  számát .

Sugártávolság/ 
sugarak száma ●❶

500 mm/2 sugár □□＝2A

400 mm/3 sugár □□＝3A

300 vagy 400 mm/ 
4 sugár

□□＝4A

Sugártávolság/ 
sugarak száma ●❶

500 mm/2 sugár □□＝2L

400 mm/3 sugár □□＝3L

300 vagy 400 mm/ 
4 sugár

□□＝4L

Sugártávolság/ 
sugarak száma ●❶

500 mm/2 sugár □□＝2C

- -

300 vagy 400 mm/ 
4 sugár

□□＝4C

Védelem nagy berendezések körül  (működési  tar tomány > 20 m)

Válasszon ki egy alkalm
azást.

Válassza ki a sugártávolságot és a sugarak szám
át.

IGEN

Védelem kis berendezések körül (működési tartomány < 5 m)

IGENNEM

NEM

Standard model l 
Hozzáférés-
védelem

F3SG-PGA-□A

Egyszerű 
kábelezés 
kerületvédelem 
Passzív tükrös 
területvédelem

Védelem akár 
70 m-ig Távol i 
területvédelem

F3SG-PGA-□C F3SG-PGA-□L

Termék kiválasztása

A berendezés közvetlen környezetének védelme Adja  meg a  t ípusszámot .

PG
Több�fénysugaras�biztonsági�
megoldás

F3SG-PG
F3SG-4PGA □□□□-□□ 

❷ ❶
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●❷ Válassza  k i  a  te rmék  hosszát .

Termék hossza 
(mm)

Sugarak  
száma ●❷

670 2 □□□□＝0670

970 3 □□□□＝0970

1070 4 □□□□＝1070

1370 4 □□□□＝1370

1. LÉPÉS  Válasszon egy biztonsági  fényfüggönyt
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Az F3SG-RA/RE sorozat cseréjéhez

Állítható felső/alsó konzol 
F3SG-RA/RE adapter 

F39-LSGTB-RE

Az MS4800 és az F3SR-B sorozat 
cseréjéhez
Állítható felső/alsó konzol 
MS4800/F3SR adapter 

F39-LSGTB-MS

A meglévő OMRON 
fényfüggönyök egyszerű 
cseré jéhez is  kaphatók 
rögzí tőkonzolok.

2.  LÉPÉS   Válasszon egy opcionális rögzítőkonzolt (külön kapható) 

・Oldalra és a hátoldalra szerelhető

・�A sugarak nem ál l í thatók  

a telepítés után

・Két konzol  készle tenként

・Függőleges beál l í tás
 Szögbeál l í tás i  tar tomány :  ±15°

・Oldalra és a hátoldalra szerelhető

・Két konzol  készle tenként

Állítható oldalsó rögzítőkonzol 
(köztes konzol)

F39-LSGA

・�A fény függöny te te jén és a l ján 
használatos

・Szögbeál l í tás i  tar tomány :  ±22 ,5°

・Az F3SJ vagy az F3SN sorozat cseréjéhez

・Oldalra és a hátoldalra szerelhető

・Két konzol  készle tenként

Állítható felső/alsó konzol F3SJ, 
F3SN adapter

F39-LSGTB-SJ

Standard konzol 
(Köztes konzol)

F39-LSGF

Alkalmas alumíniumprofilra történő 
felszerelésre oly módon, hogy a 
középpontja a sugarak középpontjával egy 
vonalban legyen.

Konzolok,  amelyek lehetővé teszik a fénysugár beál l í tását  a fényfüggöny 
telepítése után

Tartókonzolok, amelyeket akkor használatosak, ha a sugár beállítása nem szükséges a 
fényfüggöny telepítés után

±15°

Termék kiválasztása

±22.5°



⓭

⓭

Intel l igent Tap
F39-SGIT-IL3

CN4

CN1

CN3

IO-Link master

Safety 
output

CN2

❸

❹

❺

❽

⓫ or ⓬

❸

❹
❺

❻ or ❽

❸

❹

❺

❻

❿

❿

❾

❾

❸

❹

❺

❻

❼

❽❷

❶

Intel l igent Tap
F39-SGIT-IL3

CN4
CN1

CN3
CN2

❸

❹

❼

❽

*  A fényforrás-oldali kábelek (1, 3, 5, 7) nem szükségesek az F3SG-PG-C 
(passzív tükör) esetében.
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3.  LÉPÉS   Válassza ki  a kábelezési  módot

Soros kapcsolás

Egy biztonsági fényfüggöny

Csökkentett  kábelezésű 
csatlakozó használata

Az OMRON fényfüggöny cseréje

Az intel l igens beál l í tómodul 
használata

・Kábelhosszabbító (100 m-ig)

・Lépcsőzetes kábelhosszabbító (10 m-ig)

・Csatlakoztatva a beállításhoz (optikai szinkronizálás)

・Mindig csatlakoztatva van (vezetékes szinkronizálás)

・Egymás melletti lépcsőzetes kapcsolás (12 cm)

Y-dugó/
csatlakozóaljzat

F39-GCNY2

A meglévő 
fényfüggöny 
kábeleinek 
csatlakoztatása 

Sorszám Termék neve Kivitel Típus Kábelhossz Megjegyzések

❶ Forrás-egyenes  
kábel

F39-JG□C-L 3, 7, 10 m A fényforráshoz, szürke

❷ F39-JG□C-D 3, 7, 10 m Az érzékelőhöz, fekete

❸ Forrás-dugó kábel 
hosszabbításhoz

F39-JGR3K-L 0,3 m A fényforráshoz, szürke

❹ F39-JGR3K-D 0,3 m Az érzékelőhöz, fekete

❺ Hosszabbított dugó-
konnektor kábel

F39-JG□B-L 3, 10, 20 m A fényforráshoz, szürke

❻ F39-JG□B-D 3, 10, 20 m Az érzékelőhöz, fekete

❼ Hosszabbított kon-
nektor-egyenes kábel

F39-JG□A-L 3, 10 m A fényforráshoz, szürke

❽ F39-JG□A-D 3, 10 m Az érzékelőhöz, fekete

❾
Egymás melletti 
lépcsőzetes kábel F39-JGR12L 12 cm A fényforráshoz és az érzékelő-

höz, készletenként két kábel

❿
Lépcsőzetes kábel 
hosszabbításhoz F39-JGR3W 0,3 m A fényforráshoz és az érzékelő-

höz, készletenként két kábel

⓫
Dugó-konnektor  
kábel IO-Linkhez F39-JG□B-L 3, 10, 20 m GX-ILM08C-hez való 

csatlakozáshoz

⓬
Konnektor-egyenes 
kábel IO-Linkhez XS5F-D521-DJ0-IL 2 m NX-ILM400-hoz való 

csatlakozáshoz

⓭ Átalakítókábel
F39-JGR3K-SJ 0,3 m F3SN, F3SJ-A/-B vagy F3SR 

kábelezéséhez
F39-JGR3K-RE 0,3 m F3SG-RE kábelezéséhez
F39-JGR3K-MS 0,3 m MS4800 kábelezéséhez

Opcionál is  kábelek (külön kaphatók)

* A fényforrás-oldali  
kábelek (3, 5) nem 
szükségesek az F3SG-PG-C 
(passzív tükör) esetében.

* A fényforrás-oldali kábelek 
(3, 7) nem szükségesek az 
F3SG-PG-C (passzív tükör) 
esetében.

Biztonsági 
kimenet

IO-Link Master

Intelligens beállítómodul

Intelligens 
beállítómodul
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4.  LÉPÉS     Válassza ki a szükséges opcionális tar tozékokat  
(külön kaphatók)

SD Manager 3 intel l igens beál l í tó-  és konfigurációs eszköz
Egyszerű felügyelet ,  beál l í tás és IO-Link kapcsolat  külső eszközökkel

Némítórendszer
A némítóérzékelők egyszerű telepítése és bekötése

Intel l igens 
beál l í tómodul

F39-SGIT-IL3

Y-dugó/csatlakozóal jzat

F39-GCNY2

Némítóérzékelő karos rögzítő

F39-FMA□□□T
(Adó-vevős)

F39-FMA□□□R
(Pr izmás)

Némítóérzékelő-csat lakozódoboz

F39-GCN5 

Némítóérzékelő karos rögzítőkonzol  SLC-hez 

F39-LMAF1
(Az E3Z némítóérzékelő külön vásárolható meg.)

Bluetooth ® 
kommunikációs 
egység

F39-SGBT

Visszaál l í tó kapcsoló csat lakozója

F39-GCNY3 

Megjegyzés :  Készítsen elő egy 
visszaállító kapcsolót 
(NC érintkező).

Csökkentett  kábelezésű rendszer
Fényfüggönyök és visszaál l í tó kapcsolók egyszerű kábelezése

Termék kiválasztása

Konfigurációs eszköz  
számítógéphez 

SD Manager 3

Felügyelet i  eszköz 
okostelefonokhoz SD 
Manager 3 Mobi lalkalmazás

Követelmények  
Android 7.0 vagy újabb

A részletekért tekintse meg az 
OMRON helyi weboldalát.

Megjegyzés :  Használja az SD  
Manager 3  
szoftvert az  
F39-SGIT-IL3  
intelligens beállítómodullal.
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Padlóra szerelhető rendszer
Fényfüggönyök és tükrök egyszerű szerelése a padlóra

Lézeres tájolásjelző
Egyszerű sugárbeál l í tás lézersugárral 

Lámpa
A fényfüggöny ál lapotának gyors el lenőrzése

Padlóra szerelhető oszlop

F39-ST

F39-PTG

F39-PTS

Áll í tható talapzat 
rögzítőoszlophoz

F39-STB 

Tüköroszlop 
(F3SG-SR/PG 
Biztonsági fényfüggönyhöz/
több fénysugaras biztonsági 
megoldáshoz) 

F39-SML 

F39-SGLP

Megjegyzés:   A lámpa nem támogatja a Bluetooth® 
kommunikációt .

Tüköroszlop 
(F3SG-PG több fénysugaras 
biztonsági megoldáshoz)

F39-PML

Fröccsenésvédő burkolat
Optikai  felületek fröccsenés el leni  védelme

F39-HSG

(A biztonsági fényfüggöny külön kapható.) (A tartóoszlop állítható talapzata külön vásárolható meg.)
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Termék kiválasztása

Válassza ki az észlelési képességet és a védelmi magasságot.
1.  LÉPÉS    Válasszon egy 

biztonsági  fényfüggönyt 

●❷ �Válassza  k i  a  véde lmi 
magasságot .

U j j v é d e l e m

Védelmi ma-
gasság (mm)

Sugarak 
száma ●❷

320 31 □□□□＝0320
400 39 □□□□＝0400
480 47 □□□□＝0480
560 55 □□□□＝0560
640 63 □□□□＝0640
720 71 □□□□＝0720
800 79 □□□□＝0800
880 87 □□□□＝0880
960 95 □□□□＝0960

1000 99 □□□□＝1000
1200 119 □□□□＝1200
1400 139 □□□□＝1400
1600 159 □□□□＝1600
1800 179 □□□□＝1800

Kézvédelem

Védelmi ma-
gasság (mm)

Sugarak 
száma ●❸

320 16 □□□□＝0320
400 20 □□□□＝0400
480 24 □□□□＝0480
560 28 □□□□＝0560
640 32 □□□□＝0640
720 36 □□□□＝0720
800 40 □□□□＝0800
880 44 □□□□＝0880
960 48 □□□□＝0960

1000 50 □□□□＝1000
1040 52 □□□□＝1040
1120 56 □□□□＝1120
1200 60 □□□□＝1200
1280 64 □□□□＝1280
1360 68 □□□□＝1360
1440 72 □□□□＝1440
1520 76 □□□□＝1520
1600 80 □□□□＝1600
1680 84 □□□□＝1680
1760 88 □□□□＝1760
1840 92 □□□□＝1840

●❶ �Válassza  k i  az  ész le lés i 
képességet .

Típus ●❶

□□＝14

□□＝25

Ujjvédelem
Észlelési képesség: 

14 mm átm. 

Kézvédelem
Észlelési képesség: 

25 mm átm.

F3SG-4SRB  □□□□-□□-K
❷ ❶

Védelem a nagy nyomású mosást alkalmazó környezetekben

Biztonsági�fényfüggöny

F3SG-SR-K  IP69K típus

Adja meg a t ípusszámot.

SR
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IP69K-es  rögz í tőkonzo l

F39-LSGTB-K

Készletenként két konzol

2. LÉPÉS

A rögzítőkonzolokkal  kapcsolatos részletekér t  lásd az 
F3SG-SR/PG adatlapját .

Megjegyzés:  ha nyitott  végű kábel le l  csat lakoztat ja az 
F3SG-SR-K egységet az intel l igens beál l í tómodulhoz, 
használ jon relés sorkapocsegységet.
Olvassa el  a felhasználói  kézikönyvet (katalógusszám: 
Z405) mielőtt  az intel l igens beál l í tómodult  a beál l í táshoz 
és a felügyelethez használná.

・ Az STI az OMRON Coproration védjegye vagy bejegyzett védjegye  Japánban és más országokban.

・  A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az OMRON Corporation minden esetben engedéllyel használ.

・ A Microsoft termékek képernyőképei a Microsoft Corporation engedélyével szerepelnek a dokumentumban.

・ Egyes képek a Shutterstock.com licenc alapján kerülnek felhasználásra.

・ Az USB Type-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

・ A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

・ Az Android™ a Google LLC védjegye.

・ A katalógusban használt termékfotók és ábrák bizonyos mértékben eltérhetnek a tényleges termékektől.

・ A dokumentumban szereplő más cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

F3SG-4SRB  □□□□-□□-K

Válasszon opcionális 
rögzítőkonzolt (külön kapható)
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»  F l ex i b l e  ra n g e  s u i t s  a n y  sy s t e m
»  R e c o n f i g u re  t o  e v e r y  n e e d 

»  S i m p l e  s e t - u p  a n d  c l e a r  d i a g n o s i s

Safety Controller G9SP 
S o f t w a r e - b a s e d  s t a n d a l o n e  c o n t r o l l e r  f a m i l y

F3SG
-SR

/PG
F3SG

-SR
-K

Common to 
F3SG-SR and F3SG-PG

* *

*1.
*2.

*1.
*2.
*3.
*4.
*5.
*6.
*7.

* *

* * * *

*

*

IO-Link Products
IO-Link Series

IO-Link makes communication 
down to the sensor level visible

Datasheet Introduction of safety component catalogs

IO-Link Products
IO-Link Series 

Safety Light Curtain/
Safety Multi-Light Beam
F3SG-SR/PG

Cat. No. F090Cat. No. Y229

NX-series Safety Controller
CIP Safety System

NX-series Safety Controller 
CIP Safety System 

Cat. No. F104Cat. No. F117

Safety Controller 
G9SP

Adatlap A biztonsági alkatrészek katalógusainak bemutatása


