
Veiligheidslichtscherm/veiligheidsmultil ichtbundel
F3SG-SR-/PG-SERIE

Eenvoudig te bewaken en 
klaar voor IoT
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Deze serie 
herdef inieer t 
veil igheid op 
productielocaties
Fabr ikanten moeten een balans tussen 

g lobal ise r ing en f lex ibe le p roduc t ie v inden. 

Daarom hebben we onze F3 SG - S R /P G - ser ie 

ont wik ke ld .

Deze ser ie b ied t  een compleet  assor t iment 

l ichtschermen d ie vo ldoen aan were ldwi jde 

ve i l ighe idsnormen en een breed scala aan 

func t ies b ieden d ie a l le  aspec ten van het 

ont werp tot  en met he t  onderhoud omvat ten .

De F3 SG - S R /P G - ser ie he lpt  fabr ikanten b i j 

he t  bouwen van ve i l ighe idssys temen.
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Eén serie die alle beveiligingstoepassingen omvat:  
Standaardiseer het mechanische ontwerp van alle productielijnen en elimineer de complexiteit van selectie en ontwerp.

Eenvoudig ont werp voor l i jnve i l ighe id Ont werp

Bescherming bij 
machineopeningen

Algemene optionele accessoires, waaronder kabels en beugels*
De l ichtschermen kunnen worden voorzien van algemene optionele accessoires voor eenvoudig ontwerp en eenvoudige 
montage achteraf van productiel i jnen.

Intelligente splittereenheid
F39-SGIT- IL3

Lamp
F39-SGLP

Montage-arm dempingssensor
F39-FMA

Kolom voor  
vloermontage
F39-ST

Spiegelkolom
(voor F3SG-SR- 
veiligheids-
lichtscherm
F39-SML

Dempingssensor
Aansluitkast
F39-GCN5

Instelbare  
montagekolom
F39-STB

Bluetooth®-communicatie-eenheid
F39-SGBT

V e i l i g h e i d s l i c h t s c h e r m

 F3SG-SR

* Behalve voor bepaalde optionele accessoires. Zie het gegevensblad F3SG-SR/PG voor 

meer informatie.
(De instelbare montagekolom is afzonderlijk verkrijgbaar.)

Vingerbescherming Handbescherming
Arm-/ 
beenbescherming

Lichaams- 
bescherming

Ruimte tussen 
bundels 40  mm

Beschermende
hoogte 240 tot 1520  mm

Max. werkbereik    
Min./norm. 20  m /30  m

Ruimte tussen 
bundels 20  mm

Beschermende 
hoogte 160 tot 2480  mm

Max. werkbereik
Min./norm. 20  m /30  m

Ruimte tussen 
bundels 10  mm

Beschermende 
hoogte 160 tot 2000  mm

Max. werkbereik
Min./norm. 10  m /15  m

Ruimte tussen 
bundels 80  mm

Beschermende 
hoogte 280 tot 920  mm

Max. werkbereik
Min./norm. 20  m /30  m

USB-type-C™

IP69K-model beschikbaar IP69K-model beschikbaar

Detectiecapaciteit 
diameter 85 mm

Detectiecapaciteit 
diameter 25 mm

Detectiecapaciteit 
diameter 45 mm

Detectiecapaciteit 
diameter 14 mm
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van machineopeningen tot perimeters van apparatuur 

Bescherming rond 
perimeters van apparatuur

Wordt gebruikt bij het bouwen van veiligheidssystemen voor 
machines overal ter wereld

Spiegelkolom
(voor F3SG-PG-
veiligheidsmulti -
lichtbundel
F39-PML

Laseruitlij -
ningskit
F39-PTS

Veiligheidsmultilichtbundel

 F3SG-PG

Deze serie voldoet  

aan wereldwijde  

veiligheidsnormen.

Dankzij selectie van PNP/

NPN door de bedrading om 

te wisselen, kunt u het licht-

scherm eenvoudig overal ter 

wereld installeren.

De unieke goed afgedichte 

constructie voldoet aan  

IP67G voor water- en oliebe-

stendigheid en IP69K*.

* (Veiligheidslichtscherm 
IP69K-model 

 F3SG-SR-K)

(De instelbare montagekolom is afzonderlijk verkrijgbaar.)

Ruimte tussen 
bundels 300/400/500  mm

Productlengte 630 tot 1370  mm

Max. werkbereik
Min./norm. 70  m /110  m

Ruimte tussen 
bundels 300/400/500  mm

Productlengte 670 tot 1370  mm

Max. werkbereik
Min./norm. 20  m /30  m

Ruimte tussen 
bundels 300/400/500  mm

Productlengte 670 tot 1370  mm

Max. werkbereik
Min./norm. 5  m /8  m

Perimeterbewaking
Perimeterbewaking met 
groot bereik

Perimeterbewaking met 
passieve spiegel
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Bescherming bij 
machineopeningen

Bescherming rond 
perimeters van apparatuur
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Groot werkbereik dankzi j  uniek optisch ontwerp

Het unieke,  compacte ontwerp van OMRON

Een breed assortiment voor het flexibel ontwerpen van productielijnen

De langeafs tandsdetec t ie maak t be trouwbare detec t ie moge l i jk ,  ze l fs in vee le isende omgevingen.

De F3 SG - P G - ve i l ighe idsmul t i l ichtbunde l  heef t  deze l fde compac -

te behuiz ing a ls he t  F3 SG - S R - ve i l ighe ids l ichtscherm.

Di t  maak t he t  mechanische ont werp f lex ibe le r.

70 m min.
110  m norm.

Veiligheidsmultilichtbundel

F3SG-PG
S e r ie

Wanneer spiegelkolommen in drie hoeken wor-
den geïnstalleerd: 50 m min./80 m norm.

Het krachtige optische systeem 

biedt een stabie le werk ing 

tot 20 m, zelfs in veeleisende 

omgevingen

20  m min.
30  m  norm.

Ve i l i g h e i d s l i c h t s c h e r m

F3SG-SR
S e r ie

* Ve rg e le ke n m e t d e PA 4 6 - p e r im e te r b ewak ing van O M R O N  
  Ro b ot ic s and S afe t y Te c h no lo g ies ,  I n c . 
  (G e base e rd o p o nd e r zo e k van O M R O N in ju n i  2018)

Maak f lexibele ontwerpplannen die passen bij uw apparatuurvereisten.

50% 
SLANKER*

Flex ibe l  ont werp voor apparatuurOnt werp
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Ver vang het  l ichtscherm eenvoudig door een l ichtscherm met dezelfde 
beschermende hoogte*

Omdat de F3SG-SR- en de F3SG-PG-serie dezelfde behuizing hebben, kunt u een lichtscherm eenvoudig vervangen met  

dezelfde accessoires. U hoeft geen optionele accessoires aan te schaffen en te installeren voor een nieuw lichtscherm.

A ls u b i j vo o r b e e ld h e t  l i c h tsc h e r m d ic h te r  b i j  d e mac h ine wi l t  ins ta l le re n ,  ve r vang t u h e t  mo d e l  m e t p e r im e te r b ewak ing do o r 
he t  mode l  m e t handb esc he r ming . 

*  B e ha lve vo o r b e paa ld e mo d e l le n e n o p t io n e le ac c esso i res .  Z ie h e t  g e g eve nsb lad F 3 S G - S R / P G vo o r m e e r info r mat ie .

Assor t iment F3 SG - S R - ser ie ●●   S ta n daa r d m o d e l   ○○   M o d e l  m e t f l ex i b e l e h o o g te (s ta p p e n va n 4 0 m m)

Assor t iment F3 SG - P G - ser ie

Beschermende hoogte (mm) 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 670 680 720 760 800 840 880 920 960 970 1000 1040 1070 1120 1200 1280 1360 1370
Vingerbescherming ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ○○ ○○ ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ●● ●●
Handbescherming ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ●● ●● ●● ●●
Arm-/beenbescherming ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Lichaamsbescherming ●● ●● ●● ●● ●●

Productlengte (mm) 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 670 680 720 760 800 840 880 920 960 970 1000 1040 1070 1120 1200 1280 1360 1370
Perimeterbewaking ●● ●● ●● ●●
Perimeterbewaking met groot bereik ●● ●● ●● ●●
Perimeterbewaking met passieve spiegel ●● ●● ●●

Beschermende hoogte (mm) 1400 1440 1520 1600 1680 1760 1800 1840 1920 2000 2080 2280 2480
Vingerbescherming ●● ●● ●● ●●
Handbescherming ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Arm-/beenbescherming ●●
Lichaamsbescherming

Zelfs als de veiligheidsaf-
stand verandert, hoeft u 
alleen het lichtscherm te 
vervangen om de veiligheid 
te waarborgen

Na ver vanging

Vóór vervanging

Model met  
perimeterbewaking

Model met  
handbescherming

Dezelfde  
beugels en 

kabels*

Eenvoudige wijzigingen in l i jnindeling
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Flexibele installatie

Per fecte pasvorm

Bescherming zonder onbenut te ruimte

Beschermende hoog tes z i jn beschik baar in s tappen van 4 0 tot  10 0 0 mm*. De per fec te beschermende hoog te 

voor e lk beschermd gebied waarborg t  de ve i l ighe id zonder dat  e r  ex t ra maatrege len nodig z i jn .

* A l le e n F 3 S G - S R - mode l le n m e t v ing e r -  e n handb esc he r ming .

*  B e ha lve F 3 S G - S R - mode l le n m e t v ing e r b esc he r ming .

B i j  de F3 SG - S R - ser ie is  geen sprake van onbenu t te ru imte ,  ook n ie t  wanneer l ichtschermen in ser ie of  in  een 

U - vorm z i jn aangesloten .  Zo kunnen ve i l ige re sys temen worden ont worpen.

Probleem

P ro b le e m

Het l ichtscherm dat n ie t  vo l led ig in he t  beschermde 

gebied pas t ,  ve re is t  ex t ra maatrege len ( b i jv.  he t  toe -

voegen van een beschermkap).

Er  is  sprake van onbenu t te ru imte b i j  de 
ve rb ind ing .

Het mode l  met f lex ibe le hoog te ve re is t  geen ex tra 

maatrege len .

Voorkomt onbenu t te ru imte voor opt imale ve i l ighe id .

F 3 S G - S R *

F 3 S G - S R *

Kort Lang

Model met f lexibele hoogte

S tandaardmodel

F lex ibe l  ont werp voor apparatuurOnt werp

F 3 S G - S R 

Model met handbescher -
ming (diameter 25 mm)

Detecteert 
een hand op 
elke plaats
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Eenvoudige bedrading voor f lexibel  ontwerp

Twee verschil lende synchronisatiemethoden

Bij de F3SG - PG - C - per imeterbewaking met passieve spiegel hoef t a l leen bedrading worden aangesloten voor 

de zender/ont vanger.  Met een optionele spiegelkolom kan de bedrading op één locatie worden aangebracht ter 

bescherming van per imeters van apparatuur.  Di t  vereenvoudigt het ontwerp van kabelgoten en maak t dat er 

minder t i jd nodig is voor het aanslui ten van de bedrading.

K ies u i t  t wee verschi l lende synchronisat iemethoden tussen de zender en de ont vanger, 

af hanke l i jk  van uw apparatuur.

Opt ische synchronisat ie S ynchronisat ie v ia kabe l

Er zijn geen synchronisatie-

kabels vereist. U hoeft de  
zender alleen aan te  
sluiten op de voeding.

Preventie van onderlinge 
interferentie: tot 2 sets

Preventie van onderlinge  
interferentie: tot 3 sets

P as s ieve s p ie g e l

Spiegelkolom

Spiegelkolom

Spiegelkolom

F39 - SML   F39 - PML

Spiegelkolom

Ontvanger

Zender

Bedrading op één 

locatie

Bedrading voor a l leen de zender/ont vanger  

(F3 SG - P G - C)

Bedrading op één locat ie voor bescherming rond 

per imeters van apparatuur (anders dan b i j  F3 SG - P G - C)

PATENT 
AANGEVRAAGD

S pie g e l c o ns t r u c t ie va n 

pas s ieve s p ie g e l P as s ieve 

s p ie g e l

Zender/

ontvanger

Ze n d e r/o n t va n g e r

Geen bedrading nodig

Voeding

Geen  
bedrading van 

zender naar 
bedienings-

paneel vereist

Preventie van 
onderlinge 

interferentie 
tot 3 sets



Goed  
zichtbaar
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Area Beam Indicator (ABI) om de bundelstatus in één oogopslag te controleren

De bundelstatus wordt weergegeven met kleuren voor snelle en  
eenvoudige afstelling van de bundel

De A A N - of  U IT- s tatus van het  l ichtscherm en lage l icht in tensi te i t  kunnen worden gecontro leerd .

De A BI ve rgemak ke l i jk t  ook de f i jnafs te l l ing van de bunde ls voor langeafs tandsdetec t ie .

De l ichtbunde l  kan sne l le r  worden afges te ld .

Eenvoudige afs te l l ing van de bunde lIns te l len

GEPATENTEERD

S tabie le werk ing

Groen:  
Veiligheidsuitgangen AAN

L age l icht in tensi te i t

Oranje:  
Veiligheidsuitgangen AAN

Bunde ls geb lok keerd

Rood:  
Veiligheidsuitgangen UIT*

L aseru i t l i jn ingsk i t
F39 - P TS F39 - P TG

De bundels 
worden niet geblokkeerd.

*  D e ind ic ato r  van e e n n ie t - g e b lo k ke e rd g e b ie d is  U I T.
O p m e r k ing:  s tandaardfab r ie ks ins te l l ing .
De af bee ld inge n van he t ind icat ie lampje kunne n e n igszins af wi jke n van de we rke l i jk he id .

Stel de bundels af of controleer 
of het lichtscherm vuil is.

De bundels 
in het gebied zijn geblokkeerd.

Helpt bij het afstellen van de bundel. De 

gemakkelijk zichtbare laserstraal geeft de 

oriëntatie van de sensor aan. Kan worden 

bevestigd op de beschermkap tegen spatten.
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±22,5° ±15°

Eenvoudige afstel l ing van de l ichtbundel  na instal latie

Diverse optionele accessoires voor eenvoudige installatie en 
aanpassing van de hoek

Het is  moei l i jk  om de bunde ls af  te s te l len nadat he t  l ichtscherm en de beschermende 

onderde len z i jn ge ïns ta l lee rd .

De robuus te meta len behuiz ing hoef t  n ie t  te worden u i tgerus t  met beschermende onder -

de len .  U kunt de bunde ls afs te l len met behulp van beuge ls .

Deze beugel die aan de boven - en onder-

kant van het l ichtscherm wordt gebruik t , 

kan ±22 ,5° in horizontale r ichting worden 

afgesteld.

Verstelbare bovenste /onderste beugel
F3S J, F3SN -adapter

F39-LSGTB-SJ

Deze beugel kan ±15° in horizontale r ichting 

worden afgesteld en in ver ticale r ichting 

worden afgesteld.

Verstelbare beugel voor zijmontage  
(tussenbeugel)

F39-LSGA

Verkor t  de ins ta l la t ie t i jd en s te l  de bunde ls eenvoudig af  na de ins ta l la t ie zonder de hu lp te hoeven in roepen 

van e r varen technic i .

Ko lom voor v loermontage

F39 - S T 

In te l l igente sp l i t te reenhe id

F39 - SGIT- IL 3

Deze kolom kan vrijwel 
overal onafhankelijk van 
apparatuur of schermen 
worden geïnstalleerd.

Ins te lbare  
montagekolom

F39 - S TB

F 3 S G - S R / P G

Plakken

Kopiëren

Flexibele  
bescherming Instel len  

zonder pc

Eenvoudige ins ta l la t ie en aanpassing van de hoekIns te l len

P ro b le e m

U kunt instellingen zonder pc kopiëren en plakken naar 
dezelfde modellen lichtschermen, waardoor het installe-
ren van veel lichtschermen in massaproductiefaciliteiten 
minder tijd en moeite kost. Daarnaast kan een back-up 
worden gemaakt van de instellingen en deze  
worden automatisch hersteld wanneer het  
systeem wordt ingeschakeld.

・・・・

(De instelbare montagekolom is afzonderlijk verkrijgbaar.)
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Kleiner bedradingssysteem voor verschillende apparatuur
Aanzien l i jk  minder bedradingswerk t i jdens de ins ta l la t ie en he t  onderhoud.

Eenvoudige bedrading bi j  grote apparatuur

Over he t  a lgemeen is de bedrading vanaf g rote apparatuur tot  he t  bedien ingspanee l  lang .

Het k le inere bedradingssys teem beperk t  he t  aanta l  kabe ls en k lemmenblok ken en verkor t  de bedradings t i jd .

F 3 S G - S R / P G

Y- ve rb ind ingss te k ke r/ 

connec tor

F 39 - GC N Y2

Minder bedrading connec tor Zender ZenderOntvanger Ontvanger

Minder bedrading 
connector

Minder 

bedradingswerk

Bespaart bedrading 
en ruimte

13-paar-aansluitingen 8-paar-aansluitingen

Tot 

100  m

Diverse opt ies om de bedrading te ve rminderenIns te l len

P ro b le e m

Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding (cat.nr. Z405) voor meer informatie over kabelverlenging.



Minder 
installatie- 

werk
Kortere  

bedradings-
tijd en lagere 

kosten

Klik!

Kabel van 
dempingssensor

Kabelafdekking
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Eén kabelaanslui t ing op het  bedieningspaneel

Opt ies voor eenvoudige bedrading voor demping.

Om de produc t iv i te i t  te handhaven ,  worden de l icht -
schermen vaak gebru ik t  in  combinat ie met dempings -
sensoren .  H ie rdoor wordt  de bedrading in he t  
bedien ingspanee l  ingewik ke lder.

Opt ies om de bedrading te ve rminderen 
ve reenvoudigen het  bedradingswerk en  
de ins ta l la t ie van dempingssensoren .

F 3 S G - S R / P G

Montage - arm dempingssensor

F39 - FM A 

Aanslu i tkas t  voor dempingssensor

F39 - GCN5

S mar tc l ick- connec toren om sne l 

kabe ls aan te s lu i ten

S mar tc l ic k is  e e n g e re g is t re e rd hand e lsm e r k van O M R O N C o r p o r a t io n .

O p m e r k ing:  de E 3Z- de m pingsse nso r is  af zo nde r l i j k  ve r k r i jg baar.

Door de aansluitkast wordt het 

bedradingswerk voor demping 

vereenvoudigd. Er is slechts één kabel nodig 

om het bedieningspaneel aan te sluiten.

Vo l le d ig ins te ke n

D r aa i  s l e c h ts e e n 
1/8 e s lag o m aa n 
te s l u i te n

Kabel kan worden weggewerkt

P ro b le e m

Dankzij de montage-arm van de dempingssensor kan een 

dempingssensor makkelijker worden geïnstalleerd.

Eenvoudige 
en veilige 

aansluiting
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Uitermate robuust voor gebruik in veeleisende omgevingen
S pecif icat ies voor gebru ik in e lke omgeving dragen b i j  aan een s tab ie le werk ing .

Ontworpen voor betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen waar  
l ichtschermen gevoelig zi jn  voor stor ingen

Koel -  en v r iesopslag

Voedse lver werk ings l i jn 

Metaalbewerk ingsproces

Gebru ik in vee le isende omgevingen

Er kunnen geen vei l igheidsmaatregelen worden ge -

implementeerd omdat er geen l ichtscherm is dat in 

koude omgevingen kan worden gebruik t .

Reinigingsoplossing die ti jdens het reinigen van de  

machine in het l ichtscherm terechtkomt , veroorzaak t 

een stor ing.

Ol ie die in het l ichtscherm terechtkomt , veroorzaak t 

s tor ingen in omgevingen waar ol ienevel aanwezig is .

Het optische opper v lak van het l ichtscherm dat 

is ver vui ld met spat ten of s tof,  veroorzaak t een 

stor ing of een ongeplande machinestop.

Beperk ing van ongewens te machines t i ls tandWerk ing



　 　

Metal cover Elastic material

Pressing parts

　 　

Metal cover Elastic material

Pressing parts
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Goed afgedichte constructie 
verbeter t de bestendigheid 
tegen omgevingsinvloeden

Krachtig optisch systeem biedt stabiele detectie

De metalen behuizing verhoogt de robuustheid

Lasergemarkeerde productinformatie is bestand 
tegen veeleisende omgevingen

De unieke constructie drukt het optische 

oppervlak stevig aan. Stabiele afdichting is 

bestand tegen binnendringen van vloeistof in 

het lichtscherm, waardoor de weerstand tegen 

omgevingsinvloeden wordt verbeterd.

Technologie 1 om de dop goed af te 
dichten

Technologie 2 om de behuizing goed af 
te dichten

Het maximale werkbereik 

van het F3SG -SR-veil igheids -

l ichtscherm is 20 m en van 

de F3SG - PG -veil igheids -

multi l ichtbundel is di t 70 m. 

De krachtige l ichtbundel 

biedt robuuste prestaties in 

veeleisende omgevingen.

IEC 60529

Gebruik in koude 
omgevingen 

-30 °C

Water- en  
oliebestendigheid

IP65/IP67
IP67G

GEPATENTEERD

IP69K-model voor  
hogedrukreinigings-
toepassingen

F3SG-SR-K

Waterdicht 

IP69K

JIS C 0920 Bijlage 1

ISO 20653

Metalen 
afdekking

Elastisch 
materiaal

Persdelen
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Eenvoudig onderhoud
Zelfs oner varen operators kunnen eenvoudig de s tatus contro le ren en l ichtschermen ver vangen.

Eenvoudige stor ingsdiagnose met duidel i jke k leur indicatoren
De s tatus van het  l ichtscherm kan in één oogopslag worden gecontro leerd .

S tatus ind icator L amp

Duideli jke LED - indicatoren met labels geven 

informatie over vuildetectie voor voorspellend 

onderhoud en over de LOCKOUT-status voor het 

aanbevelen van vervanging.

Kleuren en patronen geven de status aan

Back- up maken en instel l ingen herstel len met intel l igente spl i t tereenheid
De t i jd d ie t i jdens onderhoud nodig is  voor ve r vangen en ins te l len ,  kan met 

we l  90% worden te ruggebracht *.

P lug & Work voor sne l le ve r vanging

Installeer de intel l igente spli t tereenheid om de instel l in -

gen van het oude l ichtscherm automatisch naar het nieuwe 

te kopiëren. Vri jwel iedereen kan eenvoudig l ichtschermen 

ver vangen en de machine onmiddell i jk opnieuw star ten.

De uitgangsstatus kan in één oog-

opslag worden gecontroleerd.

F39-SGLP

De uitgangsinformatie 
kan zowel aan de lamp 
als aan de ABI worden 
toegewezen.

De status, zoals 
een daling van de 
lichtintensiteit, kan 
op afstand worden 
gecontroleerd.

Vo o r info r mat ie ove r and e re ind ic ato re n r aadp le e g t u h e t  g e g eve nsb lad (c a t .n r.  F 117 )  I n d ic ato r  of  S to r i ngzo e ke n .

I n te l l ig e n te sp l i t te re e n h e id
F 39 - S G I T- I L 3

Snelle 
vervanging

De tijd die  
nodig is voor  

vervangen en instel-
len, kan met wel  

90% worden terug-
gebracht*

Onderhoud waarb i j  geen spec ia le vaard igheden vere is t  z i jnOnderhoud

Statusindicator * Kleur Status

Rood/ 
brandt

LOCKOUT-status als gevolg van een 
herstelbare fout

Rood/
knippert

LOCKOUT-status als gevolg van 
een fout waarbij vervanging wordt 
aanbevolen

Oranje/ 
brandt

Veiligheidsuitgangen worden
onmiddellijk uitgeschakeld door 
omgevingslicht, trillingen of 
geluid

Oranje/
knippert

De intelligente splittereenheid staat in 
de LOCKOUT-status

* D e s ta tus ind ic ato r  wo rd t  g e b r u ik t  vo o r h e t  mo d e l  m e t e e n d e te c t ie c apac i te i t  
van 14 m m .

Hers te l lenL ichtscherm ver vangen

* G e base e rd o p o nd e r zo e k van O M R O N in ju n i  2018 .



Voorbee ld van sys teemconf igurat ie

Opmerking  1. Schermafbeeldingen alleen ter i l lustratie. 
2. U moet schermen maken.

Veiligheidsuitgang

F39-SGIT- IL3 intelligente splittereenheid

F39-SGBT  Bluetooth®-communicatie-eenheid

Mobiele app SD 
Manager 3

USB-type-C™

SD Manager 3

E isen 

Android™ 7.0 of hoger

Startscherm Scherm foutenlogboek Bewaking op lichtniveau

M o bie l e a p p  
S D M a nag e r 3
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Eenvoudige bewaking op locatieVisualisatie van status
Met de B lue tooth ®- communicat ie - eenhe id kunt u 

informat ie over apparaats tor ingen bewaken v ia 

mobie le apparaten .

Verschillende apparaten kunnen via IO-Link worden aangesloten.*1

Een lage lichtintensiteit als gevolg van vuil op het lichtscherm 

kan op de monitor worden weergegeven. Dit helpt om preventief 

onderhoud uit te voeren voordat er onjuiste detectie plaatsvindt.

Gegevens ver werken

S er v icegegevens

・Status hulpuitgang*2 

・Ingangsstatus dempen
・Informatie over sequentiefouten
・ Informatie over onstabiele toestand  

(elk kanaal)
・Informatie over voedingsspanning
・Status OSSD-uitgang 

・ Ingangsstatus resetten/EDM/
negeren

・ Informatie direct blokkeren 
(elk kanaal)

・ Informatie over vergrendeling 
lichtscherm/intelligente 
splittereenheid

・Informatie over lichtscherm
・Informatie over lichtintensiteit (1 byte: 0-255)
・Instellingen lichtscherm
・ Informatie over de interne status van het 

lichtscherm

・ Informatie over de inscha-
keltijd van de intelligente 
splittereenheid

・ Informatie over de intelligente 
splittereenheid

・Foutenlogboek (4 fouten)

* 1.  Raad p l e e g d e c a ta l o g us va n d e I O - L i n k- se r ie (c a t .n r.  Y 2 2 9) vo o r m e e r i n fo r ma t ie .  * 2 .  D e h u lp u i tg a n g ka n wo r d e n i n g es te l d m e t b e h u lp 

va n d e S D M a nag e r 3 .

Opmerking  1. Schermafbeeldingen alleen ter i l lustratie. 
2. U moet schermen maken.

Geen pc 
nodig op 
locatie

Preventief  onderhoud 
De s tatus van het  l ichtscherm wordt bewaak t en de abnormale s tatus word t  weergegeven. 

D i t  he lpt  machine - u i t va l t i jd  te min imal ise ren .

S ne l  onderhoud v ia ICTOnderhoud



❶

❷

❸
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Eenvoudige instel l ing via 
pc -sof tware SD Manager 3

Handmatig geladen machines:  PSDI

Voorkomen van gevaarl i jke herstar t :  pre - reset

P S DI *,  s tandaard ge leve rd ,  ve r laag t de be las t ing voor de ope rator  e n ve rhoog t de 

p roduc t iv i te i t

De pre - reset func t ie voorkomt mogel i jke ongeval len

D e o p e r a to r  ho ef t  n ie t  o p e e n t we e hand e n re g e lsc hake laar te d r u k ke n ,  waardo o r d e g e b r u iks t i jd 
wo rd t  ve r ko r t  e n d e ef f ic ië n t ie wo rd t  ve r ho o g d .

D e ze fu n c t ie vo o r ko m t dat ap par a tu u r o p n ie u w wo rd t g es ta r t  te r wi j l  e e n o no p g e m e r k te 
m e d ewe r ke r z ic h no g in d e b u u r t  van d e ro b ot b ev ind t .  H ie r m e e wo rd t  d e ve i l ig h e id van 
d e o p e r a to r  g ewaar b o rg d .

Enke le onderbrek ing

Dubbe le onderbrek ing

De machine s tar t opnieuw op wanneer de bundels van het l ichtscherm 
worden onderbroken en het l ichtscherm één keer wordt gereset .

Voorbee ld: handmatig laden en automatisch lossen van pers

D e ap par a tu u r kan n ie t  o p n ie u w wo rd e n g es tar t  to tdat  aan d e vo o r -
waard e n vo o r e e n p re - rese t  is  vo ldaan e n h e t  l i c h tsc h e r m is g e rese t .

D e mac h ine s ta r t  o p n ie u w o p wan n e e r d e b u nd e ls van h e t  l i c h t -
sc h e r m t we e ke e r wo rd e n o nd e r b ro ke n e n h e t  l i c h tsc h e r m t we e ke e r 
wo rd t  g e rese t .

Vo o r b e e ld :  hand mat ig lad e n e n hand mat ig losse n van p e r s
*  P S DI :  P rese n c e S e ns ing D ev ic e I n i t ia t io n  

(s ta r t  aanwe zig h e idsd e te c t ie)
Le es d e G e b r u i ke r s ha n d le i d i ng  (c a t .n r.  Z4 05 ) vó ó r g e b r u ik .
O p m e r k ing:  vo lg d e we t -  e n re g e lg ev ing in d e land e n waar d e 
mac h in e wo rd t g e b r u ik t .

D ruk op de pre - resetschake laar in de 

gevaar l i jke zone.

Ver laat  de gevaar l i jke zone.

Druk op de resetschake laar bu i ten de gevaar l i jke 

zone om het l ichtscherm opnieuw te s tar ten .

●❶

●❷

●❸

Met de conf igurat ie too l  kunt u eenvoudig de s tatus bewaken 

en ins te l l ingen ver r ichten zonder een ve i l ighe idscontro l le r  te 

gebru iken .
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Wijziging van detectiecapacitei t :  verminderde resolutie

Ingebouwde standaardveil igheidsfuncties

Met ve rminderde resolu t ie word t  de detec t iecapac i te i t  gewi jz igd op basis van 

het  opgegeven aanta l  onderbroken bunde ls

Zelfs wanneer objecten (met een grootte van 1 tot 3 onderbroken bundels) niet continu aanwezig zijn, worden 
die door deze functie genegeerd en blijven de veiligheidsuitgangen ingeschakeld. Hierdoor kunnen objecten 
zich binnen het detectiegebied verplaatsen of kunnen medewerkers bepaalde bundels onderbreken, waardoor 
de productiviteit gehandhaafd blijf t.

Voorbee ld:  a rm - en l ichaamsbescherming

Bewak ing

I/O - ins te l l ing Wi jz ig ing bedr i j fss tatus

Ins te l l ing ve i l ighe idsfunc t ie

De veiligheidsuitgang blijft AAN, 
zelfs als de vinger van de mede-
werker en een object 2 bundels 
onderbreken, omdat het toegestaan 
is twee bundels te onderbreken.

Wanneer de arm of het lichaam 
van de medewerker wordt ge-
detecteerd, waarmee 3 bundels 
worden onderbroken, wordt de 
veiligheidsuitgang uitgeschakeld.

Opmerking: zorg er voor dat de gewenste vei l igheidsafstand wordt 
aangehouden.

Informatie over incidenten/
omgevingslichtniveau

Bewaking vergrendeling/ 
extern apparaat

Aanpassing responst i jdI n le e r - invo e r S e le c t ie we r k b e re ikE x te r n e tes t ingang

Vas te b lan k ing Zweve nde b lan k ing D e m p e n /ove r sc h r i j ve n Waar sc hu wingszo ne



20

Kenmerken en specif icat ies van de F3SG-SR/PG-ser ie

Serie

Bescherming bij machineopeningen:      veiligheidslichtscherm F3SG-SR
Bescherming rond perimeters van apparatuur:  

veiligheidsmultilichtbundel F3SG-PG

Geavanceerd/standaard IP69K-model, standaard  Perimeterbewaking Perimeterbewaking met groot bereik Perimeterbewaking met passieve spiegel

Toepassing

Vingerbescherming

Handbescherming

Arm-/beenbescherming

Lichaamsbescherming

Technische 
gegevens

Detectiecapaciteit Diameter 14 mm Diameter 25 mm Diameter 45 mm Diameter 85 mm Diameter 14 mm Diameter 25 mm Diameter 30 mm + ruimte tussen bundels

Ruimte tussen bundels 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm

Max. werkbereik   Min./norm. 10 m / 15 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 8 m / 12 m 16 m / 24 m 20 m / 30 m 70 m / 110 m 5 m / 8 m

Beschermende hoogte (productlengte) 160 tot 2000 mm 160 tot 2480 mm 240 tot 1520 mm 280 tot 920 mm 320 tot 1800 mm 320 tot 1840 mm 670 tot 1370 mm

Aantal bundels 15 tot 199 8 tot 124 6 tot 38 4 tot 12 31 tot 179 16 tot 92 2, 3 en 4 2 en 4

Beschermingsgraad IP65, IP67 en IP67G IP65, IP67 en IP69K IP65 en IP67

Kenmerk

Preventie van onderlinge interferentie  (Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel) Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel  (Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel)

Selectie PNP/NPN  

Externe test Niet ondersteund

Vergrendeling  /  /  *2  / 
Vergrendeling resetten

Pre-reset  /  /  *2  / 
PSDI  *2 Niet ondersteund

Externe apparaatbewaking (EDM)  /  /  *2  / 
Hulpuitgang  *2

Demping  *2

Blanking  /  /  *2 Niet ondersteund

Verminderde resolutie  *2 Niet ondersteund

Waarschuwingszone  *2 Niet ondersteund

Selectie werkbereik  /  /  /  /  *2 Niet ondersteund  /  / Niet ondersteund

Aanpassing responstijd  *2

Area Beam Indicator (ABI)           * Alleen geavanceerde modellen Niet ondersteund

Aangewezen bundeluitgang  *2

Aansluiting/
bedrading

Cascadeverbinding Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Kleiner bedradingssysteem*1 Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar

Optioneel 
accessoire

Laseruitlijningskit Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar

Lamp Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar *3

Spiegelkolom 
Montage-arm dempingssensor/aansluitkast

Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar *4

 Instel l ing via DIP-schakelaar op intel l igente splittereenheid 　  Instel l ing via configuratietool SD Manager 3 　  Instel l ing via bedrading　

 Instel len via einddop

*1. Het kleinere bedradingssysteem omvat de Y-verbindingsstekker/connector, connector van de resetschakelaar, aansluitkast van de dempingssensor en de montage-
arm van de dempingssensor. *2. Gebruik een relaisklemmenblok wanneer u de F3SG-SR-K met een kabel met open einde op de intelligente splittereenheid aansluit.  
*3. De lamp kan aan de zender/ontvanger worden bevestigd. *4. De perimeterbewaking met passieve spiegel kan niet worden gebruikt met de spiegelkolom.
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Serie

Bescherming bij machineopeningen:      veiligheidslichtscherm F3SG-SR
Bescherming rond perimeters van apparatuur:  

veiligheidsmultilichtbundel F3SG-PG

Geavanceerd/standaard IP69K-model, standaard  Perimeterbewaking Perimeterbewaking met groot bereik Perimeterbewaking met passieve spiegel

Toepassing

Vingerbescherming

Handbescherming

Arm-/beenbescherming

Lichaamsbescherming

Technische 
gegevens

Detectiecapaciteit Diameter 14 mm Diameter 25 mm Diameter 45 mm Diameter 85 mm Diameter 14 mm Diameter 25 mm Diameter 30 mm + ruimte tussen bundels

Ruimte tussen bundels 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm

Max. werkbereik   Min./norm. 10 m / 15 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 8 m / 12 m 16 m / 24 m 20 m / 30 m 70 m / 110 m 5 m / 8 m

Beschermende hoogte (productlengte) 160 tot 2000 mm 160 tot 2480 mm 240 tot 1520 mm 280 tot 920 mm 320 tot 1800 mm 320 tot 1840 mm 670 tot 1370 mm

Aantal bundels 15 tot 199 8 tot 124 6 tot 38 4 tot 12 31 tot 179 16 tot 92 2, 3 en 4 2 en 4

Beschermingsgraad IP65, IP67 en IP67G IP65, IP67 en IP69K IP65 en IP67

Kenmerk

Preventie van onderlinge interferentie  (Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel) Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel  (Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel)

Selectie PNP/NPN  

Externe test Niet ondersteund

Vergrendeling  /  /  *2  / 
Vergrendeling resetten

Pre-reset  /  /  *2  / 
PSDI  *2 Niet ondersteund

Externe apparaatbewaking (EDM)  /  /  *2  / 
Hulpuitgang  *2

Demping  *2

Blanking  /  /  *2 Niet ondersteund

Verminderde resolutie  *2 Niet ondersteund

Waarschuwingszone  *2 Niet ondersteund

Selectie werkbereik  /  /  /  /  *2 Niet ondersteund  /  / Niet ondersteund

Aanpassing responstijd  *2

Area Beam Indicator (ABI)           * Alleen geavanceerde modellen Niet ondersteund

Aangewezen bundeluitgang  *2

Aansluiting/
bedrading

Cascadeverbinding Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Kleiner bedradingssysteem*1 Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar

Optioneel 
accessoire

Laseruitlijningskit Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar

Lamp Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar *3

Spiegelkolom 
Montage-arm dempingssensor/aansluitkast

Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar *4

 Instel l ing via DIP-schakelaar op intel l igente splittereenheid 　  Instel l ing via configuratietool SD Manager 3 　  Instel l ing via bedrading　

 Instel len via einddop

*1. Het kleinere bedradingssysteem omvat de Y-verbindingsstekker/connector, connector van de resetschakelaar, aansluitkast van de dempingssensor en de montage-
arm van de dempingssensor. *2. Gebruik een relaisklemmenblok wanneer u de F3SG-SR-K met een kabel met open einde op de intelligente splittereenheid aansluit.  
*3. De lamp kan aan de zender/ontvanger worden bevestigd. *4. De perimeterbewaking met passieve spiegel kan niet worden gebruikt met de spiegelkolom.



* U hoeft STAP 3 en STAP 4 niet te volgen wanneer u het IP69K-model hebt geselecteerd.
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Productselect ie F3SG-SR/PG-ser ie
Volg de volgende vier  stappen om uw vei l igheidsl ichtscherm en opt ionele accessoires uit  onze F3SG-SR/PG-ser ie 

te k iezen.

STAP 1

Kies een  
vei l igheidslichtscherm

STAP 2

Kies een  
bevestigingsbeugel

STAP 3*

Kies een  
bedradingsmethode

STAP 4*

Kies de benodigde 
optionele  
accessoires

Veil igheidslichtscherm/veil igheidsmulti l ichtbundel

Productselect ie
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STAP 1   Kies een vei l igheidsl ichtscherm

Bescherming bi j  
machineopeningen

Bescherming rond  
per imeters van apparatuur

Ve i l i g h e i d s l i c h t s c h e r m

F3SG-SR  Pagina 24

IP69K-model   Pagina 32

Vei l ighe idsmul t i l ich tbunde l

F3SG-PG  Pagina 26

SR

PG

Selecteer een l ichtscherm dat bi j  uw 
toepassing past.
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●❶ Selecteer  een  toepass ing .

●❷ Selecteer  de  detect iecapac i te i t .

●❸  Selecteer de beschermende 
hoogte.

Vingerbescherming

Beschermende 
hoogte (mm)

Aantal 
bundels ●❸ ●❹*

160 15 □□□□＝0160

200 19 □□□□＝0200 F

240 23 □□□□＝0240

280 27 □□□□＝0280 F

320 31 □□□□＝0320

360 35 □□□□＝0360 F

400 39 □□□□＝0400

440 43 □□□□＝0440 F

480 47 □□□□＝0480

520 51 □□□□＝0520 F

560 55 □□□□＝0560

600 59 □□□□＝0600 F

640 63 □□□□＝0640

680 67 □□□□＝0680 F

720 71 □□□□＝0720 F

760 75 □□□□＝0760 F

800 79 □□□□＝0800

840 83 □□□□＝0840 F

880 87 □□□□＝0880 F

920 91 □□□□＝0920 F

960 95 □□□□＝0960 F

1000 99 □□□□＝1000

1200 119 □□□□＝1200

1400 139 □□□□＝1400

1600 159 □□□□＝1600

1800 179 □□□□＝1800

2000 199 □□□□＝2000

Type ●❷

□□＝14

□□＝25

□□＝45

□□＝85

Indicatoren die de status van de bundel  aangeven

□＝A
ABI geeft  de status  

Geavanceerd aan

□＝B
Standaardmodel  

standaard

JA NEE

Vingerbescherming

Handbescherming

Arm-/beenbescherming

Lichaamsbescherming

Productselect ie

* Model met f lexibele hoogte  
(stappen van 40 mm)

Bescherming bi j  machineopeningen

Detect iecapaciteit  

d iameter 
85 mm

Detect iecapaciteit  

d iameter 
45 mm

Detect iecapaciteit  

d iameter 
25 mm

Detect iecapaciteit  

d iameter 
14 mm

Vul  het  mode lnummer  in .

SR F3SG-4SR □  □□□□-□□-□
❶ ❸

Veiligheidslichtscherm

F3SG-SR ❹❷
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STAP 1 Kies een vei l igheidsl ichtscherm

Handbescherming Arm-/beenbescherming

Lichaamsbescherming

Beschermende  
hoogte (mm)

Aantal  
bundels ●❸ ●❹*

160 8 □□□□＝0160

200 10 □□□□＝0200 F

240 12 □□□□＝0240

280 14 □□□□＝0280 F

320 16 □□□□＝0320

360 18 □□□□＝0360 F

400 20 □□□□＝0400

440 22 □□□□＝0440 F

480 24 □□□□＝0480

520 26 □□□□＝0520 F

560 28 □□□□＝0560

600 30 □□□□＝0600 F

640 32 □□□□＝0640

680 34 □□□□＝0680 F

720 36 □□□□＝0720

760 38 □□□□＝0760 F

800 40 □□□□＝0800

840 42 □□□□＝0840 F

880 44 □□□□＝0880

920 46 □□□□＝0920 F

960 48 □□□□＝0960

1000 50 □□□□＝1000 F

1040 52 □□□□＝1040

1120 56 □□□□＝1120

1200 60 □□□□＝1200

1280 64 □□□□＝1280

1360 68 □□□□＝1360

1440 72 □□□□＝1440

1520 76 □□□□＝1520

1600 80 □□□□＝1600

1680 84 □□□□＝1680

1760 88 □□□□＝1760

1840 92 □□□□＝1840

1920 96 □□□□＝1920

2080 104 □□□□＝2080

2280 114 □□□□＝2280

2480 124 □□□□＝2480

Beschermende 
hoogte (mm)

Aantal  
bundels ●❸

240   6 □□□□＝0240

400 10 □□□□＝0400

560 14 □□□□＝0560

720 18 □□□□＝0720

880 22 □□□□＝0880

1200 30 □□□□＝1200

1520 38 □□□□＝1520

Beschermende 
hoogte (mm)

Aantal  
bundels ●❸

280 4 □□□□＝0280

440 6 □□□□＝0440

600 8 □□□□＝0600

760 10 □□□□＝0760

920 12 □□□□＝0920

* Model met f lexibele hoogte (stappen van 40 mm)
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●❶  Selecteer  een  toepass ing  en  se lecteer  
ve r vo lgens  de  ru imte  tussen  bunde ls  en  het  aanta l  bunde ls .

Ruimte tussen bundels/
aantal bundels ●❶

500 mm/2 bundels □□＝2A

400 mm/3 bundels □□＝3A

300 of  400 mm/4 
bundels

□□＝4A

Ruimte tussen bundels/
aantal bundels ●❶

500 mm/2 bundels □□＝2L

400 mm/3 bundels □□＝3L

300 of  400 mm/4 
bundels

□□＝4L

Ruimte tussen bundels/
aantal bundels ●❶

500 mm/2 bundels □□＝2C

- -

300 of  400 mm/4 
bundels

□□＝4C

Bescherming rond grote apparatuur (werkbereik > 20 m)

Selecteer een toepassing.
Selecteer de ruim

te tussen  
bundels en het aantal bundels.

JA

Bescherming rond kleine apparatuur (werkbereik < 5 m)

JANEE

NEE

Standaardmodel  
perimeterbewaking

F3SG-PGA-□A

Eenvoudige  
bedrading perime-
terbewaking met 
passieve spiegel

Bescherming tot 
70 m perimeterbe -
waking met groot 
bereik

F3SG-PGA-□C F3SG-PGA-□L

Productselect ie

Bescherming rond perimeters van apparatuur Vu l  het  mode lnummer  in .

PG
Veil igheidsmulti l ichtbundel

F3SG-PG
F3SG-4PGA □□□□-□□ 

❷ ❶
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●❷ Selecteer  de  product lengte .

Productlengte  
(mm)

Aantal  
bundels ●❷

670 2 □□□□＝0670

970 3 □□□□＝0970

1070 4 □□□□＝1070

1370 4 □□□□＝1370

STAP 1 Kies een vei l igheidsl ichtscherm
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Voor vervanging van de  
F3SG-RA/RE-serie

Verstelbare bovenste/onderste beugel 
F3SG-RA/RE-adapter 

F39-LSGTB-RE

Voor vervanging van de MS4800-serie  
en de F3SR-B-serie

Verstelbare bovenste/onderste beugel 
MS4800/F3SR-adapter 

F39-LSGTB-MS

Er  z i jn  ook bevest ig ings-
beugels  verkr i jgbaar  om uw 
bestaande OMRON- l icht -
schermen eenvoudig  te  
vervangen.

STAP 2   Kies een optionele bevestigingsbeugel (afzonderlijk verkrijgbaar) 

・Zi j -montage en montage aan de achterkant

・Bundels niet  afstelbaar na instal lat ie

・Twee beuge ls per  se t

・Ver t ica le afs te l l ing
 Bere ik aanpassing van de hoek :  ±15°

・Zij - montage en montage aan de achterkant

・Twee beuge ls per  se t

Verstelbare beugel voor zijmontage  
(tussenbeugel)

F39-LSGA

・ Gebru ik t  aan de boven -  en onderkant van 
het  l ichtscherm

・Bere ik aanpassing van de hoek :  ±2 2 , 5°

・Voor vervanging van de F3SJ- of F3SN-serie

・Zij - montage en montage aan de achterkant

・Twee beuge ls per  se t

Verstelbare bovenste/ 
onderste beugel  
F3SJ, F3SN-adapter

F39-LSGTB-SJ

Standaardbeugel 
(Tussenbeugel)

F39-LSGF

Geschikt voor montage op een aluminium profiel, 
zodat het midden is uitgelijnd met het midden van 
de bundels.

Beugels waarmee de l ichtbundel  kan worden afgesteld nadat het  l ichtscherm is 
geïnstal leerd

Beugels die worden gebruikt wanneer de lichtbundel niet hoeft te worden afgesteld nadat het 
lichtscherm is geïnstalleerd

±15°

Productselect ie

±22,5°



⓭

⓭

Intel l igent Tap
F39-SGIT-IL3

CN4

CN1

CN3

IO-Link master

Safety 
output

CN2

❸

❹

❺

❽

⓫ or ⓬

❸

❹
❺

❻ or ❽

❸

❹

❺

❻

❿

❿

❾

❾

❸

❹

❺

❻

❼

❽❷

❶

Intel l igent Tap
F39-SGIT-IL3

CN4
CN1

CN3
CN2

❸

❹

❼

❽

* Kabels aan zenderzijde (1, 3, 5, 7) zijn niet nodig bij de F3SG-PG-C (passieve spiegel).
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STAP   3 Kies een bedradingsmethode

In ser ie aangesloten

Eén lichtscherm

Gebruik van minder bedrading 
connector

Vervanging van OMRON-l ichtscherm

Gebruik van intel l igente 
spl ittereenheid

・Kabe lver leng ing  ( to t  100  m)

・Kabe lver leng ing  cascade  ( to t  10 m)

・Aanges loten  voor  ins te l l ing  (opt ische  synchron isat ie )

・Al t i jd  aanges loten  (synchron isat ie  v ia  kabe l )

・Side-by-side cascade (12 cm)

Y-verbindingsstekker/
connector

F39-GCNY2

Kabels van 
bestaand 
lichtscherm 
aansluiten 

Nr. Productnaam Uiter l i jk Model Kabellengte Opmerkingen

❶ Rechte root-kabel
F39-JG□C-L 3, 7, 10 m Voor zender, grijs

❷ F39-JG□C-D 3, 7, 10 m Voor ontvanger, zwart

❸ Kabel met root-stekker 
voor uitbreidingsset

F39-JGR3K-L 0,3 m Voor zender, grijs

❹ F39-JGR3K-D 0,3 m Voor ontvanger, zwart

❺ Kabel met stekker/
connector voor 
uitbreidingsset

F39-JG□B-L 3, 10, 20 m Voor zender, grijs

❻ F39-JG□B-D 3, 10, 20 m Voor ontvanger, zwart

❼ Rechte kabel met stekker 
voor uitbreidingsset

F39-JG□A-L 3, 10 m Voor zender, grijs

❽ F39-JG□A-D 3, 10 m Voor ontvanger, zwart

❾
Side-by-side- 
cascadekabel F39-JGR12L 12 cm Voor zender en ontvanger, twee 

kabels per set

❿
Cascadekabel voor 
uitbreidingsset F39-JGR3W 0,3 m Voor zender en ontvanger, twee 

kabels per set

⓫
Kabel met stekker/
connector voor IO-Link F39-JG□B-L 3, 10, 20 m Voor aansluiting op GX-ILM08C

⓬
Rechte kabel met 
connector voor IO-Link XS5F-D521-DJ0-IL 2 m Voor aansluiting op NX-ILM400

⓭ Conversiekabel

F39-JGR3K-SJ 0,3 m Voor gebruik van bedrading voor 
F3SN, F3SJ-A/-B of F3SR

F39-JGR3K-RE 0,3 m Voor gebruik van bedrading voor F3SG-RE

F39-JGR3K-MS 0,3 m Voor gebruik van bedrading voor MS4800

Optionele kabels (afzonderl i jk  verkr i jgbaar)

* Kabels aan zenderzijde  
(3, 5) zijn niet nodig bij de  
F3SG-PG-C (passieve spiegel).

* Kabels aan zenderzijde  
(3, 7) zijn niet nodig bij de  
F3SG-PG-C (passieve spiegel).

Intelligente splittereenheid
Veiligheids-
uitgang

IO-Link-master

Intelligente splittereenheid
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STAP 4   Kies de benodigde optionele accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar)

Intel l igente spl i t tereenheid en configurat ietool  SD Manager 3
Eenvoudige bewaking,  instel l ing en IO-Link-verbinding met externe apparaten

Dempingssysteem
Eenvoudige instal lat ie en bedrading van dempingssensoren

Intel l igente  

spl i t tereenheid

F39-SGIT-IL3

Y-verbindingsstekker/connector

F39-GCNY2

Montage-arm dempingssensor

F39-FMA□□□T

(Doorgaande bundel)

F39-FMA□□□R

(Retro-ref lect ie)

Aansluitkast  voor dempingssensor

F39-GCN5 

Montage-arm van dempingssensor voor SLC 

F39-LMAF1
(De E3Z-dempingssensor is  afzonderl i jk  verkr i jgbaar.)

Bluetooth ®- 
communicat ie-eenheid

F39-SGBT

Connector van resetschakelaar

F39-GCNY3 

Opmerking:  bereid een resetschakelaar voor 
(NC-contact).

K leiner  bedradingssysteem
Eenvoudige bedrading voor l ichtschermen en resetschakelaars

Productselect ie

Configuratietool voor pc 

SD Manager 3

Bewakingstool  voor 
smar tphones 

Mobiele app SD Manager 3

Vereisten Android 7.0 of hoger

Raadpleeg uw lokale OMRON- 
website voor meer informatie.

Opmerking:  gebruik de SD  
Manager 3 met de  
F39-SGIT-IL3  
intelligente  
splittereenheid.
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Systeem voor v loermontage
Eenvoudige instal lat ie van l ichtschermen en spiegels op vloeren

Laseruit l i jn ingskit
Eenvoudige afstel l ing van de l ichtbundel 

met laserstraal

Lamp
In één oogopslag de status van het 
l ichtscherm controleren

Kolom voor v loermontage

F39-ST

F39-PTG

F39-PTS

Instelbare 

montagekolom

F39-STB 

Spiegelkolom 
(Voor F3SG-SR/PG- 
veiligheidslichtscherm/ 
veiligheidsmultilichtbundel) 

F39-SML 

F39-SGLP

Opmerking:  de lamp ondersteunt geen Bluetooth®-communicat ie.

Spiegelkolom 
(voor F3SG-PG- 
veiligheidsmultilichtbundel)

F39-PML

Beschermkap tegen spatten
Beschermt opt ische oppervlakken tegen spatten

F39-HSG

(Het veiligheidslichtscherm is afzonderlijk verkrijgbaar.) (De instelbare montagekolom is afzonderlijk verkrijgbaar.)
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Productselect ie

Selecteer de detectiecapaciteit en de beschermende hoogte.STAP 1   Kies een vei l igheidsl ichtscherm 

●❷  Selecteer  de  beschermende 
hoogte .

V i n g e r b e s c h e r m i n g

Beschermende 
hoogte (mm)

Aantal  
bundels ●❷

320 31 □□□□＝0320
400 39 □□□□＝0400
480 47 □□□□＝0480
560 55 □□□□＝0560
640 63 □□□□＝0640
720 71 □□□□＝0720
800 79 □□□□＝0800
880 87 □□□□＝0880
960 95 □□□□＝0960

1000 99 □□□□＝1000
1200 119 □□□□＝1200
1400 139 □□□□＝1400
1600 159 □□□□＝1600
1800 179 □□□□＝1800

Handbescherming

Beschermende 
hoogte (mm)

Aantal  
bundels ●❸

320 16 □□□□＝0320
400 20 □□□□＝0400
480 24 □□□□＝0480
560 28 □□□□＝0560
640 32 □□□□＝0640
720 36 □□□□＝0720
800 40 □□□□＝0800
880 44 □□□□＝0880
960 48 □□□□＝0960

1000 50 □□□□＝1000
1040 52 □□□□＝1040
1120 56 □□□□＝1120
1200 60 □□□□＝1200
1280 64 □□□□＝1280
1360 68 □□□□＝1360
1440 72 □□□□＝1440
1520 76 □□□□＝1520
1600 80 □□□□＝1600
1680 84 □□□□＝1680
1760 88 □□□□＝1760
1840 92 □□□□＝1840

●❶ Selecteer  de  detect iecapac i te i t .

Type ●❶

□□＝14

□□＝25

Vingerbescherming
Detectiecapaciteit  

diameter 14 mm 

Handbescherming
Detectiecapaciteit  

diameter 25 mm

F3SG-4SRB  □□□□-□□-K
❷ ❶

Bescherming in omgevingen met hogedrukreinigingstoepassingen

Veiligheidslichtscherm

F3SG-SR-K  IP69K-model

Vul  het  modelnummer in.

SR
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Bevest ig ingsbeuge l  
IP69K-model

F39-LSGTB-K

Twee beugels per set

STAP 2

Raadpleeg het gegevensblad F3SG-SR/PG voor meer informatie over 
bevestigingsbeugels.

Opmerking: gebruik een relaisklemmenblok wanneer u de F3SG-SR-K met 
een kabel met open einde op de intelligente splittereenheid aansluit.
Lees de gebruikershandleiding (cat.nr. Z405) voordat u de intelligente 
splittereenheid gebruikt voor instelling en bewaking.

・ STI is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van OMRON Corporation in Japan en andere landen.

・  Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit merk door OMRON Corporation vindt 
onder licentie plaats.

・ Schermafbeelding(en) van Microsoft-producten zijn overgenomen met toestemming van Microsoft Corporation.

・ Sommige afbeeldingen worden gebruikt onder licentie van Shutterstock.com.

・ USB Type-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum.

・ Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.

・ Android™ is een handelsmerk van Google LLC.

・ De in deze catalogus gebruikte foto's en afbeeldingen van producten kunnen enigszins afwijken van de werkelijke producten.

・ De overige bedrijfs- en productnamen in dit document zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

F3SG-4SRB  □□□□-□□-K

Kies een optionele bevestigings-
beugel (afzonderlijk verkrijgbaar)
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»  F l ex i b l e  ra n g e  s u i t s  a n y  sy s t e m
»  R e c o n f i g u re  t o  e v e r y  n e e d 

»  S i m p l e  s e t - u p  a n d  c l e a r  d i a g n o s i s

Safety Controller G9SP 
S o f t w a r e - b a s e d  s t a n d a l o n e  c o n t r o l l e r  f a m i l y

F3SG
-SR

/PG
F3SG

-SR
-K

Common to 
F3SG-SR and F3SG-PG

* *

*1.
*2.

*1.
*2.
*3.
*4.
*5.
*6.
*7.

* *

* * * *

*

*

IO-Link Products
IO-Link Series

IO-Link makes communication 
down to the sensor level visible

Datasheet Introduction of safety component catalogs

IO-Link Products
IO-Link Series 

Safety Light Curtain/
Safety Multi-Light Beam
F3SG-SR/PG

Cat. No. F090Cat. No. Y229

NX-series Safety Controller
CIP Safety System

NX-series Safety Controller 
CIP Safety System 

Cat. No. F104Cat. No. F117

Safety Controller 
G9SP

Gegevensblad Introductie van catalogi met veiligheidscomponenten


