Veiligheidslichtscherm/veiligheidsmultilichtbundel Om ROn

F3SG-SR-/PG-SERIE

Eenvoudig te bewaken en
klaar voor loT




Deze serie
herdefinieert
veiligheid op
productielocaties

Fabrikanten moeten een balans tussen
globalisering en flexibele productie vinden.
Daarom hebben we onze F3SG-SR/PG-serie
ontwikkeld.

Deze serie biedt een compleet assortiment
lichtschermen die voldoen aan wereldwijde
veiligheidsnormen en een breed scala aan
functies bieden die alle aspecten van het
ontwerp tot en met het onderhoud omvatten.
De F3SG-SR/PG-serie helpt fabrikanten bij
het bouwen van veiligheidssystemen.
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Ontwerp

Eenvoudig ontwerp voor lijnveiligheid

Eén serie die alle beveiligingstoepassingen omvat:

Standaardiseer het mechanische ontwerp van alle productielijnen en elimineer de complexiteit van selectie en ontwerp.

Bescherming bij

machineopeningen

Veiligheidslichtscherm

F3SG-SR

“ Vingerbescherming

m Handbescherming

Arm-/
u beenbescherming

Lichaams-

bescherming

Ruimte tussen Detectiecapaciteit

10 mm

Ruimte tussen 20 . Detectiecapaciteit

Ruimte tussen 40 . Detectiecapaciteit

Ruimte tussen 80 . Detectiecapaciteit

bundels diameter 14 mm bundels diameter 25 mm bundels diameter 45 mm bundels diameter 85 mm
sevmese 16012000 me ™ 160102480 mm ™ 2401001520 mm S 2801920 mm

Max. werkbereik
Min./norm.

10 w/15 m

Max. werkbereik
Min./norm.

20 m/30 m

Max. werkbereik
Min./norm.

20 m/30 m

Max. werkbereik
Min./norm.

20m/30 m

IP69K-model beschikbaar

IP69K-model beschikbaar

Algemene optionele accessoires, waaronder kabels en beugels*

De lichtschermen kunnen worden voorzien van algemene optionele accessoires voor eenvoudig ontwerp en eenvoudige
montage achteraf van productielijnen.

Intelligente splittereenheid
F39-SGIT-IL3

Bluetooth®-communicatie-eenheid
F39-SGBT

QI0-Link
©Bluetooth’ -
USB-type-C*

* Behalve voor bepaalde optionele accessoires.

meer informatie.

4

Lamp Montage-arm dempingssensor Kolom voor Spiegelkolom
F39-SGLP F39-FMA ’ vloermontage (voor F3SG-SR-
//"’ : F39-ST veiligheids-
= 5 / lichtscherm
a Instelbare F39-SML

Dempingssensor

Aansluitkast
F39-GCN5

Zie het gegevensblad F3SG-SR/PG voor

montagekolom
F39-STB

(De instelbare montagekolom is afzonderlijk verkrijgbaar.)



van machineopeningen tot perimeters van apparatuur

Bescherming rond
perimeters van apparatuur

Veiligheidsmultilichtbundel

= F3SG-PG

Perimeterbewaking met Perimeterbewaking met
Perimeterbewaking ﬂ* groot bereik passieve spiegel
B> 300/400/500 mm b 300/400/500 mm b e 300/400/500 mm
productiengte 670 tot 1370 mm productiengie 630 tot 1370 mm productiengie 670 tot 1370 mm
e (I = O o i) o A0 g o weibeck 5 /g

Wordt gebruikt bij het bouwen van veiligheidssystemen voor
machines overal ter wereld

Laseruitlij- Deze serie voldoet Dankzij selectie van PNP/ De unieke goed afgedichte
Spiegelkolom ningskit . . )
aan wereldwijde NPN door de bedrading om constructie voldoet aan
(voor F3SG-PG- F39-PTS
veiligheidsmulti- veiligheidsnormen. te wisselen, kunt u het licht- IP67G voor water- en oliebe-
lichtbundel scherm eenvoudig overal ter stendigheid en IP69K*.
F39-PML wereld installeren.
* (Veiligheidslichtscherm
IP69K-model
F3SG-SR-K)

CERTIFIED




Ontwerp Flexibel ontwerp voor apparatuur

Een breed assortiment voor het flexibel ontwerpen van productielijnen

Maak flexibele ontwerpplannen die passen bij uw apparatuurvereisten.

Groot werkbereik dankzij uniek optisch ontwerp

De langeafstandsdetectie maakt betrouwbare detectie mogelijk, zelfs in veeleisende omgevingen.

Bescherming bij
machineopeningen

Bescherming rond
perimeters van apparatuur

-

Veiligheidsmultilichtbundel

F3SG-PG

Veiligheidslichtscherm

F3SG-SR

20 m min. 70 m min.
30 m norm. 110 m norm.

Het krachtige optische systeem Wanneer spiegelkolommen in drie hoeken wor-

biedt een stabiele werking den geinstalleerd: 50 m min./80 m norm.
tot 20 m, zelfs in veeleisende

omgevingen

46mm R
Het unieke, compacte ontwerp van OMRON .
32mm

A
N

De F3SG-PG-veiligheidsmultilichtbundel heeft dezelfde compac-
te behuizing als het F3SG-SR-veiligheidslichtscherm.

90%

Wwgg

Dit maakt het mechanische ontwerp flexibeler. * - g

SLANKER 3

* Vergeleken met de PA46-perimeterbewaking van OMRON 3
Robotics and Safety Technologies, Inc. T v

(Gebaseerd op onderzoek van OMRON in juni 2018)



Eenvoudige wijzigingen in lijnindeling

Omdat de F3SG-SR- en de F3SG-PG-serie dezelfde behuizing hebben, kunt u een lichtscherm eenvoudig vervangen met
dezelfde accessoires. U hoeft geen optionele accessoires aan te schaffen en te installeren voor een nieuw lichtscherm.

Als u bijvoorbeeld het lichtscherm dichter bij de machine wilt installeren, vervangt u het model met perimeterbewaking door
het model met handbescherming.

Véoér vervanging

Model met
perimeterbewaking

Na vervanging

Zelfs als de veiligheidsaf-
stand verandert, hoeft u
alleen het lichtscherm te
vervangen om de veiligheid
te waarborgen

Model met
handbescherming

Dezelfde

beugels en
kabels*

Vervang het lichtscherm eenvoudig door een lichtscherm met dezelfde
beschermende hoogte*

Assortiment F3SG-SR-serie @ Standaardmodel O Model met flexibele hoogte (stappen van 40 mm)

520 | 560 f 600 | 640 | 670 ] 680 f 720 f 760 | 800 | 840 | 880 f 520 | s60 | 970 | too0f 1040 f1070] 120 | 1200]1280] 1360] 1370
BT ¢ © ¢ O ¢ O ¢ O OO OO0Oe®0O00O0 e e
°

[ Arm-/beenbescherming |
 Lichaamsbescherming [N

Beschermende hoogte (mm) 1440 1520
Vingerbescherming ()
Handbescherming

Arm-/beenbescherming

Assortiment F3SG-PG-serie

N ) ) D
E R o
Per\meterbewakmgmetgrombere\k 7777777777777777777777777777777
e S

* Behalve voor bepaalde modellen en optionele accessoires. Zie het gegevensblad F3SG-SR/PG voor meer informatie.




Ontwerp Flexibel ontwerp voor apparatuur

Flexibele installatie

Perfecte pasvorm

Beschermende hoogtes zijn beschikbaar in stappen van 40 tot 1000 mm*. De perfecte beschermende hoogte
voor elk beschermd gebied waarborgt de veiligheid zonder dat er extra maatregelen nodig zijn.

Het lichtscherm dat niet volledig in het beschermde Het model met flexibele hoogte vereist geen extra
gebied past, vereist extra maatregelen (bijv. het toe- maatregelen.
voegen van een beschermkap).

Model met flexibele hoogte |

Standaardmodel

* Alleen F3SG-SR-modellen met vinger- en handbescherming.

Bescherming zonder onbenutte ruimte

Bij de F3SG-SR-serie is geen sprake van onbenutte ruimte, ook niet wanneer lichtschermen in serie of in een
U-vorm zijn aangesloten. Zo kunnen veiligere systemen worden ontworpen.

Er is sprake van onbenutte ruimte bij de Voorkomt onbenutte ruimte voor optimale veiligheid.
verbinding.

F3SG-SR

Model met handbescher-
ming (diameter 25 mm)
"'*ty‘

{1 h"""'H

Detecteert
een hand op
elke plaats

* Behalve F3SG-SR-modellen met vingerbescherming.



Eenvoudige bedrading voor flexibel ontwerp

Bij de F3SG-PG-C-perimeterbewaking met passieve spiegel hoeft alleen bedrading worden aangesloten voor
de zender/ontvanger. Met een optionele spiegelkolom kan de bedrading op één locatie worden aangebracht ter
bescherming van perimeters van apparatuur. Dit vereenvoudigt het ontwerp van kabelgoten en maakt dat er
minder tijd nodig is voor het aansluiten van de bedrading.

Bedrading voor alleen de zender/ontvanger Bedrading op één locatie voor bescherming rond
(F3SG-PG-C) perimeters van apparatuur (anders dan bij F3SG-PG-C)

Zender/ontvanger

Spiegelkolom

Zender

Passieve spiegel Ontvanger Bedrading op één

Geen bedrading nodig locatie

Spiegelconstructie van
passieve spiegel

PATENT
AANGEVRAAGD

Passieve > | Zender/ Spiegelkolom
spiegel ontvanger F39-SML F39-PML

Twee verschillende synchronisatiemethoden

Kies uit twee verschillende synchronisatiemethoden tussen de zender en de ontvanger,
afhankelijk van uw apparatuur.

da

£

Optische synchronisatie Synchronisatie via kabel

Er zijn geen synchronisatie-

Preventie van onderlinge

interferentie: tot 3 sets Preventie van
onderlinge

Geen
bedrading van
zender naar
bedienings-
paneel vereist

kabels vereist. U hoeft de
zender alleen aan te
sluiten op de voeding.

interferentie
tot 3 sets

Preventie van onderlinge
interferentie: tot 2 sets

Voeding



Instellen Eenvoudige afstelling van de bundel

De bundelstatus wordt weergegeven met kleuren voor snelle en
eenvoudige afstelling van de bundel

De lichtbundel kan sneller worden afgesteld.

Area Beam Indicator (ABI) om de bundelstatus in één oogopslag te controleren

De AAN- of UIT-status van het lichtscherm en lage lichtintensiteit kunnen worden gecontroleerd.

De ABI vergemakkelijkt ook de fijnafstelling van de bundels voor langeafstandsdetectie.

':;*T """“;__‘; ‘—'-ll-qxu:i...-

""'“H_M
Goed \
. |
zichtbaar /
Stabiele werking Lage lichtintensiteit Bundels geblokkeerd
Groen: Rood:
Veiligheidsuitgangen AAN Veiligheidsuitgangen UIT*
De bundels Stel de bundels af of controleer De bundels
worden niet geblokkeerd. of het lichtscherm vuil is. in het gebied zijn geblokkeerd.

* De indicator van een niet-geblokkeerd gebied is UIT.
Opmerking: standaardfabrieksinstelling.
De afbeeldingen van het indicatielampje kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid.

A

Laseruitlijningskit
i F39-PTS F39-PTG
¥ Helpt bij het afstellen van de bundel. De
/ gemakkelijk zichtbare laserstraal geeft de
L4 oriéntatie van de sensor aan. Kan worden
: bevestigd op de beschermkap tegen spatten.

10



Instellen

Eenvoudige installatie en aanpassing van de hoek

Diverse optionele accessoires voor eenvoudige installatie en

aanpassing van de hoek

Verkort de installatietijd en stel de bundels eenvoudig af na de installatie zonder de hulp te hoeven inroepen

van ervaren technici.

L N

F3SG-SR/PG

Y

F3SJ, F3SN-adapter
F39-LSGTB-SJ

afgesteld.

+22,5°

Verstelbare bovenste /onderste beugel

Deze beugel die aan de boven- en onder-
kant van het lichtscherm wordt gebruikt,
kan +22,5° in horizontale richting worden

Eenvoudige afstelling van de lichtbundel na installatie

Het is moeilijk om de bundels af te stellen nadat het lichtscherm en de beschermende

onderdelen zijn geinstalleerd.

De robuuste metalen behuizing hoeft niet te worden uitgerust met beschermende onder-
delen. U kunt de bundels afstellen met behulp van beugels.

Verstelbare beugel voor zijmontage
(tussenbeugel)

F39-LSGA

Deze beugel kan +15° in horizontale richting
worden afgesteld en in verticale richting
worden afgesteld.

Kolom voor vloermontage
F39-ST

Deze kolom kan vrijwel Flexibele

overal onafhankelijk van

bescherming

apparatuur of schermen
worden geinstalleerd.

Instelbare
montagekolom

F39-STB

(De instelbare montagekolom is afzonderlijk verkrijgbaar.)

Intelligente splittereenheid
F39-SGIT-IL3

U kunt instellingen zonder pc kopiéren en plakken naar
dezelfde modellen lichtschermen, waardoor het installe- Instellen
ren van veel lichtschermen in massaproductiefaciliteiten

minder tijd en moeite kost. Daarnaast kan een back-up

zonder pc

worden gemaakt van de instellingen en deze (]

worden automatisch hersteld wanneer het

Kopiéren 3
— Ak

systeem wordt ingeschakeld.

Plakken

11



Instellen Diverse opties om de bedrading te verminderen

Kleiner bedradingssysteem voor verschillende apparatuur

Aanzienlijk minder bedradingswerk tijdens de installatie en het onderhoud.

Eenvoudige bedrading bij grote apparatuur

Over het algemeen is de bedrading vanaf grote apparatuur tot het bedieningspaneel lang.

F3SG-SR/PG

Het kleinere bedradingssysteem beperkt het aantal kabels en klemmenblokken en verkort de bedradingstijd.

Minder bedrading connector Zender Ontvanger Zender Ontvanger

Minder

bedradingswerk Minder bedrading
connector
| ‘

Bespaart bedrading
en ruimte

Y-verbindingsstekker/

connector
F39-GCNY2

13-paar-aansluitingen 8-paar-aansluitingen

Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding (cat.nr. Z405) voor meer informatie over kabelverlenging.

12



Eén kabelaansluiting op het bedieningspaneel

Opties voor eenvoudige bedrading voor demping.

Om de productiviteit te handhaven, worden de licht-
schermen vaak gebruikt in combinatie met dempings-
sensoren. Hierdoor wordt de bedrading in het
bedieningspaneel ingewikkelder.

T

B
o
R

man
CEERARR

F3SG-SR/PG

Opties om de bedrading te verminderen
vereenvoudigen het bedradingswerk en
de installatie van dempingssensoren.

Montage-arm dempingssensor
F39-FMA

Dankzij de montage-arm van de dempingssensor kan een

dempingssensor makkelijker worden geinstalleerd.

Kabel kan worden weggewerkt

Minder
installatie-
werk

Kabel van
dempingssensor

Kabelafdekking

Opmerking: de E3Z-dempingssensor is afzonderlijk verkrijgbaar.

Aansluitkast voor dempingssensor
F39-GCN5

Door de aansluitkast wordt het
bedradingswerk voor demping
vereenvoudigd. Er is slechts één kabel nodig

om het bedieningspaneel aan te sluiten.

Kortere
bedradings-
tijd en lagere
kosten

Smartclick-connectoren om snel
Volledig insteken

kabels aan te sluiten

@martclick

Smartclick is een geregistreerd handelsmerk van OMRON Corporation.

Eenvoudige
en veilige
aansluiting

Draai slechts een
1/8e slag om aan

te sluiten

13



Werking Beperking van ongewenste machinestilstand

Uitermate robuust voor gebruik in veeleisende omgevingen

Specificaties voor gebruik in elke omgeving dragen bij aan een stabiele werking.

Ontworpen voor betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen waar
lichtschermen gevoelig zijn voor storingen

Koel- en vriesopslag Metaalbewerkingsproces
Er kunnen geen veiligheidsmaatregelen worden ge- Olie die in het lichtscherm terechtkomt, veroorzaakt
implementeerd omdat er geen lichtscherm is dat in storingen in omgevingen waar olienevel aanwezig is.

koude omgevingen kan worden gebruikt.

Voedselverwerkingslijn Gebruik in veeleisende omgevingen
Reinigingsoplossing die tijdens het reinigen van de Het optische oppervlak van het lichtscherm dat
machine in het lichtscherm terechtkomt, veroorzaakt is vervuild met spatten of stof, veroorzaakt een
een storing. storing of een ongeplande machinestop.

14



Water- en
oliebestendigheid

IP65/1P67
IP67G

Gebruik in koude
omgevingen

-30°C

IEC 60529

JIS C 0920 Bijlage 1

Goed afgedichte constructie IP69K-model voor
verbetert de bestendigheid hogedrukreinigings-
tegen omgevingsinvioeden toepassingen

De unieke constructie drukt het optische F35G-SR-K

oppervlak stevig aan. Stabiele afdichting is

bestand tegen binnendringen van vloeistof in

het lichtscherm, waardoor de weerstand tegen

omgevingsinvloeden wordt verbeterd.

GEPATENTEERD

Metalen Elastisch
afdekking materiaal

--u

Technologie 1 om de dop goed af te
dichten

Persdelen

Waterdicht

IP69K

1ISO 20653

Technologie 2 om de behuizing goed af
te dichten

Krachtig optisch systeem biedt stabiele detectie

Het maximale werkbereik
van het F3SG-SR-veiligheids-
lichtscherm is 20 m en van
de F3SG-PG-veiligheids-
multilichtbundel is dit 70 m.
De krachtige lichtbundel
biedt robuuste prestaties in
veeleisende omgevingen.

De metalen behuizing verhoogt de robuustheid

Lasergemarkeerde productinformatie is bestand
tegen veeleisende omgevingen

15



Onderhoud

Eenvoudig onderhoud

Onderhoud waarbij geen speciale vaardigheden vereist zijn

Zelfs onervaren operators kunnen eenvoudig de status controleren en lichtschermen vervangen.

Eenvoudige storingsdiagnose met duidelijke kleurindicatoren

De status van het lichtscherm kan in één oogopslag worden gecontroleerd.

Statusindicator

Duidelijke LED-indicatoren met labels geven
informatie over vuildetectie voor voorspellend
onderhoud en over de LOCKOUT-status voor het
aanbevelen van vervanging.

Kleuren en patronen geven de status aan

Statusindicator* Kleur

Status

Rood/
brandt

LOCKOUT-status als gevolg van een
herstelbare fout

Rood/
knippert

LOCKOUT-status als gevolg van
een fout waarbij vervanging wordt
aanbevolen

Oranje/
brandt

Veiligheidsuitgangen worden
onmiddellijk uitgeschakeld door
omgevingslicht, trillingen of
geluid

Oranje/
knippert

De intelligente splittereenheid staat in
de LOCKOUT-status

*De E]statusmdicator wordt gebruikt voor het model met een detectiecapaciteit

van 14 mm.

Lamp

De uitgangsstatus kan in één oog-

opslag worden gecontroleerd.

F39-SGLP

De uitgangsinformatie
kan zowel aan de lamp
als aan de ABI worden

toegewezen.

De status, zoals
een daling van de
lichtintensiteit, kan
op afstand worden
gecontroleerd.

Voor informatie over andere indicatoren raadpleegt u het gegevensblad (cat.nr. F117) Indicator of Storingzoeken.

Back-up maken en instellingen herstellen met intelligente splittereenheid

De tijd die tijdens onderhoud nodig is voor vervangen en instellen, kan met

wel 90% worden teruggebracht*.

Plug & Work voor snelle vervanging

Installeer de intelligente splittereenheid om de instellin-
gen van het oude lichtscherm automatisch naar het nieuwe
te kopiéren. Vrijwel iedereen kan eenvoudig lichtschermen

vervangen en de machine onmiddellijk opnieuw starten.

Snelle

vervanging

Lichtscherm vervangen

aﬁ-:-
|
u [

* Gebaseerd op onderzoek van OMRON in juni 2018.
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De tijd die
nodig is voor
vervangen en instel-
len, kan met wel
90% worden terug-
gebracht*

§

Intelligente splittereenheid
F39-SGIT-IL3




Onderhoud Snel onderhoud via ICT

Preventief onderhoud

De status van het lichtscherm wordt bewaakt en de abnormale status wordt weergegeven.

Dit helpt machine-uitvaltijd te minimaliseren.

Visualisatie van status

Verschillende apparaten kunnen via 10-Link worden aangesloten.*’
Een lage lichtintensiteit als gevolg van vuil op het lichtscherm
kan op de monitor worden weergegeven. Dit helpt om preventief
onderhoud uit te voeren voordat er onjuiste detectie plaatsvindt.

@ IO-Link

Geen pc
nodig op
locatie

Opmerking 1. Schermafbeeldingen alleen ter illustratie.
2. U moet schermen maken.

Gegevens verwerken

+ Status hulpuitgang*? »Ingangsstatus resetten/EDM/

*Ingangsstatus dempen negeren
+Informatie over sequentiefouten *Informatie direct blokkeren
(elk kanaal)

+ Informatie over onstabiele toestand
(elk kanaal)

*Informatie over voedingsspanning

+ Status OSSD-uitgang

«Informatie over vergrendeling
lichtscherm/intelligente
splittereenheid

Servicegegevens

+Informatie over lichtscherm *Informatie over de inscha-

+ Informatie over lichtintensiteit (1 byte: 0-255) keltijd van de intelligente

*Instellingen lichtscherm splittereenheid

« Informatie over de intelligente
splittereenheid

« Foutenlogboek (4 fouten)

+ Informatie over de interne status van het
lichtscherm

Voorbeeld van systeemconfiguratie

Mobiele app SD
Manager 3

Veiligheidsuitgang

F39-SGIT-IL3 intelligente splittereenheid
F39-SGBT Bluetooth®-communicatie-eenheid

Q IO-Link

Opmerking 1. Schermafbeeldingen alleen ter illustratie.
2. U moet schermen maken.

Startscherm

Eenvoudige bewaking op locatie

Met de Bluetooth®-communicatie-eenheid kunt u

informatie over apparaatstoringen bewaken via

mobiele apparaten.

Eisen
Android™ 7.0 of hoger

€3 Bluetooth

Mobiele app
SD Manager 3

B sokmagerd  —— = o —e—
[ 1= - + v [ = ESY -
L= B
S E |
R — E :=
ny m—— | -
N E } o

€3 Bluetooth

Scherm foutenlogboek

Bewaking op lichtniveau

USB-type-C™

SD Manager 3

*1. Raadpleeg de catalogus van de 10-Link-serie (cat.nr. Y229) voor meer informatie. *2. De hulpuitgang kan worden ingesteld met behulp

van de SD Manager 3.
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Eenvoudige instelling via
pc-software SD Manager 3

Met de configuratietool kunt u eenvoudig de status bewaken
en instellingen verrichten zonder een veiligheidscontroller te
gebruiken.

Handmatig geladen machines: PSDI

PSDI*, standaard geleverd, verlaagt de belasting voor de operator en verhoogt de

productiviteit

De operator hoeft niet op een tweehandenregelschakelaar te drukken, waardoor de gebruikstijd
wordt verkort en de efficiéntie wordt verhoogd.

Enkele onderbreking

De machine start opnieuw op wanneer de bundels van het lichtscherm
worden onderbroken en het lichtscherm één keer wordt gereset.

Voorbeeld: handmatig laden en automatisch lossen van pers

Dubbele onderbreking f:

De machine start opnieuw op wanneer de bundels van het licht-
scherm twee keer worden onderbroken en het lichtscherm twee keer
wordt gereset.

Voorbeeld: handmatig laden en handmatig lossen van pers
* PSDI: Presence Sensing Device Initiation

(start aanwezigheidsdetectie)
Lees de Gebruikershandleiding (cat.nr. Z405) védr gebruik.
Opmerking: volg de wet- en regelgeving in de landen waar de
machine wordt gebruikt.

Voorkomen van gevaarlijke herstart: pre-reset

De pre-resetfunctie voorkomt mogelijke ongevallen

Deze functie voorkomt dat apparatuur opnieuw wordt gestart terwijl een onopgemerkte
medewerker zich nog in de buurt van de robot bevindt. Hiermee wordt de veiligheid van
de operator gewaarborgd.

0 Druk op de pre-resetschakelaar in de
gevaarlijke zone.

!

Q Verlaat de gevaarlijke zone.

!

Q Druk op de resetschakelaar buiten de gevaarlijke
zone om het lichtscherm opnieuw te starten.

De apparatuur kan niet opnieuw worden gestart totdat aan de voor-
waarden voor een pre-reset is voldaan en het lichtscherm is gereset.




Wijziging van detectiecapaciteit: verminderde resolutie

Met verminderde resolutie wordt de detectiecapaciteit gewijzigd op basis van
. het opgegeven aantal onderbroken bundels
| Zelfs wanneer objecten (met een grootte van 1 tot 3 onderbroken bundels) niet continu aanwezig zijn, worden

die door deze functie genegeerd en blijven de veiligheidsuitgangen ingeschakeld. Hierdoor kunnen objecten
zich binnen het detectiegebied verplaatsen of kunnen medewerkers bepaalde bundels onderbreken, waardoor
de productiviteit gehandhaafd blijft.

Voorbeeld: arm- en lichaamsbescherming =

De veiligheidsuitgang blijft AAN, Wanneer de arm of het lichaam

zelfs als de vinger van de mede- van de medewerker wordt ge-

werker en een object 2 bundels detecteerd, waarmee 3 bundels = =
onderbreken, omdat het toegestaan worden onderbroken, wordt de

is twee bundels te onderbreken. veiligheidsuitgang uitgeschakeld.

Opmerking: zorg ervoor dat de gewenste veiligheidsafstand wordt -
aangehouden.

e

Ingebouwde standaardveiligheidsfuncties

Bewaking Instelling veiligheidsfunctie

Informatie over incidenten/ Vaste blanking Zwevende blanking Dempen/overschrijven  Waarschuwingszone
omgevingslichtniveau

I/0-instelling Wijziging bedrijfsstatus

NN |

W) SHORT

Bewaking vergrendeling/ Inleer-invoer Externe testingang Aanpassing responstijd Selectie werkbereik
extern apparaat
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Kenmerken en specificaties van de F3SG-SR/PG-serie

Serie

Bescherming bij machineopeningen:

Geavanceerd/standaard

Toepassing

Technische
gegevens

“ Vingerbescherming

m Handbescherming

)

u Arm-/beenbescherming

Lichaamsbescherming

Detectiecapaciteit

Diameter 14 mm

Diameter 25 mm

Diameter 45 mm

Diameter 85 mm

Ruimte tussen bundels

10 mm

20 mm

40 mm

80 mm

Max. werkbereik Min./norm.

10m/15m

20m/30m

20m/30m

20m/30m

Beschermende hoogte (productlengte)

160 tot 2000 mm

160 tot 2480 mm

240 tot 1520 mm

280 tot 920 mm

Aantal bundels

15 tot 199

8 tot 124

6 tot 38

4tot 12

Beschermingsgraad

IP65, IP67 en IP67G

Kenmerk

Aansluiting/
bedrading

Optioneel
accessoire

Preventie van onderlinge interferentie

n (Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel)

Selectie PNP/NPN

Externe test

Vergrendeling

IO

Vergrendeling resetten

Pre-reset

D

PSDI

Externe apparaatbewaking (EDM)

Hulpuitgang

Demping

Blanking

D

Verminderde resolutie

SIS IN

Waarschuwingszone

Selectie werkbereik

=

Aanpassing responstijd

Area Beam Indicator (ABI)

* Alleen geavanceerde modellen

Aangewezen bundeluitgang

Cascadeverbinding

Beschikbaar

Beschikbaar

010 )0 0

Beschikbaar

Beschikbaar

Kleiner bedradingssysteem™

Laseruitlijningskit

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Lamp

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Spiegelkolom
Montage-arm dempingssensor/aansluitkast

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

ML instelling via DIP-schakelaar op intelligente splittereenheid

n Instellen via einddop
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A Bescherming rond perimeters van apparatuur:
veiligheidslichtscherm F3SG-SR veiligheidsmultilichtbundel F3SG-PG
IP69K-model, standaard Perimeterbewaking Perimeterbewaking met groot bereik | Perimeterbewaking met passieve spiegel
Diameter 14 mm Diameter 25 mm Diameter 30 mm + ruimte tussen bundels
10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm
8m/12m 16m/24m 20m/30m ‘ 70m/110m ‘ 5m/8m
320 tot 1800 mm 320 tot 1840 mm 670 tot 1370 mm
31tot 179 16 tot 92 2,3en4 ‘ 2en4
IP65, IP67 en IP69K IP65 en IP67
Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel I (Geen instellingen vereist voor synchronisatie via kabel)
= =i
=B = Niet ondersteund
m/ =2 m/ =
=5 =i
m/ 2 m/ =
[+ Niet ondersteund
y
mde m/ S
[ 1% 1
y y
1+ [
y y
M/E*Z Niet ondersteund
[+ Niet ondersteund
y
[+ Niet ondersteund
y
Y (=E Niet ondersteund Y (¥ Niet ondersteund
[ ) ]
3 3
Niet ondersteund )
[+ |
3 3
Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar *
Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar ™

*1. Het kleinere bedradingssysteem omvat de Y-verbindingsstekker/connector, connector van de resetschakelaar, aansluitkast van de dempingssensor en de montage-
arm van de dempingssensor. *2. Gebruik een relaisklemmenblok wanneer u de F3SG-SR-K met een kabel met open einde op de intelligente splittereenheid aansluit.
*3. De lamp kan aan de zender/ontvanger worden bevestigd. *4. De perimeterbewaking met passieve spiegel kan niet worden gebruikt met de spiegelkolom.



Productselectie

Veiligheidslichtscherm/veiligheidsmultilichtbundel

Productselectie F3SG-SR/PG-serie

Volg de volgende vier stappen om uw veiligheidslichtscherm en optionele accessoires uit onze F3SG-SR/PG-serie

te kiezen.

STAP 1 T\.

Kies een
veiligheidslichtscherm

\
n\.

Wl

|
STAP 2 G)
Kies een
bevestigingsbeugel

4

o

|
STAP 3* 4

Kies een

bedradingsmethode | /

STAP 4*

. ‘!
Kies de benodigde ) e f}g
optionele ' o

accessoires

* U hoeft STAP 3 en STAP 4 niet te volgen wanneer u het IP69K-model hebt geselecteerd.
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STAP 1 Kies een veiligheidslichtscherm

Selecteer een lichtscherm dat bij uw
toepassing past.

Bescherming bij
machineopeningen

SR

Veiligheidslichtscherm

F3SG-SR Pagina 24
IP69K-model Pagina 32

T
e

Bescherming rond
perimeters van apparatuur

PG

Veiligheidsmultilichtbundel

F3SG-PG Pagina 26
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Productselectie

Bescherming bij machineopeningen Vul het modelnummer in.

SR Veiligheidslichtscherm F38G_4SR Q DDDD_D D_g
F3SG-SR © o e o

@ Sclecteer een toepassing. € Selecteer de beschermende
hoogte.

Vingerbescherming

Indicatoren die de status van de bundel aangeven

Beschermende Aantal
JA NEE hoogte (mm) bundels e e*
160 15 oood=0160
200 19 O000=0200 F
240 23 O0000=0240
280 27 0O0O00=0280 F
320 31 0oof=0320
O=A O=B
ABI geeft de status Standaardmodel 360 35 UotU=0360 F
Geavanceerd aan standaard 400 39 O000=0400
440 43 0000=0440 F
480 47 oto=0480
@ sclecteer de detectiecapaciteit. 520 51 OO000=0520 E
560 55 ooob=0560
Type 9
600 59 O0O0O00=0600 =
“ Vingerbescherming 640 63 HHHb=0640
680 67 oood=0680 F
Detectiecapaciteit O0d=14 720 71 0000=0720 E
diameter 760 75 O000=0760 F
14 mm 800 79 0000=0800
840 83 DOO0O0=0840 F
ﬂ Handbescherming 880 o O0O0=0880 .
Detectiecapaciteit DD:ZS 920 91 HHBE=0920 F
diameter 960 95 0000=0960 F
25 mm 1000 99 D000=1000
1200 119 otod=1200
u Arm-/beenbescherming e 139 | DOdd=1400
1600 159 ootd=1600
lée.tectiecapaciteit O00=45 1800 179 O000=1800
lameter
2000 199 oooo=2000
45 mm
* Model met flexibele hoogte
5 ) . (stappen van 40 mm)
Lichaamsbescherming
Detectiecapaciteit DD:SS
diameter
85 mm
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Handbescherming

STAP 1 Kies een veiligheidslichtscherm

Arm-/beenbescherming

oy | botn (3) (43 hoogte (rm) | bumdels (3)
160 8 oodd=0160 240 6 OO0O0O=0240
200 10 0000=0200 F 400 10 O000=0400
240 12 HHH0=0240 560 14 OOOO0=0560
280 14 HoHH=0280 F 720 18 OO00=0720
320 16 020 880 22 0000=0880
360 18 oodd=0360 F
100 0 SEEETTT 1200 30 0O000=1200
240 2 SRR = 1520 38 00O0=1520
480 24 oot=0480
520 26 0ooo=0520 B Lichaamsbescherming
560 28 UooU=0560 Beschermende Aantal
600 30 0000=0600 F hoogte (mm) bundels 9
640 32 0O000=0640 280 4 0O0o0=0280
680 34 0000=0680 F 440 6 O000=0440
720 36 0000=0720 600 8 O000=0600
760 38 0000=0760 F 760 10 0000=0760
800 40 —HHb=0800 920 12 0O000=0920
840 42 oooo=o0840 F
880 44 0000=0880
920 46 0000=0920 F
960 48 0000=0960
1000 50 oott=1000 F
1040 52 OO0oO0=1040
1120 56 0000=1120
1200 60 0000=1200
1280 64 oott=1280
1360 68 oodd=1360
1440 72 0000=1440
1520 76 0000=1520
1600 80 oott=1600
1680 84 oodt=1680
1760 88 0000=1760
1840 92 0000=1840
1920 96 0000=1920
2080 104 ood=2080
2280 114 0000=2280
2480 124 0000=2480

* Model met flexibele hoogte (stappen van 40 mm)

25



Productselectie

Bescherming rond perimeters van apparatuur Vul het modelnummer in.

PG Veiligheidsmultilichtbundel F3SG_4PGA DDDD_DD
F3SG-PG ® ®

@ Sclecteer een toepassing en selecteer
vervolgens de ruimte tussen bundels en het aantal bundels.

Bescherming rond grote apparatuur (werkbereik > 20 m)
[ ]

g Bescherming rond kleine apparatuur (werkbereik < 5 m)

8 NEE JA

—

3 T T

@

® Standaardmodel Eenvoudige Bescherming tot
> perimeterbewaking bedrading perime- 70 m perimeterbe-
o

® terbewaking met waking met groot
©

o passieve spiegel bereik

@ -

>

Q«

F3SG-PGA-LJA F3SG-PGA-LIC F3SG-PGA-[IL
Ruimte tussen bundels/ Ruimte tussen bundels/ Ruimte tussen bundels/
. aantual bundl:zls o Y aantual bund:Is 0 . aan:al bundleJIs 0
c
w
a @
% g 500 mm/2 bundels 00=2A 500 mm/2 bundels 00=2C 500 mm/2 bundels 0o=2L
—

o @
5o
> o
® o
=
g § 400 mm/3 bundels 00=3A - - 400 mm/3 bundels 00=3L
o3
o —~
€ &
a0
® g 300 of 400 mm/4 O0=4A 300 of 400 mm/4 00=4C 300 of 400 mm/4 O0=4L
® bundels bundels bundels
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STAP 1 Kies een veiligheidslichtscherm

@ sSclecteer de productlengte.

S | G (2]
670 2 0000=0670
970 3 0oOod=0970
1070 4 0oOoo=1070
1370 4 OO0o0=1370
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Productselectie

STAP 2 Kies een optionele bevestigingsbeugel (afzonderlijk verkrijgbaar)

Beugels die worden gebruikt wanneer de lichtbundel niet hoeft te worden afgesteld nadat het
lichtscherm is geinstalleerd

Standaardbeugel *Zij-montage en montage aan de achterkant
(Tussenbeugel) -Bundels niet afstelbaar na installatie
F39-LSGF

*Twee beugels per set

L)

Geschikt voor montage op een aluminium profiel,
zodat het midden is uitgelijnd met het midden van

de bundels.

Beugels waarmee de lichtbundel kan worden afgesteld nadat het lichtscherm is
geinstalleerd

Verstelbare beugel voor zijmontage |
(tussenbeugel)

F39-LSGA

*Verticale afstelling
Bereik aanpassing van de hoek: +15°

+Zij-montage en montage aan de achterkant

*Twee beugels per set

Verstelbare bovenste/ *Gebruikt aan de boven- en onderkant van
onderste beugel het lichtscherm
F3SJ, F3SN-adapter *Bereik aanpassing van de hoek: +22,5°
FEHEIEIE ) +Voor vervanging van de F3SJ- of F3SN-serie
R *Zij-montage en montage aan de achterkant
I +22,5
‘ Twee beugels per set

] '

Er Zijn OOk bevestigings_ Voor vervanging van de Voor vervanging van de MS4800-serie
F3SG-RA/RE-serie en de F3SR-B-serie
beUge|S Verkrljgbaar om uw Verstelbare bovenste/onderste beugel Verstelbare bovenste/onderste beugel
. F3SG-RA/RE-adapt -
bestaande OMRON-licht- /RE-adapter MS4800/F3SR-adapter

. F39-LSGTB-RE F39-LSGTB-MS
schermen eenvoudig te

vervangen.
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STAP 3 Kies een bedradingsmethode

Eén lichtscherm

* Kabels aan zenderzijde (1, 3, 5, 7) zijn niet nodig bij de F3SG-PG-C (passieve spiegel).

+Kabelverlenging (tot 100 m)

stsozg

A,

m g

In serie aangesloten

Gﬂﬁﬂm o= F=rallin (e e

© 5] o

MTHg0 o ©

[ TE— T (T — ——

+Side-by-side cascade (12 cm)

A,

| S— FUTY
Gebruik van minder bedrading
connector

+Kabelverlenging cascade (tot 10 m)

ﬁ@]ﬂmﬂ&zﬂ@ﬂﬂ[{@ﬂﬁ

© (5] [10)

-—'—!Lo l6) 0 yimy

[T (1T [
Gebruik van intelligente
splittereenheid

GQEG@IEDDDBD:

(5]
A,
L o L]
ey O et I3 D=
Y-verbindingsstekker/ e or @
connector
F39-GCNY2

Vervanging van OMRON-lichtscherm

& =
®

+Altijd aangesloten (synchronisatie via kabel)

10-Link-master

v eCN4 CN3 [ 0 or @
N = D)
LH—GEDEED E T — —
CN1 CN2 Veiligheids-
*Kabels aan zenderzijde Intelligente splittereenheid ~  Uitgang

(3, 5) zijn niet nodig bij de
F3SG-PG-C (passieve spiegel)

F39-SGIT-IL3

+Aangesloten voor instelling (optische synchronisatie)
GZ\M@ED [ B

© o

Kabels van
bestaand . - L
— lichtscherm i EH T [T — —
-—‘—- ® aansluiten e f @
CN4 CN3
e ent UG on:
* Kabels aan zenderzijde
(3,7) ziin niet nodig bij de Intelligente splittereenheid
) - - F3SG-PG-C (passieve spiegel). F39-SGIT-IL3
Optionele kabels (afzonderlijk verkrijgbaar)
Nr. Productnaam Uiterlijk Model Kabellengte Opmerkingen
(1] F39-JGIIC-L 3,7,10m Voor zender, grijs
——— Rechte root-kabel ED { ¢ ——
[2) )b F39-JG[IC-D 3,7,10m Voor ontvanger, zwart
3) Kabel met ropt-stekker E N F39-JGR3K-L 0,3m Voor zender, grijs
o voor uitbreidingsset ‘ )} E@m F39-JGR3K-D 0,3m Voor ontvanger, zwart
@ | Kabel "t‘et stekker/ _ F39-JGOIB-L 3,10,20m | Voor zender, grijs
= | connector voor :ﬂ@m
[6) uitbreidingsset IIIIII@. F39-JG[IB-D 3,10,20m Voor ontvanger, zwart
(7] Rechtg kabAeI‘met stekker F39-JG[JA-L 3,10m Voor zender, grijs
e | '°°r uitbreidingsset D]:@] — F39-JGLJA-D 3,10m Voor ontvanger, zwart
Side-by-side- . Voor zender en ontvanger, twee
(9] cascadekabel ED B% F39-JGRI2L T2em kabels per set
Cascadekabel voor Voor zender en ontvanger, twee
o uitbreidingsset g@ '\, (, E@]D F39-JGR3W 0.3m kabels per set
Kabel met stekker/ — s
@ | connector voor 10-Link ||||||@._ :@@E F39-JG[B-L 3,10,20m | Voor aansluiting op GX-ILM08C
Rechte kabel met .
® | connector voor 10-Link Dﬂ:@jj :% XS5F-D521-DJO-IL | 2m Voor aansluiting op NX-ILM400
) : Voor gebruik van bedrading voor
F39-JGR3K-SJ 0.3m F3SN, F3SJ-A/-B of F3SR
Conversiekabel HD ( N - : n %
® \ { ¢ []@:[D:D F39-JGR3K-RE 0,3m Voor gebruik van bedrading voor F3SG-RE
F39-JGR3K-MS 0,3m Voor gebruik van bedrading voor MS4800
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Productselectie

STAP 4 Kies de benodigde optionele accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar)

Intelligente splittereenheid en configuratietool SD Manager 3

Eenvoudige bewaking, instelling en 10-Link-verbinding met externe apparaten

Intelligente Configuratietool voor pc

ey

splittereenheid
F39-SGIT-IL3

SD Manager 3 =

s e e En

[—

Opmerking: gebruik de SD
Manager 3 met de
F39-SGIT-IL3
intelligente
splittereenheid.

Bluetooth®-
communicatie-eenheid

F39-SGBT

Bewakingstool voor
smartphones

Mobiele app SD Manager 3

Vereisten Android 7.0 of hoger

Raadpleeg uw lokale OMRON-
website voor meer informatie.

Kleiner bedradingssysteem

Eenvoudige bedrading voor lichtschermen en resetschakelaars

Y-verbindingsstekker/connector Connector van resetschakelaar
F39-GCNY2 F39-GCNY3

Opmerking: bereid een resetschakelaar voor
(NC-contact).

Dempingssysteem
Eenvoudige installatie en bedrading van dempingssensoren

Montage-arm dempingssensor 4:

F39-FMACIICIT — 95
(Doorgaande bundel)

>

F39-FMALILILIR
(Retro-reflectie)

Aansluitkast voor dempingssensor
F39-GCN5

Montage-arm van dempingssensor voor SLC
F39-LMAF1

(De E3Z-dempingssensor is afzonderlijk verkrijgbaar.)
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Systeem voor vloermontage

Eenvoudige installatie van lichtschermen en spiegels op vloeren

Kolom voor vloermontage Spiegelkolom

E39-ST (Voor F3SG-SR/PG-
veiligheidslichtscherm/
veiligheidsmultilichtbundel)
F39-SML
Spiegelkolom
Instelbare (voor F3SG-PG-
montagekolom veiligheidsmultilichtbundel)
F39-STB F39-PML
(Het veiligheidslichtscherm is afzonderlijk verkrijgbaar.) (De instelbare montagekolom is afzonderlijk verkrijgbaar.)
Laseruitlijningskit Lamp
Eenvoudige afstelling van de lichtbundel In één oogopslag de status van het
met laserstraal lichtscherm controleren
F39-PTS ) F39-SGLP
Opmerking: de lamp ondersteunt geen Bluetooth®communicatie.
-
F39-PTG

Beschermkap tegen spatten

Beschermt optische opperviakken tegen spatten

F39-HSG
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Productselectie

Bescherming in omgevingen met hogedrukreinigingstoepassingen Vul het modelnummer in.
S R Veiligheidslichtscherm F3SG-4SRBLILILILI-L]L]-K
F3SG-SR-K IP69K-model Py P

STAP 1 Kies een Ve”igheidslichtscherm Selecteer de detectiecapaciteit en de beschermende hoogte.

o Selecteer de detectiecapaciteit. G Selecteer de beschermende
hoogte.
Type o Vingerbescherming
Beschermende Aantal
“ Vingerbescherming hoogte (mm) | bundels e
320 31 O0O00=0320
Detectiecapaciteit 200 39 EEREREER
diameter 14 mm 480 47 OO00=0480
560 55 O000=0560
. 640 63 O000=0640
Oo=14 720 71 0ooo=0720
800 79 O0O0=0800
880 87 OOOC=0880
960 95 O000=0960
1000 99 Oooo=1000
1200 119 OooO0=1200
1400 139 O000=1400
1600 159 OOO0=1600
1800 179 OooOC=1800

m Handbescherming

Detectiecapaciteit Handbescherming

diameter 25 mm Beschermende|  Aantal
hoogte (mm) bundels 9

- 320 16 0oood=0320
q DD:ZS 400 20 0Ooo0od=0400
480 24 0o0O0o=0480

560 28 0oo0od=0560

640 32 0oo0o0=0640

720 36 0oood=0720

800 40 OooO=0800

880 44 0OoOO=0880

960 48 0ood=0960

1000 50 0Oood=1000

1040 52 0Oood=1040

1120 56 oood=1120

1200 60 Oood=1200

1280 64 0Oood=1280

1360 68 Oood=1360

1440 72 0000=1440

1520 76 0oood=1520

1600 80 0ood=1600

1680 84 0ood=1680

1760 88 0oood=1760

1840 92 0Oood=1840
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Kies een optionele bevestigings-

STAP 2 beugel (afzonderlijk verkrijgbaar)

Bevestigingsbeugel
IP69K-model

F39-LSGTB-K

Twee beugels per set

Raadpleeg het gegevensblad F3SG-SR/PG voor meer informatie over
bevestigingsbeugels.

Opmerking: gebruik een relaisklemmenblok wanneer u de F3SG-SR-K met
een kabel met open einde op de intelligente splittereenheid aansluit.
Lees de gebruikershandleiding (cat.nr. Z405) voordat u de intelligente
splittereenheid gebruikt voor instelling en bewaking.

- STl is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van OMRON Corporation in Japan en andere landen.

- Het Bluetooth®woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit merk door OMRON Corporation vindt
onder licentie plaats.

- Schermafbeelding(en) van Microsoft-producten zijn overgenomen met toestemming van Microsoft Corporation.

- Sommige afbeeldingen worden gebruikt onder licentie van Shutterstock.com.

- USB Type-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum.

- Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
+ Android™ is een handelsmerk van Google LLC.

- De in deze catalogus gebruikte foto's en afbeeldingen van producten kunnen enigszins afwijken van de werkelijke producten.
- De overige bedrijfs- en productnamen in dit document zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.
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Gegevensblad Introductie van catalogi met veiligheidscomponenten

‘omRrRon

sy omron omRron ©omRon
F3SG-SR/P NX-series Safety Controller
= o @6 P Safety System
10-Link makes communication Safety Controller G9SP T !
down to the sensor level visible Software-besed Sandalons contraler tamily i - 4
g, | A
——
e | B |
- ~ M
[ _ 3 |
o ¥ -
. wi EtherCAT ™
omron @I0-Link realizing St ‘\‘
Safety Light Curtain/ 10-Link Products Safety Controller NX-series Safety Controller
Safety Multi-Light Beam 10-Link Series GI9SP CIP Safety System

F3SG-SR/PG

Cat. No. F117 Cat. No. Y229 Cat. No. FO90 Cat. No. F104

Note: Do not use this document to operate the Unit.

OMRON Corporation Industrial Automation Company

Kyoto, JAPAN Contact : www.ia.omron.com

Authorized Distributor:

Regional Headquarters

OMRON EUROPE B.V. OMRON ELECTRONICS LLC

Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp 2895 Greenspoint Parkway, Suite 200

The Netherlands Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A.

Tel: (31) 2356-81-300 Fax: (31) 2356-81-388 Tel: (1) 847-843-7900 Fax: (1) 847-843-7787

OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. OMRON (CHINA) CO., LTD. ©OMRON Corporation 2022-2023 All Rights Reserved.
438B Alexandra Road, #08-01/02 Alexandra Room 2211, Bank of China Tower, In the interest of product improvement, ,
Technopark, Singapore 119968 200 Yin Cheng Zhong Road, specifications are subject to change without notice.

Tel: (65) 6835-3011 Fax: (65) 6835-2711 PuDong New Area, Shanghai, 200120, China

Tel: (86) 21-6023-0333 Fax: (86) 21-5037-2388 Cat. No. F118-E1-03 0223 (0622)



