OMRON
Barreira de Seguranca F35G-R

F35G-R
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- Grande robutez com IP67 e alinhamento simples
- Codigo QR que facilita o diagndéstico
- Ligacao por cabos Smartclick®, para rapida instalacao

industrial.omron.pt/f3sg-r
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Cortina de luz de seguranca - F35G-R

Instalacao rapida e simples

As barreira de seguranca sao um produto adequado para ajudar a cumprir com as normas de seguranca nas
maquinas, no entanto, a configuracdo e manutencao das mesmas pode ser complicada. Por isso, a OMRON,
reformullou e reinventou a sua série F3SG-R, com funcionalidades especiais e designs inteligentes que o ajudam
na seleccao, instalacdo e manutencéo da barreira ¢ptica ideal, com o minimo de esforco e tempo. Por exemplo,
agora utilizamos acoplamentos de baioneta de encaixe para uma configuracdo rapida. Também as novas
estruturas resistentes a tor¢des ajudam a assegurar um alinhamento sem problemas. E ha mais...

Caracteristicas-chave adicionais

- Versdo avancada com muting versatil — ideal para fabricacdo flexivel

- Versao facil para operarar ON/OFF

- Cabo de 100 m - para uma instalacéo facil e répida

- Distancia de deteccao de até 20 m — para uma integracao simples

- Sincronizacao optica para um alinhamento facil

- Proteccao IP67 com méxima fiabilidade em ambientes humidos e poeirentos

FassREEREw

Resistente a tor¢oes e
alinhamento simples

A construcdo altamente rigida
elimina os problemas de torcéo de
cima para baixo, o0 que permite
configurar a barreira de forma mais
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facil e rapida. Além disso, impede
também o desalinhamento do eixo
Optico incremental devido a
vibracao ao longo do tempo.
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Cdédigo QR que facilita o diagnostico

Se algo nao estiver bem, basta digitalizar o codigo OR
indicado com um smartphone e ir directamente a
pagina da Internet de resolucdo de problemas. Sdo
suportados oito idiomas: chinés, inglés, francés,
aleméo, italiano, japonés, coreano e espanhol.
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Ligacdo por cabo Smartclick® para uma
configuracao rapida

Sem necessidade de controlo de binario: os
conectores Smartclick ligam os cabos com apenas
1/8 de volta do conector a prova de dgua M12. Esta
ligacdo reduz o tempo necessario para a instalagao
eléctrica de varios dispositivos em conjunto.
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Caracteristicas e vantagens da gama

Ajuste facil - mesmo apds a montagem

AV e=e] Concebida para ambientes

Os nossos suportes de montagem fixos, incluidos de série, permitem deslizar a barreira de himidos e poeirentos

seguranca para cima e para baixo para realizar ajustes verticais. Jd 0s nossos suportes de
montagem ajustaveis opcionais permitem realizar ajustes verticais e horizontais de +15°.

As barreiras de seguranca da série F3SG-R cumprem
o grau de proteccao IP67 que permite a sua utilizacdo
em aplicacbes humidas e poeirentas.

Diferentes resolucdes

- Duas versoes disponiveis: proteccao para maos (30 mm)
e para dedos (14 mm)

« As distancias de deteccédo variam entre 0,3 me 20 m

« Alturas de 160 mm a 2500 mm

LB eEe] Sincronizagao automatica

entre o emissor e o receptor

A sincronizacao éptica em dois passos significa que

Alinhamento facil em dois passos ) , ) _ L
nao tem de sincronizar a instalacdo eléctrica entre o
Basta posicionar a Barreira de seguranca no respectivo emissor e o receptor, e, por isso, poupa ainda mais

lugar e esperar que os LED superior e inferior se acendam tempo

quando o ajuste estiver concluido. Além disso, a instalacao eléctrica flexivel resultante

reduz
o risco de desconexao e evita as fontes de ruido.

T4 F3SG-RE: modelo simples com excelente relagcao preco-qualidade

Desenvolvemos uma versao para deteccao do tipo ON/OFF, ideal para as
aplicacées mais simples.
- Apresenta o tempo de resposta mais rapido (5 ms) do mercado para a

LInlillman] Proteccao adicional opcional altura da barreira de seguranca mais baixa

Pode incluir uma proteccdo adicional para a superficie
Optica da barreira de seguranca F3SG-R com a nossa
cobertura especial (F39-HGA e/ou F39-HGB) para evitar
riscos e outros impactos mecanicos.

- Redugao do tempo de instalagéo eléctrica, gragas aos conectores pré-
cablados, para instalacao rapida

- Resolucao de problemas rapida e simples através de codigos QR

- Indicacdo LED intuitiiva ON/OFF
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Optimizar a seguranca na linha de
producao com a F35SG-RA

)\ [@=p] Blanking - Supressao de feixes _ L)Y/ [@3p] Rearme previo

A fungao de rearme prévio impede o reinicio de uma

A F3SG-RA oferece funcdes de supressao fixa e
flutuante. A definicdo do nimero de feixes pode ser
configurada por programacgao com o SD Manager 2 ou

maquina se houver um trabalhador no interior da
célula. de fabrico.

manualmente com o interruptor DIP, movendo um . L. . - .
A E necessario premir o botdo de rearme local no A

objecto que interrompa a zona de deteccao e o L i
interior da maquina antes do sistema de seguranca

pressionando o interruptor para realizar a tarefa de o
poder ser reiniciado

teach-in.
B Barreira de seguranca para um acesso simples, por H
exemplo, por um empilhador i
- . 4
LADNN[dE] Resolucao reduzida C Botéo de rearme para confirmar que a maquina >
Devido a funcdo de resolucao reduzida, a F3SG-RA pode ignorar feixes interrompidos (1 a 3 feixes flutuantes), o pode arrancar —

que muda a capacidade de deteccdo da barreira de seguranca conseguindo-se uma seguranca mais flexivel
quando, por exemplo, os objectos se deslocam no interior da zona de deteccao.

7/
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NN [@de] Ligacdao em série
E possivel ligar em série até trés conjuntos de F3SG-R. A ligacdo em cascata permite que estas sejam utilizadas Prima o botao de rearme no Passe pela barreira de sequranca Prima o botdo de rearme fora da

como uma Unica barreira de seguranca, sendo apenas necessario que um conjunto esteja ligado a um interior da maquina para sair da zona perigosa zona perigosa
controlador, o que evita a interferéncia mutua. Se algum dos conjuntos F3SG-R ligados em série estiver

bloqueado, todas as saidas de seguranca sao desligadas.(OFF).

- Numero de ligagdes: até 3 conjuntos

+ NUmero total de feixes: até 255 feixes

- Soma total dos comprimentos dos cabos entre 0s segmentos em cascata: 10 m no max.
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Muting com a F35G-RA

Os sistemas de producao automatizados podem ser
protegidos utilizando proteccdes fixas mas, se o
material entrar e sair de zonas perigosas, 0s acessorios
de exclusao (muting) facilitam a eficiéncia sem afectar a
seguranca do operador.

Esta disponivel uma gama completa de opgdes de
muting com as barreiras de seguranca F3SG-RA gracas
aos acessoérios Omron disponiveis.

A F3SG-RA oferece 3 modos de muting

« Modo de muting standard (muting em formade T e
muting em forma de X)

- Modo de muting apenas de safda (muting em forma
del)

« Modo de deteccado de posicdo (por exemplo, o robd
esta parado numa posicao segura)

Os seguintes ajustes estao disponiveis para que o
feixe passe ao estado de muting

- Muting de gama completa
« Muting de gama parcial
+ Muting de gama dinamica

Muting dinamico

Quando se transportam pecas com diferentes alturas na
mesma linha, a funcdo de muting dinamica define
automaticamente os feixes adequados com base na
altura das pecas.

Muting em forma de X

Muting dinamico utilizada em forma de L

OMmRON

Actuador de muting inteligente

O actuador de muting inteligente aumenta as funcoes
da F3SG-RA em aplicacdes em que a peca de trabalho
estd a vibrar e avanga ou recua ou em gue 0s
produtos na palete possuem pequenos intervalos.

Ferramenta de configuracao SD
Manager?2

Minimizar os erros de deteccao e definicao

A ferramenta de configuracdo SD Manager2 permite
visualizar as posicoes e definicdes da sua instalacdo e
ajuda a assegurar uma configuracéo fidvel e correcta a
primeira. Além disso, pode analisar quaisquer
paragens provocadas por erros de muting ou acessos,
com os dados armazenados na F3SG-R, o que ird
minimizar o eventual tempo de inactividade
inesperado.

Actuador de muting utilizado em forma de T
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Lista de caracteristicas

Caracteristica odelo Advancado odelo ple Por defeito

Seleccao PNP/NPN ) Saida PNP

Teste Externo ) 24V Activo

Rearme ) [ | Rearme automatico

Pre-Reset [ [ | Desabilitado

Monitorizacdo dispositivo [ ] Desabilitado

externo (EDM)

Safda auxiliar [ | Informacao Muting/Override

Muting [ | Modo de Muting standard

Override [ ] Habilitado

Blanking fixo [ [ ] Desabilitado

Blanking flutuante [ ] Desabilitado

Resolucao reduzida [ | Desabilitado

Zona de alarme [ | Desabilitado

Seleccao coddigo de Scan [ CodeA

Seleccao gama de operacao [ o Modo curto

Ajuste tempo de resposta [ ] Modo standard

Lampada [ ] Vermelho: Disabilitado
Laranja: Disabilitado
Verde: Informacao Muting/
Override

Designated Beam Output [ | Desabilitado

® Ajuste porinterruptor DIP
B Ajuste por ferramenta de configuracao SD Manager 2
O Ajuste por cabo



F35G-RA Barreira de sequranca

Modelo avancado para solugoes de seguranca complexas

@ CE®-

A gama avancada de barreiras de sequranga F35G-RA proporciona simplicidade

namontagem, na utilizacao quotidiana e na manutencao.

« Resistente a tor¢ao para um alinhamento rapido e facil

- Ligagdo com cabo Smart-click para uma configuracao rdpida e um binario
adequado em conformidade com IP67

- Indicacdo do codigo QR para facil resolugdo de problemas online

- Seleccdo de saida PNP/NPN através do interruptor DIP

- Ligagdo em cascata até 3 segmentos e até 255 feixes

- Concepgdo com base em fungdes de supressao de feixe, muting e reposicao

Informag6es de encomenda

Sensores

Capacidade de detecgao Alcance de funcionamento | Altura de Seguranca Cédigo de encomenda
Deteccao de dedos Tipo 4/Tipo 2 14 mm 03al10m 160 a 2,080 mm F35G-_RA__-14
Detecgao de maos Tipo 4/Tipo 2 30 mm 03a20m 19022510 mm F35G-_RA__-30

Modelos F35G-RA_14 (capacidade de detecgao de 14 mm) Modelos F35G-RA_30 (capacidade de detecgao de 30 mm)

Altura de Numerode |Cédigo de encomenda Altura de Nimero de |Cédigo de encomenda

Seguranca feixes Seguranca |feixes Tipo 4 Tipo 2
160 mm 15 F35G-4RA0160-14 F35G-2RA0160-14 190 mm 8 F35G-4RA0190-30 F35G-2RA0190-30
240 mm 23 F35G-4RA0240-14 F35G-2RA0240-14 270 mm 12 F35G-4RA0270-30 F35G-2RA0270-30
320 mm 31 F35G-4RA0320-14 F35G-2RA0320-14 350 mm 16 F35G-4RA0350-30 F35G-2RA0350-30
400 mm 39 F35G-4RA0400-14 F35G-2RA0400-14 430 mm 20 F35G-4RA0430-30 F35G-2RA0430-30
480 mm 47 F35G-4RA0480-14 F35G-2RA0480-14 510 mm 24 F35G-4RA0510-30 F35G-2RA0510-30
560 mm 55 F35G-4RA0560-14 F35G-2RA0560-14 590 mm 28 F35G-4RA0590-30 F35G-2RA0590-30
640 mm 62 F35G-4RA0640-14 F35G-2RA0640-14 670 mm 32 F35G-4RA0670-30 F35G-2RA0670-30
720 mm 1 F35G-4RA0720-14 F35G-2RA0720-14 750 mm 36 F35G-4RA0750-30 F35G-2RA0750-30
800 mm 79 F35G-4RA0800-14 F35G-2RA0800-14 830 mm 40 F35G-4RA0830-30 F35G-2RA0830-30
880 mm 87 F35G-4RA0880-14 F35G-2RA0880-14 910 mm 44 F35G-4RA0910-30 F35G-2RA0910-30
960 mm 95 F35G-4RA0960-14 F35G-2RA0960-14 990 mm 48 F35G-4RA0990-30 F35G-2RA0990-30
1.040 mm 103 F35G-4RA1040-14 F35G-2RA1040-14 1.070 mm 52 F35G-4RA1070-30 F35G-2RA1070-30
1.120 mm 1 F35G-4RA1120-14 F35G-2RA1120-14 1.150 mm 56 F35G-4RA1150-30 F35G-2RA1150-30
1.200 mm 19 F35G-4RA1200-14 F35G-2RA1200-14 1.230mm |60 F35G-4RA1230-30 F35G-2RA1230-30
1.280 mm 127 F35G-4RA1280-14 F35G-2RA1280-14 1.310mm |64 F35G-4RA1310-30 F35G-2RA1310-30
1.360 mm 135 F35G-4RA1360-14 F35G-2RA1360-14 1.390mm |68 F35G-4RA1390-30 F35G-2RA1390-30
1.440 mm 143 F35G-4RA1440-14 F35G-2RA1440-14 1.470 mm 72 F35G-4RA1470-30 F35G-2RA1470-30
1.520mm 151 F35G-4RA1520-14 F35G-2RA1520-14 1.550 mm 76 F35G-4RA1550-30 F35G-2RA1550-30
1.600 mm 159 F35G-4RA1600-14 F35G-2RA1600-14 1.630mm |80 F35G-4RA1630-30 F35G-2RA1630-30
1.680 mm 167 F35G-4RA1680-14 F35G-2RA1680-14 1.710mm |84 F35G-4RA1710-30 F35G-2RA1710-30
1.760 mm 175 F35G-4RA1760-14 F35G-2RA1760-14 1.790mm |88 F35G-4RA1790-30 F35G-2RA1790-30
1.840 mm 183 F35G-4RA1840-14 F35G-2RA1840-14 1.870mm |92 F35G-4RA1870-30 F35G-2RA1870-30
1.920 mm 191 F35G-4RA1920-14 F35G-2RA1920-14 1.950 mm 9% F35G-4RA1950-30 F35G-2RA1950-30
2.000 mm 199 F35G-4RA2000-14 F35G-2RA2000-14 2030mm  |100 F35G-4RA2030-30 F35G-2RA2030-30
2.080 mm 207 F35G-4RA2080-14 F35G-2RA2080-14 2110 mm 104 F35G-4RA2110-30 F35G-2RA2110-30
2190 mm 108 F35G-4RA2190-30 F35G-2RA2190-30
2270 mm 12 F35G-4RA2270-30 F35G-2RA2270-30
2.350mm 16 F35G-4RA2350-30 F35G-2RA2350-30
2420mm 120 F35G-4RA2430-30 F35G-2RA2430-30
2510mm  |124 F35G-4RA2510-30 F35G-2RA2510-30

OMRON
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F35G-RA

Acessorios (vendidos separadamente)

Cabo conector com uma extremidade

Barreira de sequranca

Aspecto Tipo Especificagoes Comprimento do cabo Cédigo de encomenda
E: :Eci{n:rl iﬁr} 1| +24VDC Castanho im 392030
5 pinos 2 | TESTE Preto 7m F39-JG7A-L
Cor: Cinzento 3| ovbC Azul 10m F39-JG10A-L
4 | Nao utilizado Branco 15m F39-JG15A-L
o 5 | Nao utilizado Amarelo 0m F39-JG20AL
Cabo receptor T Reposicao yr—— im F39-JG3A-D
Conector M12
8 pinos 2 | +24VDC Castanho 7m F39-JG7A-D
Cor: Preto 3| MUTEA Cinzento
4| MUTEB Rosa 10m F39-JG10A-D
5| 0SsD1 Preto
6| 05SD2 Branco 15m F39-JG15A-D
7 | ovDC Azul
8 | AUX (lampada) Vermelho 20m F39-JG20A-D

Cabo conector com extremidade dupla

Especificagbes Comprimento do cabo Cédigo de encomenda

Cabo emissor Ligagh par cabo e allmentagho ou caba Uigagda por caba com uma extremicade | 0,5 M F39-JGRSB-L
Conectar M12 com extremidade dupla ou caba com extremidade dupla 1 - ¥
5 pinos 1] Castanha :x)(:. Castanho m AL
Cor: Cinzento : :’"' : ::’ul im F39-JG3B-L
s o 5m F39-JGSB-L
e a0 T = e
10m F39-JG10B-L
15m F39-JG158-L
20m F39-JG20B-L
Cabo receptor Ugacto por cabo de slmentardo igeglo por cabe com unaextwnidade | 0,5 F39-JGR5B-D
Concaor M-l 2 ou caba com extremidade dupla s caba com extrem idade dupla
8 pinos 2 Castanho o] 2] Costanho m F39-JG1B-D
Cor: Preto : :‘l“w _ :_’:'o Im F39-JG3B-D
6 | Beanco e :i Bearco 5m F39-JG5B-D
1| Amarelo 1| Amarelo
- Treman 1K o Toms 7m F39-JG7B-D
O e o — 10m F39-J6108-0
15m F39-JG15B-D
20m F39-JG20B-D

Base de ligacao/ficha de ligagaoem Y

Especificagbes Comprimento do cabo Coédigo de encomenda

Conectores M12.
Utilizados para redugao
de cablagem.

%

Cabo de ligagao em cascata

Especificacdes Comprimento do cabo Codigo de encomenda

Conjunto de cabos de ligagao
em cascata

’ 0 conjunto inclui:

Cabo emissor:

Tampa (5 pinos},
conector M12 (5 pinos)
Cabo receptor:

Tampa (8 pinos},
conector M12 (8 pinos)

F35G-

Emissor

Cabo com
extremidade dupla
F39-)JG_B-L (cinzento)

—
F3SG-RA Emissor
(sensor secundario 1)

F35G-RA Emissor
(sensor principal)

Cabo emissor g_
F39-Ja__-L

RA  F35G-RA
Receptor

L

Base de ligagao/

ficha de ligagdo em Y para
o modelo avangado
F39-GCNY2

Cabo conector com
uma extremidade
F39-JG_A-D (preto)

05m F39-GCNY2

02m F39-JGR2W
F35G-RA Receptor
(sensor secundario 1)

Conjunto de cabos
de ligagao em
cascata F39-JGRZW

F35G-RA Receptor
(sensor principal)

Cabo receptor
F39-Ja__-D

OMRON

F35G-RA

Suportes de montagem

Barreira de sequranca

Especificaoes Cédigo de encomenda

N

Conjunto de suporte fixo standard Suporte para montagem do modelo F35G-R. F39-LGF
(dois suportes por conjunto) Compativel com montagem lateral e montagem na parte

posterior.

(Incluido com o pacote de produtos do modelo F35G-R )
Conjunto de suporte ajustavel standard Suporte para montagem do modelo F35G-R. F39-LGA
{dois suportes por conjunto) Possibilidade de alinhamento dos feixes apds a montagem.

Gama de ajuste de dngulo de £15°

Compativel com montagem lateral e montagem na parte

posterior.
Conjunto de suporte ajustavel superior/inferior B Suporte para moentagem do F35G-R na posigao superior F39-LGTB

(Quatro suportes por conjunto)

e inferior.

Possibilidade de alinhamento dos feixes apds a montagem.
Gama de ajuste de angulo de +22,5°,

Pode ser utilizado em combinagao com os suportes
ajustaveis standard.

1 F35G- RA
F35G-_RA

-14; Altura de protecgao de 0160 a 1200: 2 conjuntos, altura de protecgao de 1280 a 2080: 3 conjuntos
30; Altura de proteccao de 0190 a 1230: 2 conjuntos, altura de proteccao de 1310 a 2270: 3 conjuntos, altura de protecgao de 2350 a 2510: 4 conjuntos

"2 Conjunto de suporte ajustavel superior/inferior F39-LGTB-1 (4 pegas), dispanivel como opgao, sem suporte angular para montagem na parede,

Unidades de interface e ferramenta de configuragao SD Manager 2

Especificasoes Codigo de encomenda

A ferramenta de configuragao SD Manager 2 esta disponivel para transferéncia a partir do nosso
Web site em http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool.

Para alterar as definicges do modelo F35G-RA utilizando o 5D Manager 2, € necessario activar
{ON) os dois interruptores DIP N.° 8 do receptor.

[=] g

SD Manager 2

Unidade de interface Unidade de interface F39-GIF para ligagdo do receptor F35G-RA a uma porta USB do PC F39-GIF
L1
Unidade Bluetooth Unidade Bluetooth F39-BT para activagao de Bluetooth no modelo F35G-RA F39-BT

Lampada e Bluetooth

Especificacoes

Codigo de encomenda

~

Lampada Alampada pode ser ligada a um receptor F35G-RA. F39-LP
Alampada pode indicar as cores vermelho, laranja e verde, as quais podem ser atribuidos trés
estados diferentes.

Bluetooth+Lampada 0O conjunto Bluetooth+lampada pode ser ligado a um receptor F35G-RA para activagao de F39-BTLP

Bluetooth no modelo F35G-RA,

A lampada pode indicar as cores vermelho, laranja e verde, as quais podem ser atribuidos trés

estados diferentes.

Vareta de teste

Aspecto

Tipo
Vareta de teste de 14 mm

Especificagoes
14 mm de diametro

Codigo de encomenda
F39-TRD14

”

Vareta de teste de 30 mm

30 mm de diametro

F39-TRD30

OMRON



F35G-RA Barreira de sequranca F35G-RA Barreira de sequranca

Cobertura de proteccao contra salpicos (duas coberturas por conjunto, para emissor e receptor) Especificagées

As coberturas de protecgao contra salpicos incluem suportes de montagem.

Para modelos de barreira de sequranca com altura de protecgao de 2.000 mm ou superior, utilize duas coberturas de proteccao de comprimentos diferentes contra salpicos. Item F35G-4RA____-14 F35G-4RA____-30
F35G-2RA -14 F35G-2RA -30
Aspecto Modelo de barreira de seguranga Codigo de encomenda Tipo de ESPE (IEC 61496-1) Tipo 4 F3SG-4RA_ -14/-30

Tipo 2 F35G-2RA -14/-30
F35G-_RAQ160-14 F35G-_RAQ190-30 F39-HGA0200 Capacidade de detecgao (objectos opacos) 14 mm diam, 30 mm diam,
F35G-_RA0240-14 F35G-_RA0270-30 F39-HGA0280 Altura de Seguranca 160 a 2.080 mm 19022510 mm
F35G-_RA0320-14 F35G-_RAD350-30 F39-HGA0360 Alcance de funcionamento (opgao com interruptor DIP) 0,3230mou03al100m 0,3a70mou03a200m
F35G-_RAD400-14 F35G-_RAD430-30 F39-HGA0440 Angulo de abertura efectiva (EAA) Tipo 4 +2,5" méx,, emissar e receptor com alcance de funcionamento de 3 m ou superiar
F35G-_RAD480-14 F35G-_RAD510-30 F39-HGA0520 (IEC61496-2) Tipo 2 +5,0° méx,, emissor e receptor com alcance de funcionamento de 3 m ou superiar
F35G-_RA0560-14 F35G-_RA0590-30 F39-HGA0600 Fonte deluz LEDs infravermelhos, comprimento de onda: 870 nm
F35G-_RAD640-14 F35G- RAD670-30 F39-HGA0680 Tensao de alimentacao (Vs) SELV/PELV 24 VDC+20% {ondulacaa p-p 10% max.)
F35G- RAD720-14 F35G-_RAD750-30 F39-HGA0760 Saidas de seguranca (0S5D) 2 saidas de transistor PNP ou NPN (PNP ou NPN seleccionavel através de interruptor DIP), corrente de carga max, de 300 mA
F35G-_RA0800-14 F35G-_RA0830-30 F39-HGA0B40 Ligagao em cascata Niimero de segmentos da ligagio em cascata: max. 3, nimero total de feixes: max. 255
F35G- RADBS0-14 F35G- RADS10-30 F39-HGAD920 Soma total de comprimentos de cabo entre sensores: 10 m max.
F35G-_RA0960-14 F35G-_RA0990-30 F39-HGA 1000 Fungao de teste Teste automatico (ao ligar a alimentagao e durante o funcionamento), Teste externo (fungao de interrupgao da emissao
F35G_RA104014 F35G_RA107030 F39-HGA1080 de luz através da entrada de teste)
F15G- RA1120-14 F35G- RA1150-30 F39-HGA1160 Fungdes relacionadas com a sequranga ququeio, pre’-:rep{:sigéo, monito[i?a@n de_disposj(iyos externosiFDM}, supiressélo de feixg fixo/supressao de feixe flutuante,
<G RATZD0-14 TG, RA1230-30 o HCATZ40 baixa resolugao, muting/correcgao, selecao de codigo de detecgao, seleccao PNP/NPN, ajuste do tempo de resposta
Tempo de resposta Modo normal: de ON para OFF 8 a 18 ms max., Desactivado (OFF) para Activado (ON): 40 a 90 ms max.
F35G-_RA1280-14 F35G-_RA1310-30 F39-HGA1320 - : _— -
Temperatura ambiente Em funcionamento |-10a 55°C (sem formacao de gelo)
F35G-_RA1360-14 F35G-_RA1390-30 F39-HGA1400 -
. AA1440-14 r A7 F39-HGA Armazenamento =-25a70°C
56 0 56 030 = iy Humidade ambiente Em funcionamento [35% & 85% (sem condensacao)
F35G-_RA1520-14 F35G-_RA1550-30 F39-HGA1560 ;
Armazenamento 35% a95%
F35G-_RA1600-14 F35G-_RA1630-30 F39-HGA1640 Grau de proteccao (IEC 60529) P65 & IP67
F35G-_RA1680-14 F35G-_RA1710-30 F39-HGA1720 Material Estrutura: Aluminio, Tampa: PBT, Janela frontal: PMMA,
F35G-_RA1760-14 F35G-_RA1790-30 F39-HGA1800 Cabo: PVC & prova de 6leo, Suporte de montagem: ZDC2, Placa FE: SUS
F35G-_RA1840-14 F35G-_RA1870-30 F39-HGA1880 Nivel de desempenho (PL)/ Tipo 4 Ple/Categoria 4 (EN IS0 13849-1:2008)
F35G-_RA1920-14 F35G-_RA1950-30 F39-HGA1960 Categoria de Seguranca Tipo 2 PLec/Categoria 2 (EN ISO 13849-1:2008)
F35G- RAZ000-14 F35G- RA2030-30 F39-HGA1480 PEHd =9,9%1075 (IEC 61508)
F39-HGAOS50 Intervalo de teste de tensao mecanica Ty, A cada 20 anos (IEC61508)
F35G-_RA2080-14 F35G-_RA2110-30 F39-HGA1560 . ] B )
F39-HGAO550 Nota: Para mais informagoes, consulte o manual do utilizador do modelo 2352-E1
- F35G-_RA2190-30 F39-HGA1640 . . . . . .
F39-HGADS50 Ligagoes (diagrama de ligagoes basicas)
- F35G-_RA2270-30 F39:HOAI720 F3SG-RA autonomo com utilizacao de saidas PNP
F39-HGA0550
- F35G- RA2350-30 F39-HGA1800
F39-HGAO550 L :> [Definicoes do interruptor DIP] *2
- F35G-_RA2430-30 F39-HGA1880 > Receptor:
F35G-_RA2510-30 2::2:?;:: ~Modo de reposigéo manual
- 51 ) o " N .
o F39-HGA0550 et PeeAD - EDM activado
- Saida PNP
Nota: 0 alcance de funcionamento da barreira de seguranga incluida com o produto é 10% mais curto do que a classificagdo nominal.
Pegas sobresselentes Emissor:
Especificagbes Codigo de encomenda .g .§ & - 24V activo
Tampa terminal Cor da estrutura: Preto F39-CNM = =0 .2 S| el . 20 - . 2
. T Eo |E9 .. ue T o | TE| =2 | = Aol Uue
Para o emissor e receptor o gg 35 Lol S H_| 05| S| Ee < E|lae| ag S
(Inclui I : ) inal g irida) 2 . IS i Y E by =] & SE 5w = E s i1
ncluida com o modelo F35G-R. Em caso de perda, a tampa terminal podera ser adquirida Z 5= ; ] E g2 55 32 .&..E 2 L'j 28| 28| g8 8; %3
@it © ©
51 p\ o] KM1
o] O
KM2 e
o ®
KM1
KM2
M
®
I Terra funcional AA
Fonte de o S1: Interruptor de teste
Alimentagao ' ' S Interruptor de reposicao de bloqueio/encravamento
o0vVDC Estado  Desbloqueado | ] [ 7 ] kM1, KM2:Relé de sequranga com contactos de guia forcada (G7SA)
do feixe Bloqueado il ou contactor magnético

T

Interruptor de teste (S1) M: Motor trifasico

i
N
[

*1. Também utilizado como linha de entrada EDM.
*2. As fungdes sao configuraveis com o interruptor DIP.

Interruptor de reposicao (52) I I

055D !_i
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F35G-RE Barreira de sequranca F35G-RE Barreira de sequranca

® CE®w Modelo simples paraaplicacoes de deteccao de activaciao Acessorios (vendidos separadamente)
LISTED (ON)fdesactivagéo (OFF) acessiveis Cabo conector com uma extremidade

Especificagoes

Comprimento (Cédigo de encomenda
do cabo

A barreira de sequranga F35G-RE facil de utilizar proporciona simplicidade

na montagem, na utilizacao quotidiana e na manutengao. Cabo emissor/receptor & PINO] Emissor Receptor __|Cor im XS5F-D421-C80-F
. s . . . ‘. ~ M1z g
- Resistente a torgdo para um alinhamento rapido e facil y, |Conector 1 [+24VDC__ [+24VDC_ [Gastanho 2m XSSF-D421-D80-F
L . o o |\ |4 pinas 2 | Configuragao 0550 2 Branco
- Ligacao com cabo Smart-click para uma configuracao rapida e um bindrio d Cor: Cinzento da gama 3m XS5F-D421-E80-F
correcto em conformidade com IP67 3 |ovoc 0VDC Azul 5m XS5F-D421-G80-F
. . ;1 ‘s . . 4 | Nao utilizad 05501 Pret
- Indicacdo do codigo QR para facil resolucao de problemas online Ll eo 10m XS5F-D421-J80-F

Comprimento |Cédigo de encomenda
do cabo
Cabo emissor/receptor im XS5W-D421-C81-F
Cor_\entur M2 1 | Castanho 1 | Castanho T m XSSW-Da21-D81-F
4 pinos 2 | Branco 2 | Branco
Cor: Cinzento 3 | Azul 3 | Azul 3im XS5W-D421-E81-F
4 | Preto 4 | Preto 5m XSSW-D421-G81-F

Informac6es de encomenda

10m XS5W-D421-J81-F

Sensores Base de ligacao/ficha de ligacdoem Y

Aplicagao Capacidade de detecgao Alcance de funcionamento  |Altura de Seguranga Cédigo de encomenda " —— " e
Aspecto Tipo Especificagoes Comprimento (Cédigo de encomenda
Detecgao de dedos Tipo 4/Tipo 2 14mm 03allm 160 a 2.080 mm F35G-_RE__-14 do cabo

Detecgdo de maos Tipo 4/Tipo 2 30mm 03a20m 19022.510 mm F35G-_RE__-30 Conector M12 (4 pinos) em am- FISGHE FISCRE 0,5m F39-GCNY1
. - ) . i Emi Rece
Modelos F35G-RE_P14 (PNP e capacidade de deteccio de 14 mm) Modelos F35G-RE_P30 (PNP e capacidade de deteccdo de 30 mm) bas as extremidades m e
Numero de |Cédigo de encomenda Altura de Nuamero de |Cédigo de encomenda /
160 mm 15 F35G-4RE0160P14 F35G-2RE0160P14 190 mm 8 F35G-4RE0190P30 F35G-2REQ190P30 %
240 mm 23 F35G-4RE0240P14 F35G-2RE0240P14 270 mm 12 F35G-4RE0270P30 F35G-2RE0270P30 -
320 mm 31 F35G-4RE0320P14 F35G-2REQ320P14 350 mm 16 F35G-4RE0350P30 F35G-2RE0350P30 | Base deligacaolficha de ligacso
|| emY para o modelo avangado
400 mm 39 F35G-4REQ400P14 F35G-2REQ400P14 430 mm 20 F35G-4RE0430P30 F35G-2RE0430P30 | F39-GCNN
480 mm 47 F35G-4RE0480P14 F35G-2REQ480P14 510mm 24 F35G-4RE0510P30 F35G-2RE0510P30 i;ls)&%:;xtrse]m;dadpdupla
560 mm 55 F35G-4RE0560P14 F35G-2RE0560P14 590 mm 28 F35G-4RE0590P30 F35G-2RE0590P30 - gasksxr:_gdnﬁwﬁ?m uma extremidade
640 mm 62 F35G-4RE0G40P14 F35G-2RE0640P14 670 mm 32 F35G-4RE0670P30 F35G-2RE0670P30 [ )
720 mm n F35G-4RE0720P14 F35G-2REQ720P14 750 mm 36 F35G-4RE0750P30 F35G-2RE0750P30 Com o canector de ligacio em Y o F3SG-RE fica definido para o modo
800 mm 79 F35G-4RE0800P14 F35G-2RE0800P14 830 mm 40 F35G-4RE0830P30 F35G-2RE0830P30 de funcionamento longo
880 mm 87 F35G-4RE0880P14 F35G-2RE0880P14 910 mm 44 F35G-4RE0910P30 F35G-2RE0910P30 s tes d t
960 mm 95 F35G-4RE0960P14 F35G-2RE0960P 14 990mm |48 F35G-4REQ990P30 F35G-2RE0990P30 Uportes ce montagem
1040mm  [103 F35G-4RE1040P14 F35G-2RE1040P14 1.070mm |52 F35G-4RE1070P30 F35G-2RE1070P30 ' Especificacoes Codigo de encomenda
1120mm 111 F35G-4RE1120P14 F35G-2RE1120P14 1150 mm |56 F35G-4RE1150P30 F35G-2RE1150P30 ; conjunto de suporte fixo standard Suporte para montagem do modelo F35G-R. F3%-LGF
1200mm__ |19 F3SG-4RE1200P14 F35G-2RE1200P14 1.230mm |60 F3SG-4RE1230P30 F35G-2RE1230P30 ot suportes por conunto Compet e commontagem sterale montagem na pere
1.280 mm 127 F35G-4RE1280P14 F35G-2RE1280P14 1.310 mm 64 F35G-4RE1310P30 F35G-2RE1310P30 {Incluido com o pacote de produtos do modelo F3SG-R )
1.360 mm 135 F35G-4RE1360P14 F35G-2RE1360P14 1.390 mm 68 F35G-4RE1390P30 F35G-2RE1390P30
1.440 mm 143 F35G-4RE1440P14 F35G-2RE1440P14 1.470 mm 72 F35G-4RE1470P30 F35G-2RE1470P30
150mm _ |151 F35G-4RE1520P14 F35G-2RE1520P14 1550mm |76 F35G4RE1550P30 F35G-2RE1550P30 Conjunto de suporte ajustavel standard suporte para montagem do modelo F35G-R. B
(dois suportes por conjunto) Possibilidade de alinhamento dos feixes apds a montagem.
1600mm  [159 F35G-4RE1600P14 F35G-2RE1600P14 1630 mm |80 F35G-4RE1630P30 F35G-2RE1630P30 Gama de ajuste de angulo de +15°.
1,680 mm 167 F35G-4RE1680P14 F35G-2RE1680P14 1.710 mm |84 F35G-4RE1710P30 F35G-2RE1710P30 Compativel com montagem lateral e montagem na parte
1.760 mm 175 F35G-4RE1760P14 F35G-2RE1760P14 1,790 mm |88 F35G-4RE1790P30 F35G-2RE1790P30 posterior.
1.840 mm 183 F35G-4RE1840P14 F35G-2RE1840P14 1.870 mm 92 F35G-4RE1870P30 F35G-2RE1870P30
1.920 mm 19 F35G-4RE1920P14 F35G-2RE1920P14 1.950 mm 96 F35G-4RE1950P30 F35G-2RE1950P30 Conjunto de suporte ajustavel superior/inferior "2 Suporte para montagem do F35G-R na posigao superior F39-LGTB
2.000 mm 199 F35G-4RE2000P14 F35G-2RE2000P14 2030 mm  |100 F35G-4RE2030P30 F35G-2RE2030P30 (Quatro suportes por conjunta) e inferior.
2080mm  |207 F35G-4RE2080P14 F35G-2RE2080P14 2110mm 104 F35G-4RE2110P30 F35G-2RE2110P30 Possibilidade de alinhamento dos feixes apés a montagem.
2190 mm  |108 F35G-4RE2190P30 F35G-2RE2190P30 Gama de ajuste de dngulo de +22,5" o
Pode ser utilizado em combinagao com os suportes ajustaveis
2270mm |12 F35G-4RE2270P30 F35G-2RE2270P30 standard.
2,350 mm 116 F35G-4RE2350P30 F35G-2RE2350P30 \\
2.420 mm 120 F35G-4RE2430P30 F35G-2RE2430P30 T F35G- RA -14; Altura de proteccao de 0160 a 1200: 2 conjuntos, altura de protecgao de 1280 a 2080: 3 conjuntos
2.510 mm 124 F35G-4RE2510P30 F35G-2RE2510P30 F35G-_RA -30; Altura de protecgao de 0190 a 1230: 2 conjuntos, altura de proteccao de 1310a 2270: 3 conjuntas, altura de protecgao de 2350 a 2510: 4 conjuntos

"2 Conjunto de suporte ajustavel superior/inferior F39-LGTB-1 (4 pegas), dispanivel como opgao, sem suporte angular para montagem na parede.
Nota: Modelos NPN opcionais disponiveis para os tipos de facil utilizagdo F35G-RE. Contacte o seu representante OMRON.

Vareta de teste

Codigo de encomenda

Vareta de teste de 14 mm 14 mm de diametro F39-TRD14

Vareta de teste de 30 mm 30 mm de didmetro F39-TRD30

Cobertura de proteccao contra salpicos (duas coberturas por conjunto, para emissor e receptor)
As coberturas de proteccao contra salpicos incluem suportes de montagem.
Para modelos de barreira de seguranca com altura de proteccao de 2.000 mm ou superior, utilize duas coberturas de proteccao de comprimentos diferentes contra salpicos.
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F35G-RE Barreira de sequranca F35G-RE Barreira de sequranca

Especificacoes
Aspecto Modelo de barreira de seguranga Cédigo de encomenda P ¢

prmeccao e pnﬂeccéo e bracus Fascant i Fasc 28E 30
F35G- RED160-14 F35G-_RED190-30 F39-HGB0180 F35G-2RE -14 F35G-2RE -30

F35G- RE0240-14 F35G- RE0270-30 F39-HGB0260 Tipo de ESPE (IEC 51496-1) Tipo 4 F35G-4RE___ -14/30
F35G-_RE0320-14 F35G-_RED350-30 F39-HGBO0340 Tipo2 F35G-2RE___-14/30
F356G- REC400-14 F35G- RE0430-30 F39-HGB0420 Capacidade de detecgao (objectos opacos) 14 mm diam. 30- mm diam.
FI56G . REC480-14 F35G ”P\EOS‘lO 30 F39-HGBO500 ..i\ltura de Seguranga 160 a 2.080 mm 150 2 2510 mm
F3SG-_REOSG{J-‘|4 F3SG-_RE0590-30 F39-HGB0580 Alcance de funcionamento (opgao de ligagao com cablagem)|03a30mou03a100m 03a70mou03a200m
F35G- REO640-14 F35G- RE0670-30 F39-HGBOG60 Angulo de abertura efectiva (EAA) Tipo 4 +2,5" max., emissor e receptor com alcance de funcionamento de 3 m ou superior
F35G- REN720-14 F35G- RED750-30 F39-HGB0740 (IEC61496-2) Tipo 2 +5,0° max., emissor e receptor com alcance de funcionamento de 3 m ou superior
F35G- REOSD0-14 F35G- RE0O830-30 F39-HGB0820 Fonte de luz LEDs infravermelhos, comprimento de onda: 870 nm
F3SG- RE0880-14 F35G- RE0910-30 F39-HGB0900 Tensao de alimentacdo (Vs) SELV/PELV 24 VDC+20% (ondulagdo p-p 10% max.)
F3SG- RED960-14 F35G- RE0990-30 F39-HGB0Y80 Saidas de seguranca (0S5D) F35G-_RE P__:2saidas de transistor PNP, corrente de carga de 300 mA max,
F35G_RE1040 14 FI5G_RE107030 F39-HGB1060 F35G _RE_.N_:Esal'das de transistor NPN, corrente de carga de 300 mA max.
F35G. RE1120-14 F356. RE115030 F39-HGB1140 Fungao de teste Teste automatico (ao ligar a alimentagao e durante o funcionamento)
oo e
F35G-_RE1280-14 F35G-_RE1310-30 F39-HGB1300 :
F35G-_RE1360-14 F35G-_RE1390-30 F39-HGB1380 Armazenamento }-25a 70°C
F35G_RE1440 14 FISG_RE1470 30 F39-HGB1460 Humidade ambiente Em funcionamento |35% a 85% (sem condensagao)
F35G-_RE1520-14 F35G-_RE1550-30 F39-HGB1540 Armazenamento 135% a 9%
F3SG-_RE1600-14 F35G-_RE1630-30 F39-HGB1620 Grau de proteccao (IEC 60529) Feselper
F3SG- REI680-14 F3SG-_REI71030 F39-HGB1700 e Cabo: PYC 3 prova e e Suprtede montagem: 202, Placa F:SUS
F35G-_RE1760-14 F35G-_RE1790-30 F39-HGB1780 Nivel de desempenho (PL)/ Tipo 4 PLe/Categoria 4 (EN SO 13849-1:2008)
F35G-_RE1840-14 F35G-_RE1870-30 F39-HGB1860 Categoria de Seguranga Tipo 2 PLc/Categoria 2 (EN IS0 13849-1:2008]
F35G-_RE1920-14 F35G-_RE1950-30 F39-HGB1940 PFHd 59,9><'ID'8[|EC61508}
F35G-_RE2000-14 F35G-_RE2030-30 F39-HGB1460 Intervalo de teste de tensao mecanica Ty, A cada 20 anos (IEC 61508)
F39-HGA0S550
F3SG- RE2080-14 F3SG- RE2110-30 F39-HGB1540 Nota: Para mais informagoes, consulte o manual do utilizador do modelo 2352-E1
F39-HGADS550
- F35G- RE2190-30 F39-HGB1620 Ligagées (diagrama de Iigagﬁes bésicas}
irn s Modo de curto alcance Modo de longo alcance
- F35G-_RE2270-30 F39-HGB1700 .
F39-HGAOS50 D f
- F35G-_RE2350-30 F39-HGB1780 >
F39-HGADS550
F35G-_RE2430-30 F39-HGB1860
F39-HGA0550 g
- F35G-_RE2510-30 F39-HGB1940 . . g . .
F39-HGAO550 . § ol gl % g g 5 g| ¢ 5
3| 3 o sl £ = ¢ 3| ¥2 g 3| £ & ¥
2 EE
& . +24V - . +4V
Alimentagao DC Alimentacao DC
. ov ov
Tema funcional Cnnlroladnlf.f:i.e Terra fundonal Controlador de
sequranga seguranga '™

"1 Consulte 0 manual do utilizador do madelo 2352-E1, para mais informagdes.
? 0 controlador de seguranca e o modelo F35G-R tém de partilhar a fonte de alimentacio ou de estar ligados a um terminal comum da fonte de alimentacao.
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F3W-MA

Actuador de muting inteligente

Actuador inteligente para aplicacoes de muting

0 actuador de muting inteligente F3W-MA € um sistema de sensor integrado

que utiliza a tecnologia de sensores de feixes multiplos para configurar sistemas

de muting em combinacao com a barreira de seguranca.

- Modo de deteccdo ponto-a-ponto para pecas com forma constante

- Modo de prevencao de vibracao/espaco vazios para prevenir o impacto dos furos
de pequenos objectos

pequenos

Actuador de muting inteligente para detec¢ao de objectos

Especificagdes

Intervalo de 100 mm entre feixes de accionamento de muting

Codigo de encomenda
F3W-MAD100P

Actuador de muting inteligente para detec¢ao de objectos

Intervalo de 300 mm entre feixes de accionamento de muting, |F3W-MAO300P
em conformidade com EN/IEC TS 62046

Acessorios (vendidos separadamente)

Cabo conector com uma extremidade

[Aspeco_________JTipo_________[Espedficacdes ______________________|Comprimentodocabo ___|Cdigo de encomenda

Ea bo cm|s:ﬁr2 1T +2avoe Cxstanho im F39-JG3A-L
ST)?ESEW 2 | TESTE Preto im F39-JG7A-L
Cor: Cinzento 3| ovDC Azul 10m F39-JG10A-L
4 | Nao utilizado Branco 15m F39-JG15A-L
5 | Nao utilizad A |
20 urEace mares 20m F39-JG20A-L
Cabo receptor T Renosican Amarelo im F39-JG3A-D
Conector M12 POsiE
8 pinos 2 | +24VDC Casenho 7m F39-JG7A-D
Cor: Preto 3| MUTEA Cinzento
4| MuTEB Rosa 10m F39-JG10A-D
5| 05501 Preto
6 | 05502 Branco 15m F39-JG15A-D
7 | ovDC Azul
8 | AUX (lampada) Vermelho 20m F39-JG20A-D

Cabo conector com extremidade dupla

Cabo emissor

Ligagho por cabo de almentagio

Especificagbes Comprimento do cabo Cédigo de encomenda

Ugagda por caba com uma extremicade | 0,5 M F39-JGR5B-L

Cu nectar M12 ou cabo com extremidade dupla o cabo com extremidade dupla m F39-.|G'| B'L
5 pinos o Castanho AT
Cor: Cinzento s [3m F39-JG3B-L
= 0% [im P39 JGs8L
DS G i e o |7m F39-JG7B-L
10m F39-JG10B-L
15m F39-JG158-L
20m F39-JG20B-L
Cabo receptor Ligagda por cabo de alimentacia Ligagho por caba comuma exvemicade | 0,3 M F39-JGR5B-D
Conector M12 ou cabo com extremidade dugla ou eabo com extremicade dupla m F390G1BD
8 pinos 2 e G Castantho
Cor: Preto ; 5 R im F39-JG3B-D
a XX 6 | Baanco am F39-)G5B8-D
- OO e 7m F39-JG78-D
8 8 | vermelha
] O] 3 | Grzento 10m F39-JG10B-D
4 5
L 15m F39-JG158-D
20m F39-)G20B-D

20

OMRON

F3W-MA

Base de ligagao/ficha de 4 jungées para ligagao de F3W-MA e F35G-RA

=)

!

Y

L3

o

Conjunto de ligagdo com 4 jungdes

Inclui um item de cada:
F39-GCN4-D para receptor
F39-GCN4-L para emissor

Actuador de muting inteligente

(Prindipal)

Ligagio com
4 junghes
F39-GCN4-
Cabo conector

com uma extremidade
F39-0G_A-.

Especificaoes Cédigo de encomenda

F39-GCN4

Suportes de montagem

Especificacoes

Codigo de encomenda

Conjunto de suparte fixo standard Suporte para montagem do modelo F35G-R, F39-LGF
(dois suportes por conjunto) Compativel com montagem lateral e montagem na parte
posterior.
(Incluido com o pacote de produtos do modelo F3SG-R)
Conjunto de suporte ajustavel standard Suporte para montagem do modelo F35G-R, F39-LGA
(dois suportes por conjunto) Possibilidade de alinhamento dos feixes apds a montagem.
= Gama de ajuste de dngulo de £15°
f Compativel com montagem lateral e montagem na parte
( posterior.
=y,
Conjunto de suporte ajustavel superior/inferior”! Suporte para montagem do F35G-R na posigao superior F39-LGTB

{Quatro suportes por conjunto)

e inferiar.

Possibilidade de alinhamento dos feixes apds a montagem.
Gama de ajuste de angulo de +22,5°,

Pode ser utilizado em combinagdo com os suportes ajustaveis
standard.

‘1 Conjunto de suporte ajustavel superior/inferior F39-LGTB-1 (4 pecas), disponivel como opgéo, sem suporte angular para montagem na parede.

Especificacdes

Intervalo entre os feixes de accionamento de muting 300 mm

F3W-MAO100P
100 mm

Alcance de funcionamento (op¢ao com interruptor DIP)

03a70mouf3a200m

Fonte de luz

LEDs infravermelhos, comprimento de onda: 870 nm

Tensao de alimentagao (Vs)

SELV/PELV 24 VDC+20% (ond

ulagdo p-p 10% max.)

Fungoes

Selecgdo do cédigo de detecgao, selecgdo do modo de funcionamento (detecgdo ponto-a-ponto/prevengao de vibragao
e espago vazio), atraso na desactivagao (OFF), activagao de muting, atribuigao de feixes de accionamento de muting, selecgao
do alcance de funcionamento

Temperatura ambiente

Em funcionamento |-10a 55°C (sem formacgao de

gelo)

Armazenamento -25a70°C

Humidade ambiente

Em funcionamento  |35% a 85% (sem condensagao)

Armazenamento 35% a 95%

Grau de protecgao (IEC 60529)

P65 e IP67

Material

Estrutura: Aluminio, Tampa: PBT, Janela frontal: PMMA,
Cabo: PVC a prova de dleg, Suporte de montagem: ZDC2, Placa FE: SUS

Nota: Para mais informagoes, consulte o manual do utilizador do modelo 2355-E1
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A Omron em revista

Inserida no top 2000 das maiores em

200 000 produtos para
docimeira no bi operacoes de entrada,

Inserida no Top 100 das empresas mais inc Oras i P ,

mundial da Thomson Reuters |Oglca e Salda

Sensores, sistemas de controlo, visualiz

Posicao cir

ontroladores, robots,

anga, controlo de qualidade e inspe omponentes de

controlo e de comutagao

O Um historial de inovacao
O de 80 anos

Inserida no Top 150 de titulares de patentes a nivel mundial
1200 funcionarios dedicados a I&D
Investimento em investigagao e desenvolvimento Mais de 11 000 patentes emitidas e pendentes

Trabalhar em beneficio da
sociedade

Automacao industrial
Automovel

o mundo Componentes

Sistemas sociais

A combinacao perfeita

LITE Pregos competitivos para ambientes industriais standard ‘ 3 61

PRO Desempenho extra e gama alargada de produtos
PRO”*  Para aplicagbes avangadas e exclusivas



Mais informacgoes:

OMRON PORTUGAL
o +351 21942 94 00
) industrial.omron.pt

@ omron.me/socialmedia_pt

Escritorios de Vendas e Suporte

Africa do Sul
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Alemanha
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Bélgica
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dinamarca

Tel: +45 4344 00 11
industrial.omron.dk

CD_PT-01_F3SG-R_BR

Espanha
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Franca
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Holanda
Tel: +31(0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Hungria
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Italia
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Noruega
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polénia
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Reino Unido
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Republica Checa
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

OMRON

Russia
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Suécia
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Suica
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Turquia
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Mais Representantes
da Omron
industrial.omron.eu

Embora nos esforcemos por atingir a perfeigéio, a Omron Europe BV e/ou as dicrios e filiais na
ouintegridade das informagdes descritas neste documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterages em qualquer altura sem aviso prévi.

nem

quer afirmaoes

correcgdo



