
Emniyet Işık Bariyeri/Çok Işınlı Emniyet
F3SG-SR/PG SERİSİ

İzlemesi kolay ve 
IoT'ye hazır
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Bu seri ,  üretim 
tesisler inde 
emniyetin tanımını 
değiştir iyor
A r t ık üre t ic i le r in kürese l leşmeyi  ve esnek 

üre t imi yönetmeler i  gerek iyor.  Bu nedenle 

F3SG - S R /PG Ser imizi  ge l iş t i rd ik .

Kürese l  emniyet  s tandar t lar ına uygun o lan 

bu ser i ;  çok çeş i t l i  fonksiyonlara sahip , 

tasar ımdan bak ıma kadar tüm alanlarda 

kul lan ı labi len ,  eksiksiz b i r  ış ık  bar iyer i 

ye lpazesi  sunar.

F3SG - S R /PG Ser is i ,  ü re t ic i le r in emniyet 

s is temler i  ge l iş t i rmesine yard ımcı  o lur.
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Esnek emniyet  sistemleri  oluşturun

Tasarım

Kurulum

Çalış t ı rma 

Bakım

Hat emniyetinin  
kolay tasarımı Sayfa 4 

Ekipman için esnek  
tasarım Sayfa 8

Basit ışın ayarı Sayfa 10

Kolay kurulum ve  
açı ayarı Sayfa 11

Kablolamayı azaltmak  
için çeşitli seçenekler Sayfa 12

İstenmeyen makine  
duruşlarında azalma Sayfa 14

Özel beceriler  
gerektirmeyen bakım Sayfa 16

ICT ile hızlı bakım Sayfa 17

IP69K modeli
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Tek bir seri, makine açıklıklarından ekipman çevresine kadar 
Mekanik tasarımı üretim hatları genelinde standartlaştırın ve seçim ve tasarımın karmaşıklığını ortadan kaldırın.

Kolay hat  emniyet i  tasar ımı Tasar ım

Makine açıklıklarında 
koruma

Kablolar ve braketler dahil genel isteğe bağlı aksesuarlar*
Işık bariyerleri , tasarım kolaylığı ve üretim hatlarının iyileştirilmesine yönelik genel isteğe bağlı aksesuarları kullanır.

Akıllı Priz
F39-SGIT-IL3

Lamba
F39-SGLP

Susturma Sensörü Kolu 
Montaj Parçası
F39-FMA

Zemine Monte Sütun
F39-ST

Ayna Sütunu
(F3SG-SR 
Emniyet
Işık Bariyeri 
için)
F39-SML

Susturma Sensörü
Bağlantı Kutusu
F39-GCN5

Montaj Sütunu 
Ayarlanabilir Tabanı
F39-STB

Bluetooth® Haberleşme Ünitesi
F39-SGBT

E m n i y e t  I ş ı k  B a r i y e r i

 F3SG-SR

* Bazı isteğe bağlı aksesuarlar hariç. Ayrıntılar için F3SG-SR/PG Veri sayfasına bakın. (Montaj sütunu ayarlanabilir tabanı ayrı olarak satılır.)

Parmak Koruması El Koruması Kol/Bacak Koruması Gövde Koruması

Işın boşluğu 40 mm

Koruyucu
yükseklik 240 ila 1.520 mm

Maks. 
çalışma aralığı    
Min./Tip.

20 m /30 m

Işın boşluğu 20 mm

Koruyucu 
yükseklik 160 ila 2.480 mm

Maks. çalışma 
aralığı
Min./Tip.

20 m /30 m

Işın boşluğu 10 mm

Koruyucu 
yükseklik 160 ila 2.000 mm

Maks. çalışma 
aralığı
Min./Tip.

10 m /15 m

Işın boşluğu 80 mm

Koruyucu 
yükseklik 280 ila 920 mm

Maks. çalışma 
aralığı
Min./Tip.

20 m /30 m

USB Type-C™

IP69K modeli mevcuttur IP69K modeli mevcuttur

Algılama kapasitesi 
85 mm çap

Algılama kapasitesi 
25 mm çap

Algılama kapasitesi 
45 mm çap

Algılama kapasitesi 
14 mm çap
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tüm koruma uygulamalarını kapsar 

Ekipman çevresinde 
koruma

Dünyanın dört bir yanındaki makineler için emniyet 
sistemleri oluşturmaya yardımcı olur

Ayna Sütunu
(F3SG-PG
Çok Işınlı 
Emniyet için)
F39-PML

Lazerli 
Hizalama 
İşaretçisi
F39-PTS

Çok Işınlı Emniyet

 F3SG-PG

Bu seri, dünya 
çapında emniyet 
standartlarına 
uygundur.

Kablolamayı değiştirerek 
PNP/NPN seçimi yapmak 
ışık bariyerini dünyanın 
her yerine kolayca getirip 
monte etmenizi sağlar.

Benzersiz sıkı bir şekilde 
kapatılmış yapı, IP67G 
suya ve yağa dayanımı 
ve IP69K standardını 
karşılar*.

* (Emniyet Işık Bariyeri 
IP69K modeli 

 F3SG-SR-K)

(Montaj sütunu ayarlanabilir tabanı ayrı olarak satılır.)

Işın boşluğu 300/400/500 mm

Ürün uzunluğu 630 ila 1.370 mm

Maks. çalışma 
aralığı
Min./Tip.

70 m /110 m

Işın boşluğu 300/400/500 mm

Ürün uzunluğu 670 ila 1.370 mm

Maks. çalışma 
aralığı
Min./Tip.

20 m /30 m

Işın boşluğu 300/400/500 mm

Ürün uzunluğu 670 ila 1.370 mm

Maks. çalışma 
aralığı
Min./Tip.

5 m /8 m

Çevresel Erişim Koruması Uzun Mesafeli Çevre Koruması Pasif Aynalı Çevre Koruması



32mm

38m
m

55m
m

46mm

Makine açıklıklarında 
koruma

Ekipman çevresinde 
koruma
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Benzersiz optik  tasar ımı sayesinde uzun çal ışma aral ığ ı

OMRON'un benzersiz kompak t tasar ımı

Esnek üretim hattı tasarımı için geniş ürün yelpazesi

Uzun mesafe a lg ı lama öze l l iğ i ,  zor lu çevre koşul lar ında b i le  güveni l i r  a lg ı lama sağ lar.

F3SG - PG Çok Iş ın l ı  Emniyet ,  F3SG - SR Emniyet  Iş ık 

Bar iyer i  i le  ayn ı  kompak t gövdeye sahipt i r.

Bu ,  mekanik tasar ımı daha esnek hale get i r i r.

70 m Min.
110m Tip.

Çok Işınlı Emniyet

F3SG-PG
S e ris i

Ayna sütunları üç köşeye kurulduğunda: 
50 m Min./80 m Tipik.

Yüksek güçlü optik sistem, zorlu 

çevre koşullar ında bi le 20 m'ye 

kadar karar l ı  çal ışma sağlar

20m Min.
30m  Tip.

E m n i y e t  I ş ı k  B a r i y e r i

F3SG-SR
S e r is i

* OMRON Robotics and Safety Technologies, Inc.ın PA46'sı i le karşı laştır ı ldığ ında 
  Çevre Erişim Koruması Cihazı. (Haziran 2018 tarihli OMRON araştırmasına göre)

Ekipman gereksinimlerinize uygun esnek tasarım planları oluşturun.

%50 
İNCE*

Kolay hat  emniyet i  tasar ımı Tasar ım
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Iş ık bar iyer ini  aynı  koruyucu yüksekliğe yer leştir in*

F3SG-SR Serisi ve F3SG-PG Serisi aynı gövdeye sahip olduğundan ışık bariyerini aynı aksesuarları 

kullanarak değiştirebilirsiniz. Yeni bir ışık bariyeri için isteğe bağlı aksesuarlar seçmek ve takmak gerekmez.

Ö rne k :  I ş ık  bar i ye r in i  mak ineye daha yak ın monte e tme k iç in çevre kor uma mode l i ,  e l  kor uma mode l i y le de ğ iş t i r i l i r. 

*  Baz ı  mode l le r  ve is te ğ e bağ l ı  aksesuar la r  har iç .  Ay r ın t ı la r  iç in F 3 S G - S R /P G Ve r i  S ay fas ına bak ın .

F3SG - S R Ser is i  ürün ye lpazesi ●●   S tandar t  mo d e l   ○○   E sne k y ü kse k l ik  mo d e l i  (4 0 m m' l i k  a r t ı ş la r)

F3SG - PG Ser is i  ürün ye lpazesi

Koruyucu yükseklik (mm) 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 670 680 720 760 800 840 880 920 960 970 1000 1040 1070 1120 1200 1280 1360 1370
Parmak Koruması ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ○○ ○○ ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ●● ●●
El Koruması ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ○○ ●● ●● ●● ●● ●●
Kol/Bacak Koruması ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Gövde Koruması ●● ●● ●● ●● ●●

Ürün uzunluğu (mm) 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 670 680 720 760 800 840 880 920 960 970 1000 1040 1070 1120 1200 1280 1360 1370
Çevresel Erişim Koruması ●● ●● ●● ●●
Uzun Mesafeli Çevre Koruması ●● ●● ●● ●●
Pasif Aynalı Çevre Koruması ●● ●● ●●

Koruyucu yükseklik (mm) 1400 1440 1520 1600 1680 1760 1800 1840 1920 2000 2080 2280 2480
Parmak Koruması ●● ●● ●● ●●
El Koruması ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Kol/Bacak Koruması ●●
Gövde Koruması

Emniyet mesafesi 
değişse bile emniyeti 
sağlamak için ışık 
bariyerini değiştirmeniz 
yeterlidir

Değiştirme sonrası

Değiştirmeden önce

Çevre koruma 
modeli

El koruma modeli

Aynı braketler 
ve kablolar*

Kolay hat  düzeni  değişik l ik ler i
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Esnek kurulum

Mükemmel uyum

Ölü alansız koruma

Koruyucu yüksek l ik le r  4 0 mm'den 1.0 0 0 mm' ye kadar ar t ış lar la mevcut tur *.  Tüm korumal ı  a lanlar 

iç in mükemmel koruyucu yüksek l ik ,  ek önlemlere gerek kalmaksız ın emniyet  sağ lar.

*  Ya ln ızca F 3 S G - S R Parmak ve E l  Kor uma mode l le r i .

*  F 3 S G - S R Parmak Kor uma mode l le r i  har iç .

F3SG - S R Ser is i ,  ı ş ık  bar iyer le r i  ser i  bağ l ı  veya U şek l inde bağ l ı  o lsa b i le  daha önce var  o lan ö lü 

a lan ı  or tadan kald ı r ı r.  Daha emniyet l i  s is temler  tasar lanabi l i r.

Sorun

S or un

Korunan alana tam olarak uymayan ış ık bar iyer i 

ek önlemler  gerek t i r i r  (ör.  koruyucu kapak 

ek lemek).

Bağlant ıda ö lü a lan var.

Esnek yüksek l ik  model i  iç in ek b i r  önlem 

gerekmez.

Ölü a lan ı  or tadan kald ı r ı r  ve emniyet  sağ lar.

F 3 S G - S R *

F 3 S G - S R *

Kısa Uzun

Esnek yüksekl ik modeli

S tandar t model

F 3 S G - S R 

El Korumasımodel 
(25 mm çap)

Eli her 
yerde 
algılar

Kolay hat  emniyet i  tasar ımı Tasar ım
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Esnek tasar ım için kolay kablolama

İki  fark l ı  senkronizasyon yöntemi

F3SG - PG - C Pasif Aynal ı  Çevre Korumasında yaln ızca ver ic inin/al ıc ın ın kablolanması gerekir.  İs teğe 
bağl ı  ayna sütununun kul lanı lması ,  ek ipman çevresinde koruma sağlamak üzere kablolama iş leminin 
tek bir  konumda gerçekleşti r i lmesine olanak sağlar.  Bu sütunlar gereken kablo kanal ı  tasar ımını ve 
kablolama süresini azal t ı r.

Ver ic i  ve a l ıc ı  aras ındak i  ik i  fark l ı  senkronizasyon yöntemi aras ından 

ek ipmanın ıza uygun o lan ı  seç in .

Opt ik senkronizasyon Kablo lu senkronizasyon

Senkronizasyon hattı 

gerekmez. Vericiyi 
yalnızca güç kaynağına 
bağlayın.

Karşılıklı parazit önleme: 
2 sete kadar

Karşılıklı parazit önleme : 
3 sete kadar

Pasi f  ay na

Ayna sütunu

Ayna sütunu

Ayna sütunu

F39 -SML   F39 - PML

Ayna sütunu

Al ıc ı

Ver ic i

Tek konumda 

kablolama

Yaln ızca ver ic i /a l ıc ı  kablo laması 

(F3SG - PG - C)

Ek ipmanın çevresindek i  koruma iç in tek b i r 

konumda kablo lama (F3SG - PG - C d ış ında)

PATENT BEKLENİYOR

Pasi f  ay nan ı n 

ay na yap ıs ı Pas i f 

ay na

Veric i/

al ıc ı

Ve r ic i /a l ı c ı

Kablolama gerekmez

Güç kaynağı

Kontrol 
panosuna 

verici 
kablolaması 

gerekmez

3 sete kadar 
karşılıklı 
parazit 
önleme



Görmesi  
kolay
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Işın durumunun tek bakışta kontrol edilmesi için Alan Işın Göstergesi (ABI)

Hızlı ve kolay ışın ayarı için ışın durumunun renk göstergesi

Iş ık bar iyer in in AÇIK veya K A PA LI durumu ve düşük ış ık yoğunluğu kontro l  edi lebi l i r.

A BI  ayn ı  zamanda uzun mesafe le rde a lg ı lama iç in ış ın lar ın ince ayar ın ı  ko lay laş t ı r ı r.

Iş ın ayar süresin i  azal t ın .

Basi t  ış ın ayar ıKuru lum

PATENTLİ

Karar l ı  durum

Yeşi l :  Emniyet 
ç ık ış lar ı  AÇIK

Düşük ış ık yoğunluğu

Turuncu:  Emniyet 
ç ık ış lar ı  AÇIK

Iş ın lar  engel lendi

K ı rmız ı :  Emniyet 
ç ık ış lar ı  K A PA LI*

Lazer l i  H izalama İşaretç is i
F39 - PTS F39 - PTG

Işınlar engellenmemiş.

*  Enge l le nme miş a lan gös te rges i  K A PA LI .
Not :  Varsay ı lan fabr ika ayar ı .
Gösterge ayd ın latması görüntü le r i  gerçek ürünle rden b i raz fark l ı  o labi l i r.

Işınları ayarlayın veya 
ışık bariyerinin kirli olup 
olmadığını kontrol edin.

Alandaki ışınlar engellenir.

Işın ayarına yardımcı olur. Kolay 

görülebilen lazer ışını, sensör 

yönünü gösterir. Sıçrama koruması 

kapağına takılabilir.
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±22,5° ±15°

Kurulumdan sonra kolay ış ın ayar ı

Kolay kurulum ve açı ayarı için çeşitli isteğe bağlı aksesuarlar

Işık bariyeri ve koruyucu komponentler takı ldık tan sonra ış ınlar ı ayarlamak zordur.

Dayanık l ı  metal  gövde ,  koruyucu komponent le re ih t iyaç duymaz.  Iş ın lar, 

b raket le r  yard ımıy la ayar lanabi l i r.

Iş ık bariyerinin üst ve alt k ısmında 

kullanılan bu braket , ±22,5° yatay 

ayarlama sağlar.

Ayarlanabil ir Üst / Alt Braket
F3S J, F3SN Adaptör

F39-LSGTB-SJ

Bu braket , ±15º yatay ayarlamanın yanı 

sıra dikey konum ayarı sağlar.

Ayarlanabilir Yan Montaj Braketi (Orta 
Braket)

F39-LSGA

Kurulum süresin i  k ısal t ın ve kuru lum sonras ında deney iml i  mühendis le r in uzmanl ığ ına ih t iyaç 

duymaksız ın ış ın lar ı  ko layca ayar lay ın .

Zemine Monte Sütun

F39 - ST 

A k ı l l ı  Pr iz

F39 - SGIT- IL 3

Bu sütun, neredeyse 

her yerde ekipman veya 

çitlerden bağımsız 

olarak kurulabilir.

Montaj  Sütunu 
Ayar lanabi l i r  Tabanı

F39 - STB

F 3 S G - S R / P G

Yapıştırma

Kopyalama

Esnek 
koruma PC olmadan 

ayarlama

Kolay kuru lum ve aç ı  ayar ıKuru lum

S or un

Ayarlar, aynı ışık bariyeri modelleri arasında PC 
kullanmadan kopyalanıp yapıştırılabilir; bu da 
toplu üretim tesislerine çok sayıda ışık bariyeri 
monte etmek için gereken zamanı ve çabayı 
azaltır. Ayarlar, güç açıldığında yedeklenebilir 
ve otomatik olarak geri yüklenebilir.

・・・・

(Montaj sütunu ayarlanabilir tabanı ayrı olarak satılır.)
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Çeşitl i  ekipmanlar  iç in azalt ı lmış kablolama sistemi
Hat kuru lumu ve bak ımı s ı ras ında kablo lama çal ışması  büyük ö lçüde azal t ı lab i l i r.

Büyük ekipman etraf ında basit  kablolama

Büyük tesis le r in çevresindek i  kablo lamanın kontro l  panosuna o lan mesafesi  gene l l ik le uzun o lur.

A zal t ı lmış kablo lama s is temi ,  kablo ve k lemens say ıs ın ı  ve kablo lama süresin i  k ısal t ı r.

F 3 S G - S R /P G

Y Bağ lant ı  F iş i /S oket 

Konnek törü

F39 - GCN Y2

A zal t ı lmış kablo lama konnek törü Verici VericiAlıcı Alıcı

Azaltılmış kablolama 
konnektörü

Daha az 

kablolama işi

Kablolama ve 
alandan tasarruf

13 çiftli terminaller 8 çiftli terminaller

100m'ye  
kadar

S or un

Not: Kablo uzatma hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna (Kat. No. Z405) bakın.

Kablo lamay ı  azal tmak iç in çeş i t l i  seçenek lerKurulum



Daha az 
kurulum 

çalışması Daha düşük 
kablolama 
süresi ve 

maliyetleri

Tık!

Susturma 
sensörü 
kablosu

Kablo kapağı
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Kontrol  panosuna tek kablo bağlantıs ı

Seçenek ler  susturma iç in basi t  kablo lama sağ lar.

Verimliliği korumak için ışık bariyerleri genellikle 

kontrol panosundaki kablolamayı daha karmaşık 

hale getiren susturma sensörleriyle kullanıl ır.

Kablo lamay ı  azal tma seçenek ler i ,  susturma 

sensör le r in in kablo lamalar ın ı  ve montaj ın ı 

basi t leş t i r i r.

F 3 S G - S R /P G

Susturma Sensörü Kolu Montaj  Parças ı

F39 - FMA 

Susturma Sensörü Bağlant ı  Kutusu

F39 - GCN5

Kablo lar ı  h ız l ı  b i r  şek i lde bağ lamak 

iç in S mar tc l ick konnek tör le r

S mar tc l ic k ,  OMRON C orporat ion ' ın tesc i l l i  markas ıd ı r.

Not :  E 3Z S us turma S e nsör ü ay r ı  o la rak sat ı l ı r.

Bağ lant ı  ku tusu ,  susturma iç in gerek l i 

kablo lamay ı  basi t leş t i r i r  ve kontro l 

panosuna bağ lamak iç in yaln ızca b i r 

kablo kul lan ı l ı r.

Tam o larak tak ın

Ba ğ lanmak iç in 
sade c e 1/8 tu r

Kablo saklanabilir

S or un

Susturma sensörü kolu montaj  parças ı ,  susturma 

sensörünün tak ı lmasın ı  ko lay laş t ı r ı r.

Kolay ve 
güvenli 

bağlantı
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Zorlu çevre koşullar ında çal ışma için dayanık l ı l ık
Her or tamda kul lan ıma uygun teknik öze l l ik le r,  karar l ı  çal ışmaya katk ıda bulunur.

Iş ık  bar iyer ler inin ar ızalanmaya meyil l i  olduğu zorlu çevre 
koşullar ında güvenil i r  kul lanım için tasarlanmıştı r

Soğuk depo

Gıda iş leme hat t ı 

Metal  iş leme sürec i

Zor lu çevre koşul lar ında kul lan ım

Soğuk or tamlarda kul lanı labi lecek ış ık bar iyer i 

olmadığ ından emniyet önlemler i  uygulanamaz.

Makinede yıkama sırasında ışık perdesinin içine 

giren temizleme solüsyonu hataya neden olur.

Iş ık bar iyer inin iç ine s ızan yağ , yağ buhar ın ın 

bulunduğu yer lerde hataya neden olur.

Iş ık bar iyer inin s ıçrama sebebiy le lekelenen veya 

tozlanan optik yüzeyi ar ızaya veya makinenin 

planlanmamış bir  şeki lde durmasına neden olur.

İs tenmeyen makine duruş lar ında azalmaÇal ış t ı rma



　 　

Metal cover Elastic material

Pressing parts

　 　

Metal cover Elastic material

Pressing parts
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Çevresel dayanımı ar tıran 
sızdırmaz yapı

Kararlı algılama özelliği sunan yüksek güçlü optik sistem

Metal gövde, dayanıklı l ığ ı  ar tır ır

Lazer işaretli  ürün bilgileri zorlu çevre 
koşullarına dayanıklıdır

Benzersiz yapı, optik yüzeye sıkı bir 

baskı uygular. Kararlı sızdırmazlık 

performansı, ışık bariyerinin içine sıvı 

girmesine karşı dayanıklıdır. Bu özellik, 

çevresel dayanımı artırır.

Kapağı sık ı bir şekilde sızdırmaz hale getirmek 
için Teknoloji 1

Gövdeyi sıkı bir şekilde sızdırmaz hale 
getirmek için Teknoloji 2

F3SG-SR Emniyet Iş ık 

Bariyerinin maksimum 

çalışma aral ığ ı 20 m 

ve F3SG-PG Çok Iş ınl ı 

Emniyetin çal ışma aral ığ ı 

ise 70 m'dir. Yüksek 

güçlü ış ın , zorlu çevre 

koşullar ında dayanıkl ıdır.

IEC 60529

Soğuk 
ortamlarda 

kullanım 

-30°C

Su ve  
yağ dayanımı

IP65/IP67
IP67G

PATENTLİ

Yüksek basınçlı 
yıkama uygulamaları 
için IP69K modeli

F3SG-SR-K

Su 
geçirmez 

IP69K

JIS C 0920 Ek 1

ISO 20653

Metal kapak Elastik malzeme

Presleme parçaları
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Kolay bakım
Deneyimsiz operatör le r  b i le  durumu kolayca kontro l  edebi l i r  ve ış ık  bar iyer le r in i  değ iş t i rebi l i r.

Net  ve renkli  göstergeler le kolay hata tanı lama
Iş ık bar iyer i  durumu bi r  bak ış ta kontro l  edi lebi l i r.

Durum göstergesi Lamba

Etiketli şeffaf LED göstergeler, kestir imci 

bakım için kir algılama ve değiştirme 

önerisi için KİLİTLEME durumu hakkında 

bilgi sağlarlar.

Renkler ve desenler durumu gösterir

Ak ı l l ı  pr izle ayarlar ı  yedekleme ve geri  yükleme
Bak ım s ı ras ında değ iş t i rme ve ayar lama süresi  1/10 veya daha düşük 

b i r  değere indi r i leb i l i r *.

H ız l ı  değ iş t i rme iç in Tak Çal ış t ı r

Değiştirilen ışık bariyerinin ayarlarını yeni bir ışık bariye -
rine otomatik olarak kopyalamak için sadece akıllı prizi 
takmanız yeterlidir. Neredeyse herkes ışık bariyerlerini 
kolaylıkla değiştirip makineyi yeniden çalıştırabilir.

Çıkış durumu bir bakışta 

kontrol edilebilir.

F39-SGLP
Çık ış bi lg i ler i , 
ABI 'n ın yanı 
s ı ra lambaya da 
atanabi l i r.

Işık yoğunluğu 
düşüşü gibi bir 
durum, uzaktan 
kontrol edilebilir.

D iğ e r  gös te rge le r  hak k ında b i lg i  iç in bk z .  F 3 S G - S R /P G Ve r i  S ay fas ı  (Kat .  No F117 )  Göste rge  veya S o ru n G ide rme .

A k ı l l ı  P r iz
F 39 - S GIT- IL 3

Hızlı 
değiştirme

Değiştirme 
ve ayar süresi 

1/10 veya daha 
düşük*

Özel  becer i  gerek t i rmeyen bak ımBak ım

Durum göstergesi * Renk Durum
Kırmızı/

Aydınlatıl-
mış

Düzeltilebilir bir hata nedeniyle 
KİLİTLEME durumu

Kırmızı/
Yanıp 
Sönen

Değiştirme önerilen bir hata 
nedeniyle KİLİTLEME durumu

Turuncu/
Aydınlatıl-

mış

Emniyet çıkışları
ortam ışığı, titreşim veya 
gürültü nedeniyle anında 
KAPALI duruma getirilir

Turuncu/
Yanıp 
Sönen

Akıllı Priz
KİLİTLEME durumunda

*  durum göstergesi , 14 mm algılama kapasitesine sahip model için kullanılır.

Ger i  yük lemeIş ık bar iye r in i  de ğ iş t i rme

* Hazi ran 2018 tar ih l i  OMRON araş t ı rmas ına göre .



Sis tem konf igürasyonu örneğ i

Not  1. Ekran görüntüleri yalnızca gösterim amaçlıdır. 
2. Ekranlar oluşturmanız gerekir.

Emniyet çıkışı

F39-SGIT-IL3  Akıllı Priz

F39-SGBT  Bluetooth® Haberleşme Ünitesi

SD Manager 3 
Mobil Uygulama

USB Type-C™

SD Manager 3

Gereksin imler 
Android™ 7.0 veya üzeri

Başlangıç ekranı Hata günlüğü 
ekranı

Cihaz düzeyinde izleme

S D Manage r 3 Mobi l 
U ygu lama
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Kolay,  yer inde izlemeDurumun görselleştir i lmesi
Bluetooth ® haber leşme üni tesi ,  c ihaz 

durmalar ı  hakk ında b i lg i le r i  mobi l  c ihazlar 

üzer inden iz lemenizi  sağ lar.

IO-Link üzerinden bağlantı sayesinde çeşitli 

cihazlar bağlanabilir.*1

Işık bariyerindeki kirden kaynaklanan düşük ışık 

yoğunluğu monitörde görüntülenebilir ; bu da hatalı 

algılama öncesinde önleyici bakım için faydalıdır.

Süreç ver i le r i

Ser v is ver i le r i

・Yardımcı çıkış durumu *2 

・Susturma giriş durumu
・Sıralama hatası bilgileri
・Kararsız durum bilgileri (her bir kanal)
・Güç gerilimi bilgileri
・OSSD çıkış durumu 

・�Sıfırlama/EDM/giriş 
durumunu geçersiz kılma
・�Anında engelleme bilgileri 

(her bir kanal)
・�Işık Bariyeri/Akıllı Priz 

kilitleme bilgileri

・Işık bariyeri bilgileri
・Işık yoğunluğu bilgileri (1 bayt : 0-255)
・Işık bariyeri ayarları
・Işık bariyeri dahili durum bilgileri

・�Akıllı Priz gücü açılma 
zamanı bilgileri
・Akıllı Priz bilgileri
・Hata kaydı (4 hata)

* 1.  Ay r ı n t ı la r  iç in I O - L ink S e r is i  Kata lo ğ una bak ı n (Kat .  No Y2 29).   * 2 .  Yard ı mc ı  ç ı k ı ş ,  S D Manage r 3 ku l lan ı la rak ayar lanab i l i r.

Not  1. Ekran görüntüleri yalnızca gösterim amaçlıdır. 
2. Ekranlar oluşturmanız gerekir.

Tesiste 
bilgisayar 
gerekmez

Koruyucu bakım 
Iş ık bar iyer in in durumu iz leni r  ve anormal durum görüntü leni r. 

Bu da mak ine duruş süresin i  en aza indi rmeye yard ımcı  o lur.

ICT i le  h ız l ı  bak ımBak ım



❶

❷

❸
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SD Manager 3 PC yazı l ımı  i le 
kolay ayarlama

Manuel  olarak yüklenen iş leme:  PSDI

Tehlikel i  yeniden başlatma önleme: Ön S ıf ı r lama

S tandar t  o larak sunulan P S DI*,  

operatör  eforunu azal t ı r  ve ver iml i l iğ i  a r t ı r ı r

Ön S ı f ı r lama fonksiyonu 

o las ı  kazalar ı  önle r

O pe ratör ün ik i  ko l lu kontro l  anahtar ına basmas ına ge re k yok tur ;  böy lece ça l ı ş ma 
süres inde n tasar r uf  e d i l i r  ve ça l ı ş ma ve r iml i l iğ i  a r tar.

Gör ünmeye n b i r  ça l ı şan ,  robotun yak ın ında bu lundu ğ unda bu fonks iyon ,  e k ipmanın 
ye n ide n baş la t ı lmas ın ı  ön leye re k ope ratör le r in e mniye t in i  sağ lar.

Tek mola

Çif t  mola

Iş ık bar i ye r i  kes i ld iğ inde mak ine ye n ide n baş la t ı l ı r  ve b i r  kez 
s ı f ı r lan ı r.

Ö rne k :  Manue l  y ük le me ve otomat ik boşa a lma bas ınc ı

Ö nce de n s ı f ı r lama koşu l la r ı  sağ lanana ve ı ş ık  bar i ye r i 
s ı f ı r lanana kadar e k ipman ye n ide n baş la t ı lamaz.

Kesin t i  ve s ı f ı r lama ik i  kez te k rar land ı ğ ında mak ine ye n ide n 
baş la t ı l ı r.

Ö rne k :  Manue l  y ük le me ve manue l  boşal tma pres le r i

* PSDI: Varl ık Algılama Cihazı Başlatma
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu (Kat. No. Z405) okuyun.
Not: Makinenin çalıştığı ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere 
uyun.

Tehl ike l i  bölgenin iç indek i  ön 

s ı f ı r lama anahtar ına bas ın .

Tehl ike l i  bölgeden ç ık ın .

Iş ık bar iyer in i  yeniden baş latmak iç in s ı f ı r lama 

anahtar ına tehl ike l i  bölgenin d ış ında bas ın .

●❶

●❷

●❸

Konf igürasyon arac ı ,  emniyet  kontro lörü kul lanmadan 

durumu kolayca iz lemenizi  ve ayar lar ı  yapmanız ı  sağ lar.
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Algı lama kapasitesi  değişik l iğ i:  Azalt ı lmış Çözünürlük

Dahil i  standar t  emniyet  fonksiyonlar ı

A zal t ı lmış Çözünür lük ,  a lg ı lama kapasi tesin i  be l i r t i len kesint i l i  ı ş ın 

say ıs ına göre değ iş t i r i r

Nesneler (1 ila 3 ışın boyutuna sahip) sürekli olarak bulunmasa bile bu fonksiyon bunları yok 
sayar ve emniyet çıkışlarını AÇIK tutar. Bu, nesnelerin algılama alanı içerisinde hareket etmesini 
veya çalışanların bazı ışınları kesmesini sağlayarak verimliliğin korunmasına yardımcı olur.

Örnek :  Kol  ve vücut koruması

İz leme

G/Ç ayar ı Çal ışma durumu değ iş ik l iğ i

Emniyet  fonksiyonu ayar ı

Çalışanın parmağı ve bir nesne 
2 ışını kesse bile bunların içeri 
girmesine izin verildiği için 
emniyet çıkışı AÇIK tutulur.

Çalışanın 3 ışını kesen kolu 
veya gövdesi algılandığında 
emniyet çıkışı KAPALI 
duruma gelir.

Not : İstenen emniyet mesafesinin korunduğundan emin olun.

O lay / O r tam Işığı 
Seviyesi Bilgileri

K i l i t le me / Har ic i 
C ihaz İz le me

Yan ı t  S üres i  Ayar ıÖ ğ re tme Gi r iş i Ça l ı ş ma A ra l ı ğ ı 
S eç imi

Har ic i  Tes t  G i r iş i

S ab i t  Karar tma De ğ iş ke n Karar tma S us turma /Geçe rs iz 
K ı lma

U yar ı  Bö lges i
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F3SG-SR/PG Serisi   Özel l ik ler  ve teknik ayr ınt ı lar

Serisi

Makine açıklıklarında koruma:          Emniyet Işık Bariyeri F3SG-SR Ekipman çevresi koruma: Çok Işınlı Emniyet F3SG-PG

Gelişmiş/Standart IP69K modeli, Standart  Çevresel Erişim Koruması Uzun Mesafeli Çevre Koruması Pasif Aynalı Çevre Koruması

Uygulama

Parmak Koruması

El Koruması

Kol/Bacak Koruması

Gövde Koruması

Özellik

Algılama özelliği 14 mm çap 25 mm çap 45 mm çap 85 mm çap 14 mm çap 25 mm çap 30 mm çap + ışın boşluğu

Işın boşluğu 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm

Maks. çalışma aralığı  Min./Tip. 10 m / 15 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 8 m / 12 m 16 m / 24 m 20 m / 30 m 70 m / 110 m 5 m / 8 m

Koruyucu yükseklik (Ürün uzunluğu) 160-2000 mm 160-2480 mm 240-1520 mm 280-920 mm 320-1800 mm 320-1840 mm 670-1370 mm

Işın sayısı 15 - 199 8 - 124 6 - 38 4 - 12 31 - 179 16 - 92 2, 3 ve 4 2 ve 4

Koruma derecesi IP65, IP67 ve IP67G IP65, IP67 ve IP69K IP65 ve IP67

Özellik

Karşılıklı enterferans önleme özelliği  (Kablolu senkronizasyon için ayar gerekmez) Kablolu senkronizasyon için ayar gerekmez  (Kablolu senkronizasyon için ayar gerekmez)

PNP/NPN Seçimi  

Harici Test Desteklenmiyor

Kilitleme  /  /  *2  / 
Kilitleme Sıfırlama
Ön Sıfırlama  /  /  *2  / 
PSDI  *2 Desteklenmiyor

Harici Cihaz İzleme (EDM)  /  /  *2  / 
Yardımcı Çıkış  *2

Kapatma  *2

Karartma  /  /  *2 Desteklenmiyor

Azaltılmış Çözünürlük  *2 Desteklenmiyor

Uyarı Bölgesi  *2 Desteklenmiyor

Çalışma Aralığı Seçimi  /  /  /  /  *2 Desteklenmiyor  /  / Desteklenmiyor

Yanıt Süresi Ayarı  *2

Alan Işın Göstergesi (ABI)   * Yalnızca gelişmiş modeller Desteklenmiyor

Özel Işın Çıkışı  *2

Bağlantı/
kablolama

Kademeli bağlantı Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Yok Yok Yok

Azaltılmış kablolama sistemi*1 Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut

İsteğe bağlı 
aksesuar

Lazerli Hizalama İşaretçisi Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut

Lamba Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut *3

Ayna Sütunu 
Susturma Sensörü Kolu Montajı/Bağlantı Kutusu

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut *4

 Akı l l ı  Pr iz  üzer indeki  DIP anahtar ıy la ayar lama 　  SD Manager 3 konfigürasyon aracıy la ayar lama　�
 Kablolamayla ayar lama　  Uç kapağıyla ayar lama

*1. Azaltılmış kablolama sisteminde Y bağlantısı fiş/soket konnektörü, sıfırlama anahtarı konektörü, susturma sensörü bağlantı kutusu 
ve susturma sensörü kolu montajı bulunur. *2. F3SG-SR-K'yi açık uçlu kabloyla akıll ı  prize bağlarken bir röle klemensi kullanın. *3. 
Lamba vericiye/alıcıya takılabilir.  * 4. Pasif aynalı çevre koruması, ayna kolonuyla birlikte kullanılamaz.
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Serisi

Makine açıklıklarında koruma:          Emniyet Işık Bariyeri F3SG-SR Ekipman çevresi koruma: Çok Işınlı Emniyet F3SG-PG

Gelişmiş/Standart IP69K modeli, Standart  Çevresel Erişim Koruması Uzun Mesafeli Çevre Koruması Pasif Aynalı Çevre Koruması

Uygulama

Parmak Koruması

El Koruması

Kol/Bacak Koruması

Gövde Koruması

Özellik

Algılama özelliği 14 mm çap 25 mm çap 45 mm çap 85 mm çap 14 mm çap 25 mm çap 30 mm çap + ışın boşluğu

Işın boşluğu 10 mm 20 mm 40 mm 80 mm 10 mm 20 mm 300 mm/400 mm/500 mm

Maks. çalışma aralığı  Min./Tip. 10 m / 15 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 20 m / 30 m 8 m / 12 m 16 m / 24 m 20 m / 30 m 70 m / 110 m 5 m / 8 m

Koruyucu yükseklik (Ürün uzunluğu) 160-2000 mm 160-2480 mm 240-1520 mm 280-920 mm 320-1800 mm 320-1840 mm 670-1370 mm

Işın sayısı 15 - 199 8 - 124 6 - 38 4 - 12 31 - 179 16 - 92 2, 3 ve 4 2 ve 4

Koruma derecesi IP65, IP67 ve IP67G IP65, IP67 ve IP69K IP65 ve IP67

Özellik

Karşılıklı enterferans önleme özelliği  (Kablolu senkronizasyon için ayar gerekmez) Kablolu senkronizasyon için ayar gerekmez  (Kablolu senkronizasyon için ayar gerekmez)

PNP/NPN Seçimi  

Harici Test Desteklenmiyor

Kilitleme  /  /  *2  / 
Kilitleme Sıfırlama
Ön Sıfırlama  /  /  *2  / 
PSDI  *2 Desteklenmiyor

Harici Cihaz İzleme (EDM)  /  /  *2  / 
Yardımcı Çıkış  *2

Kapatma  *2

Karartma  /  /  *2 Desteklenmiyor

Azaltılmış Çözünürlük  *2 Desteklenmiyor

Uyarı Bölgesi  *2 Desteklenmiyor

Çalışma Aralığı Seçimi  /  /  /  /  *2 Desteklenmiyor  /  / Desteklenmiyor

Yanıt Süresi Ayarı  *2

Alan Işın Göstergesi (ABI)   * Yalnızca gelişmiş modeller Desteklenmiyor

Özel Işın Çıkışı  *2

Bağlantı/
kablolama

Kademeli bağlantı Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Yok Yok Yok

Azaltılmış kablolama sistemi*1 Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut

İsteğe bağlı 
aksesuar

Lazerli Hizalama İşaretçisi Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut

Lamba Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut *3

Ayna Sütunu 
Susturma Sensörü Kolu Montajı/Bağlantı Kutusu

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Yok Mevcut Mevcut Mevcut *4

 Akı l l ı  Pr iz  üzer indeki  DIP anahtar ıy la ayar lama 　  SD Manager 3 konfigürasyon aracıy la ayar lama　�
 Kablolamayla ayar lama　  Uç kapağıyla ayar lama

*1. Azaltılmış kablolama sisteminde Y bağlantısı fiş/soket konnektörü, sıfırlama anahtarı konektörü, susturma sensörü bağlantı kutusu 
ve susturma sensörü kolu montajı bulunur. *2. F3SG-SR-K'yi açık uçlu kabloyla akıll ı  prize bağlarken bir röle klemensi kullanın. *3. 
Lamba vericiye/alıcıya takılabilir.  * 4. Pasif aynalı çevre koruması, ayna kolonuyla birlikte kullanılamaz.



* IP69K modeli seçildiğinde 3. ve 4. adımları izlemeye gerek yoktur.
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F3SG-SR/PG Serisi   Ürün seçimi
4 adımlı  bir  süreç i le  F3SG-SR/PG ser imiz içer is inden emniyet  ış ık  bar iyer iniz i  ve isteğe bağl ı 

aksesuarlar ınız ı  seçin.

1.  ADIM

Bir  emniyet  ış ık 
bar iyer i  seçin

2.  ADIM

Bir  montaj  
braket i  seçin

3.  ADIM*

Bir  kablolama 
yöntemi seçin

4.  ADIM*

İht iyacınız olan 
isteğe bağl ı 
aksesuarlar ı  
seçin

Emniyet Işık Bariyeri/Çok Işınl ı  Emniyet

Ürün seçimi
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1.  ADIM   Bir  emniyet  ış ık  bar iyer i  seçin

Makine açıkl ık lar ında 
koruma

Ekipman çevresinde 
koruma

E m n i y e t  I ş ı k  B a r i y e r i

F3SG-SR  Sayfa 24

IP69K model i   Sayfa 32

Çok Iş ın l ı  Emniyet

F3SG-PG  Sayfa 26

SR

PG

Uygulamanıza uygun bir  ış ık 
bar iyer i  seçin.
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●❶ Bi r  uygu lama seç in .

●❷ Alg ı lama kapas i tes i  seç in .

●❸ Koruyucu yüksekl iği  seçin.

Parmak Koruması

Koruyucu 
yükseklik (mm) Işın sayısı ●❸ ●❹*

160 15 □□□□＝0160

200 19 □□□□＝0200 F

240 23 □□□□＝0240

280 27 □□□□＝0280 F

320 31 □□□□＝0320

360 35 □□□□＝0360 F

400 39 □□□□＝0400

440 43 □□□□＝0440 F

480 47 □□□□＝0480

520 51 □□□□＝0520 F

560 55 □□□□＝0560

600 59 □□□□＝0600 F

640 63 □□□□＝0640

680 67 □□□□＝0680 F

720 71 □□□□＝0720 F

760 75 □□□□＝0760 F

800 79 □□□□＝0800

840 83 □□□□＝0840 F

880 87 □□□□＝0880 F

920 91 □□□□＝0920 F

960 95 □□□□＝0960 F

1000 99 □□□□＝1000

1200 119 □□□□＝1200

1400 139 □□□□＝1400

1600 159 □□□□＝1600

1800 179 □□□□＝1800

2000 199 □□□□＝2000

Tip ●❷

□□＝14

□□＝25

□□＝45

□□＝85

Işın durumunu gösteren göstergeler

□＝A
ABI durumu Gel işmiş

□＝B
Standar t  model 

Standar t

EVET HAYIR

Parmak Koruması

El  Koruması

Kol/Bacak Koruması

Gövde Koruması

Ürün seçimi

* Esnek yüksekl ik modeli  
(40 mm'l ik ar t ışlar)

Makine açıkl ık lar ında koruma

Algı lama kapasitesi  

85 mm çap

Algı lama kapasitesi  

45 mm çap

Algı lama kapasitesi  

25 mm çap

Algı lama kapasitesi  

14 mm çap

Model  numaras ın ı  tamamlay ın .

SR F3SG-4SR □  □□□□-□□-□
❶ ❸

Emniyet Işık Bariyeri

F3SG-SR ❹❷
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1.  ADIM  Bir  emniyet  ış ık  bar iyer i  seçin

El  Koruması Kol/Bacak Koruması

Gövde Koruması

Koruyucu  
yükseklik (mm) Işın sayısı ●❸ ●❹*

160 8 □□□□＝0160
200 10 □□□□＝0200 F
240 12 □□□□＝0240
280 14 □□□□＝0280 F
320 16 □□□□＝0320
360 18 □□□□＝0360 F
400 20 □□□□＝0400
440 22 □□□□＝0440 F
480 24 □□□□＝0480
520 26 □□□□＝0520 F
560 28 □□□□＝0560
600 30 □□□□＝0600 F
640 32 □□□□＝0640
680 34 □□□□＝0680 F
720 36 □□□□＝0720
760 38 □□□□＝0760 F
800 40 □□□□＝0800
840 42 □□□□＝0840 F
880 44 □□□□＝0880
920 46 □□□□＝0920 F
960 48 □□□□＝0960

1000 50 □□□□＝1000 F
1040 52 □□□□＝1040
1120 56 □□□□＝1120
1200 60 □□□□＝1200
1280 64 □□□□＝1280
1360 68 □□□□＝1360
1440 72 □□□□＝1440
1520 76 □□□□＝1520
1600 80 □□□□＝1600
1680 84 □□□□＝1680
1760 88 □□□□＝1760
1840 92 □□□□＝1840
1920 96 □□□□＝1920
2080 104 □□□□＝2080
2280 114 □□□□＝2280
2480 124 □□□□＝2480

Koruyucu 
yükseklik (mm) Işın sayısı ●❸

240   6 □□□□＝0240

400 10 □□□□＝0400

560 14 □□□□＝0560

720 18 □□□□＝0720

880 22 □□□□＝0880

1200 30 □□□□＝1200

1520 38 □□□□＝1520

Koruyucu 
yükseklik (mm) Işın sayısı ●❸

280 4 □□□□＝0280

440 6 □□□□＝0440

600 8 □□□□＝0600

760 10 □□□□＝0760

920 12 □□□□＝0920

* Esnek yüksekl ik modeli  (40 mm'l ik ar t ışlar)
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●❶ �Bir uygulama seçtikten sonra ışın boşluğu ve ışın sayısını  seçin.

Işın boşluğu/ışın sayısı ●❶

500 mm/2 ışın □□＝2A

400 mm/3 ışın □□＝3A

300 veya  
400 mm/4 ış ın

□□＝4A

Işın boşluğu/ışın sayısı ●❶

500 mm/2 ışın □□＝2L

400 mm/3 ışın □□＝3L

300 veya  
400 mm/4 ış ın

□□＝4L

Işın boşluğu/ışın sayısı ●❶

500 mm/2 ışın □□＝2C

- -

300 veya  
400 mm/4 ış ın

□□＝4C

Geniş ekipman çevresinde koruma (çal ışma aral ığı  >  20 m)

B
ir uygulam

a seçin.
Bir ışın boşluğu ve ışın sayısı seçin.

EVET

Küçük ekipman çevresinde koruma (çalışma aralığı < 5 m)

EVETHAYIR

HAYIR

Standar t  model 
Çevresel  Er iş im 
Koruması

F3SG-PGA-□A

Basit  kablolama 
Pasif  Aynal ı 
Çevre Koruması

70 m uzunluğa 
kadar Uzun 
Mesafel i  Çevre 
Koruması

F3SG-PGA-□C F3SG-PGA-□L

Ürün seçimi

Ekipman çevresinde koruma Model  numaras ın ı  tamamlay ın .

PG
Çok Işınl ı  Emniyet

F3SG-PG
F3SG-4PGA □□□□-□□ 

❷ ❶
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●❷ Ürün  uzun luğunu  seç in .

Ürün uzunluğu 
(mm) Işın sayısı ●❷

670 2 □□□□＝0670

970 3 □□□□＝0970

1070 4 □□□□＝1070

1370 4 □□□□＝1370

1. ADIM  Bir  emniyet  ış ık  bar iyer i  seçin
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F3SG-RA/RE Serisinin 
değiştirilmesi için

Ayarlanabilir Üst/Alt Braket 
F3SG-RA/RE Adaptörü 

F39-LSGTB-RE

MS4800 Serisi ve F3SR-B Serisinin 
değiştirilmesi için

Ayarlanabilir Üst/Alt Braket 
MS4800/F3SR Adaptörü 

F39-LSGTB-MS

Mevcut  OMRON ış ık 
bar iyer ler in iz i  ko layca 
değişt i rmek iç in  montaj 
braket ler i  de  mevcuttur.

2.  ADIM   İsteğe bağlı bir montaj braketi seçin (ayrı satılır) 

・Yan montaj  ve arka tarafa montaj

・Kurulumdan sonra ış ınlar  ayar lanamaz

・Set baş ına ik i  adet  braket

・Dikey ayar
 Aç ı  ayar lama aral ığ ı :  ±15°

・Yan montaj ve arka tarafa montaj

・Set baş ına ik i  adet  braket

Ayarlanabilir Yan Montaj Braketi 
(Orta Braket)

F39-LSGA

・�Iş ık  bar iyer in in üst  ve a l t  k ısmında 
kul lan ı l ı r

・Açı  ayar lama aral ığ ı :  ±22 .5°

・�F3SJ veya F3SN Serisinin değiştirilmesi 

için

・Yan montaj ve arka tarafa montaj

・Set baş ına ik i  adet  braket

Ayarlanabilir Üst/Alt Braket 
F3SJ, F3SN Adaptör

F39-LSGTB-SJ

Standart Braket 
(Orta Braket)

F39-LSGF

Alüminyum profil üzerine montaja 
uygundur, böylece merkezi, ışınların 
merkeziyle hizalanır.

Işık bariyeri takıldıktan sonra ışık huzmesinin ayarlanmasını sağlayan braketler

Işık bariyeri takıldıktan sonra ışın ayarı gerekmediğinde kullanılan braketler

±15°

Ürün seçimi

±22,5°



⓭

⓭

Intel l igent Tap
F39-SGIT-IL3

CN4

CN1

CN3

IO-Link master

Safety 
output

CN2

❸

❹

❺

❽

⓫ or ⓬

❸

❹
❺

❻ or ❽

❸

❹

❺

❻

❿

❿

❾

❾

❸

❹

❺

❻

❼

❽❷

❶

Intel l igent Tap
F39-SGIT-IL3

CN4
CN1

CN3
CN2

❸

❹

❼

❽

* Verici tarafındaki kablolar (1, 3, 5, 7) F3SG-PG-C (pasif ayna) ile birlikte gerekli değildir.
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Seri bağlantı

Tek ışık bariyeri

Azaltılmış kablolama konnektörü kullanımı

OMRON ışık bariyerinin değiştirilmesi

Akıllı Priz kullanımı

・Kablo  uzatması  (100  m'ye  kadar )

・Basamakl ı  kab lo  uzatma (10  m'ye  kadar )

・Ayar  iç in  bağ l ı  (opt ik  senkron izasyon)

・Her  zaman bağ l ı  (Kab lo lu  senkron izasyon)

・Yan yana kademelendirme (12 cm)

Y Bağlantı Fişi/Soket 
Konnektörü
F39-GCNY2

Mevcut ışık 
bariyerinin 
bağlantı 
kabloları 

No. Ürün adı Görünüm Model Kablo uzunluğu Açıklamalar

❶ Kök-Düz Kablo
F39-JG□C-L 3, 7, 10 m Verici için, gri

❷ F39-JG□C-D 3, 7, 10 m Alıcı için, siyah
❸ Uzatılmış için Kök-Fiş 

Kablosu
F39-JGR3K-L 0,3 m Verici için, gri

❹ F39-JGR3K-D 0,3 m Alıcı için, siyah
❺ Uzatılmış Fiş-Soket 

Kablosu
F39-JG□B-L 3, 10, 20 m Verici için, gri

❻ F39-JG□B-D 3, 10, 20 m Alıcı için, siyah
❼ Uzatılmış Soket-Düz 

Kablosu
F39-JG□A-L 3, 10 m Verici için, gri

❽ F39-JG□A-D 3, 10 m Alıcı için, siyah

❾ Yan yana Kademelen-
dirme Kablosu F39-JGR12L 12 cm Verici ve alıcı için, set başına 

iki kablo

❿ Uzatılmış için Kademe-
lendirme Kablosu F39-JGR3W 0,3 m Verici ve alıcı için, set başına 

iki kablo

⓫ IO-Link için Priz-Soket 
Kablosu F39-JG□B-L 3, 10, 20 m GX-ILM08C ile bağlantı için

⓬ IO-Link için Soket-Düz 
Kablosu XS5F-D521-DJ0-IL 2 m NX-ILM400 ile bağlantı için

⓭ Dönüştürme Kablosu

F39-JGR3K-SJ 0,3 m F3SN, F3SJ-A/-B veya F3SR 
kablolamasında kullanım için

F39-JGR3K-RE 0,3 m F3SG-RE kablolamasında 
kullanım için

F39-JGR3K-MS 0,3 m MS4800 kablolamasında kulla-
nım için

İsteğe bağl ı  kablolar  (ayr ıca sat ı l ı r )

* Verici tarafındaki kablolar  
(3, 5) F3SG-PG-C (pasif ayna) 
ile birlikte gerekli değildir.

* Verici tarafındaki kablolar  
(3, 7) F3SG-PG-C (pasif ayna) 
ile birlikte gerekli değildir.

Akıllı Priz
Emniyet 
çıkışı

IO-Link master

Akıllı Priz

3.  ADIM   Bir  kablolama yöntemi seçin
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4.  ADIM   İhtiyacınız olan isteğe bağlı aksesuarları (ayrı satılır) seçin

Akı l l ı  Pr iz  ve konfigürasyon aracı  SD Manager 3
Harici  c ihazlar la kolay iz leme,  ayar  ve IO-Link bağlant ısı

Susturma sistemi
Susturma sensörler inin kolay kurulumu ve kablolaması

Akı l l ı  Pr iz

F39-SGIT-IL3

Y Bağlant ı  F işi/Soket Konnektörü

F39-GCNY2

Susturma Sensörü Kolu Montaj Parçası

F39-FMA□□□T

(Karşılıklı  ışın)

F39-FMA□□□R

(Geri yansıma)

Susturma Sensörü Bağlantı Kutusu

F39-GCN5 

SLC için Susturma Sensörü Kol Montaj Braketi 

F39-LMAF1
(E3Z Susturma Sensörü ayrı olarak satıl ır.)

Bluetooth ® 
Haberleşme Ünitesi

F39-SGBT

Sıf ı r lama Anahtar ı  Konnektörü

F39-GCNY3 

Not:  Lütfen bir sıfırlama anahtarı 
(NC kontağı) hazırlayın.

Kablolama sistemi azalt ı ld ı
Işık bar iyer ler i  ve sıf ı r lama anahtar lar ı  iç in basit  kablolama

Ürün seçimi

PC için konfigürasyon aracı 

SD Manager 3

Akı l l ı  te lefonlar  iç in iz leme 

aracı  SD Manager 3 Mobi le 

Uygulaması

 Gereksinimler Android 7.0 
veya üzeri

Ayrıntılar için yerel OMRON web 
sitenize bakın.

Not:  F39-SGIT-IL3 Akıllı 
Priz ile SD Manager 
3'ü kullanın.
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Zemine monte sistem
Işık bar iyer ler inin ve aynalar ın zemine kolayca monte edi lmesi

Lazer l i  Hizalama İşaretçisi
Lazer ış ını  i le  kolay ış ın ayar ı

Lamba
Işık bar iyer i  durumunun tek bakışta kontrolü

Zemine Monte Sütun

F39-ST

F39-PTG

F39-PTS

Montaj  Sütunu 

Ayarlanabi l i r 

Tabanı

F39-STB 

Ayna Sütunu 
(F3SG-SR/PG 
Emniyet Işık Bariyeri/Çok 
Işınlı Emniyet için) 

F39-SML 

F39-SGLP

Not:  Lamba,  Bluetooth ® i let iş imini  desteklemez.

Ayna Sütunu 
(F3SG-PG Çok Işınlı 
Emniyet için)

F39-PML

Sıçramaya Karşı  Koruma Kapağı
Sıçramaya karşı  opt ik  yüzeyler in korunması

F39-HSG

(Emniyet ışık bariyeri ayrı olarak satılır.) (Montaj sütunu ayarlanabilir tabanı ayrı olarak satılır.)
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Ürün seçimi

Algı lama özel l iğ ini  ve koruyucu yüksekl iği  seçin.1 .  ADIM   Bir  emniyet  ış ık  bar iyer i  seçin 

●❷ Koruyucu  yüksek l iğ i  seç in .

P a r m a k  K o r u m a s ı

Koruyucu 
yükseklik (mm) Işın sayısı ●❷

320 31 □□□□＝0320
400 39 □□□□＝0400
480 47 □□□□＝0480
560 55 □□□□＝0560
640 63 □□□□＝0640
720 71 □□□□＝0720
800 79 □□□□＝0800
880 87 □□□□＝0880
960 95 □□□□＝0960

1000 99 □□□□＝1000
1200 119 □□□□＝1200
1400 139 □□□□＝1400
1600 159 □□□□＝1600
1800 179 □□□□＝1800

El  Koruması

Koruyucu 
yükseklik (mm) Işın sayısı ●❸

320 16 □□□□＝0320
400 20 □□□□＝0400
480 24 □□□□＝0480
560 28 □□□□＝0560
640 32 □□□□＝0640
720 36 □□□□＝0720
800 40 □□□□＝0800
880 44 □□□□＝0880
960 48 □□□□＝0960

1000 50 □□□□＝1000
1040 52 □□□□＝1040
1120 56 □□□□＝1120
1200 60 □□□□＝1200
1280 64 □□□□＝1280
1360 68 □□□□＝1360
1440 72 □□□□＝1440
1520 76 □□□□＝1520
1600 80 □□□□＝1600
1680 84 □□□□＝1680
1760 88 □□□□＝1760
1840 92 □□□□＝1840

●❶ Alg ı lama kapas i tes i  seç in .

Tip ●❶

□□＝14

□□＝25

Parmak Koruması
Algılama kapasitesi  

14 mm çap 

El  Koruması
Algılama kapasitesi  

25 mm çap

F3SG-4SRB  □□□□-□□-K
❷ ❶

Yüksek basınçl ı  y ıkama or tamlar ında koruma

Emniyet Işık Bariyeri

F3SG-SR-K  IP69K modeli

Model  numarasını  tamamlayın.

SR
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IP69K Model i  
Monta j  Braket i

F39-LSGTB-K

Set başına iki adet braket

2.  ADIM

Montaj  braket ler i  i le  i lg i l i  ayr ınt ı lar  iç in F3SG-SR/PG Veri 
Sayfasına bakın.

Not:  Açık uçlu kablo i le  F3SG-SR-K'y i  akı l l ı  pr ize bağlarken 
bir  röle klemensi  kul lanın.
Akı l l ı  pr iz i  ayar  ve iz leme için kul lanmadan önce Kul lanım 
Kı lavuzunu okuyun (Kat.  No Z405).

・ STI, OMRON Corporation'ın Japonya ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

・  Bluetooth® marka ismi ve logosu tescilli ticari markalar olup Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markalar OMRON Corporation tarafından 
lisans kapsamında kullanılmıştır.

・ Microsoft ürününün ekran görüntüleri, Microsoft Corporation'ın izniyle tekrar basılmıştır.

・ Bazı görüntüler, Shutterstock.com adresinden lisansla kullanılmıştır.

・ USB Type-C™, USB Implementers Forum'un ticari markasıdır.

・ Windows®, ABD'de ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

・ Android™, Google LLC'nin ticari markasıdır.

・ Bu katalogda kullanılan fotoğraf ve şekiller, gerçek ürünlere göre biraz farklılık gösterebilir.

・ Bu belgedeki diğer şirket isimleri ve ürün isimleri ilgili şirketlerin kendi markaları veya tescilli markalarıdır.

F3SG-4SRB  □□□□-□□-K

İsteğe bağlı bir montaj braketi 
seçin (ayrı satılır)　 
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»  F l ex i b l e  ra n g e  s u i t s  a n y  sy s t e m
»  R e c o n f i g u re  t o  e v e r y  n e e d 

»  S i m p l e  s e t - u p  a n d  c l e a r  d i a g n o s i s

Safety Controller G9SP 
S o f t w a r e - b a s e d  s t a n d a l o n e  c o n t r o l l e r  f a m i l y

F3SG
-SR

/PG
F3SG

-SR
-K

Common to 
F3SG-SR and F3SG-PG

* *

*1.
*2.

*1.
*2.
*3.
*4.
*5.
*6.
*7.

* *

* * * *

*

*

IO-Link Products
IO-Link Series

IO-Link makes communication 
down to the sensor level visible

Datasheet Introduction of safety component catalogs

IO-Link Products
IO-Link Series 

Safety Light Curtain/
Safety Multi-Light Beam
F3SG-SR/PG

Cat. No. F090Cat. No. Y229

NX-series Safety Controller
CIP Safety System

NX-series Safety Controller 
CIP Safety System 

Cat. No. F104Cat. No. F117

Safety Controller 
G9SP

Veri Sayfası Emniyet komponenti kataloglarının tanıtımı


