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Yeni M1 Serisi Entegre
Global AC Siriuct Cozumu

EtherCAT® dahilindeki sistem entegrasyonu sizi; motor segeneklerini genisletme, kablolamayi azaltma, alandan tasarruf etme ve bozulmaz hale getirir.
yazihm araciyla entegre konfiglirasyon gibi imkanlarin oldugu daha esnek ve daha yiiksek verimlilige sahip bir makine tasarimi Uretim hatlarinda siirdirilebilirlik; yliksek verimli motorlar, enerji tasarrufu fonksiyonlari, verimli giic kaynagi ve loT teknolojisinde
asamasina tasir. Emniyet fonksiyonu giivenli bir calisma ortami saglar ve halka topolojisi gibi esnek ag topolojisi iretiminizi daha enerji tiiketimi izleme ile desteklenecektir.
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Esnek ve verimli Emniyetli ve Surddrulebilir

muhendislik givenilir Gretim uretim

Makine tasariminin optimizasyonu Emniyetli caligma ortami Sistemin dijitallestiriimesi

Makine tasarimi esnekligi, 6lceklenebilir OMRON EtherCAT M1 Serisi, hem tek basina hem de OMRON'un Ag baglantili sistem, makineyi loT teknolojisine yaklastirir.

¢ozlimleriyle gelistirilir. Olgeklenebilir emniyet ¢oziimleriyle miisteri Makinenin durumunun fabrika ortaminda bir panoda veya
gereksinimlerine gore glivenli bir calisma ortami sunar. uzaktan gosterilmesini saglar.

Montaj ve konfiglirasyon verimliligi

Tim OMRON otomasyon komponentleri i¢in kolay kablolama EnerJI tasarrufu

ve entegre konfiglirasyon yazilim araci, ekibinizin gelistirme Guvenilir tretim Sdrtcunin kendi fonksiyonlarina ek olarak, son derece verimli

verimliligini artirir. Giivenli bir galigma ortaminin, iiretim kapasitesini motorlarin desteklenmesi makineyi esnek ve verimli hale getirir.
sinirlamamasi gerektigini her zaman g6z oniinde
bulunduruyoruz. Sensorler, kontrolorler, siriicller ve
kolaboratif robotlar gibi entegre emniyet ¢dziimleri,
guivenilir Uretim saglar.
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Esnek ve verimli mihendislik

Makine tasariminin optimizasyonu

Dahili EtherCAT, M1 Serisini herhangi bir EtherCAT agina entegre etmenizi sadlar. Toplam miihendislik maliyetinden tasarruf saglar.

Safety over

EtherCAT.

Standart olarak yerlesik EtherCAT
FSoE (STO) destegi

127 mm

| N Dahili enkoder arayiizii ile pozisyon
_ - kontrolii (ABZ, 1CH)

or:
3G3M1-AB001
modeli

Esnek baglanti

EtherCAT topolojisi, degisken makine tasarimi saglar ve halka topolojisi saglam tretime katkida bulunur.

Standart Topoloji Halka Topolojisi
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Montaj ve konfiglrasyon verimliligi
Geligmis kullanilabilirlik

Programlama, konfigiirasyon, simiilasyon ve izleme igin tek yazilim.
Sysmac Studio Drive Edition tarafindan siiriicli konfigtirasyonu igin kullanici dostu ve yardimer GUI.

- Entegre konfigiirasyon
- Kurulum ve Ayarlama
- Sihirbazlar

- Veri izleme Monitérii

- Test Calismasi

- Otomatik Ayar

Kablolamayi azaltin, verimliligi artirin

EtherCAT ile kolay kablolama hizli kurulum ve daha az hata saglar. Az yer kaplamasi nedeniyle de panel boyutu kiicilir.
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Motor segenekleri

M1 Serisi, tahrik sistemi igin kullanilabilecek motor segeneklerini
genisletir. Standart indiiksiyon motorlari, sabit miknatish motorlar,
dogrudan tahrikli PM motorlar (128 kutba kadar) ve tambur motorlari
gibi 6zel motorlar desteklenir. Motor parametreleri Sysmac Studio'da
otomatik ayarlama fonksiyonu kullanilarak ayarlanabilir.




Emniyetli ve guvenilir Gretim

Safety over

EtherCAT.

Emniyetli calisma ortami

Emniyet her zaman 6nce gelir. OMRON'un dlgeklenebilir emniyet ¢oziimleri, makine emniyetini musteri ihtiyaglarina gére
tasarlamaniza olanak tanir.
M1 Serisi, emniyet ¢dzimiiniziin esnekligini artirir.

Guvenilir Gretim R
@ Emniyet Isik @ EmniyetRélesi @ Zorlamali @ Hareket Kontrolii
Modern Uretim hatlari hem emniyetli hem de gtivenilir olmalidir. X X R . . o
OMRON'un entegre emniyet ¢dziimi, calisanlarin emniyetli bir ortamda galismasini ve her makinenin yiiksek oranda kullanilabilir Barlyerlerl Uniteleri Kontakli Roleler ve Suruculer
olmasini saglar. F3SG-SR/PG Serisi G9SA Emniyet Rolesi Zorlamali Kontakli G7SA/ Emniyet Fonksiyonlu AC
Emniyet Isik Bariyerleri/Gok Uniteleri G7S-ERodle Servo Sistemi 1S Serisi
Isinh Emniyet
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@ Kapi Emniyet Switchleri @ Emniyetli Alan Tarayicilari

D4SL-N Koruma Kilitli Kapi Emniyet 0S32C Emniyetli Alan Tarayici
Switch'i

Tasiyici

Paketleme

@ Hareket Kontroli ve Siiriictiler

M1 Serisi, yliksek seviyede emniyet gerektiren gesitli makine tiplerini

- . o destekleme olasiligini artirir.
(3) Programlanabilir Emniyet Kontroloru
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- STO (ISO 13849-1 Cat.3/PLe)
Makine Otomasyon Kontroldrleri - FSoE

NX Serisi NX1 CPU Uniteleri - Emniyet girisi (2CH) + EDM ¢ikigl
NX Serisi Emniyet Kontrolcrleri

NX-SL5/SI/SO Emniyet Kontrol Uniteleri

SIL3
Safety over PLe

EtherCAT. ™ "
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Surdurulebilir Uretim

Sistemin dijitallestiriimesi

Ag baglantili sistem, makineyi loT teknolojisine yaklastirir. Her bir cihazin bilgileri Gist katman kontroloriinden toplanabilir ve
retim hattinin durumunu anlamak igin faydal bilgiler olarak gortintilenebilir. Bilgiler fabrika ortaminda gosterilebilir veya

! farkl bir konumdan uzaktan izlenebilir; bu yalnizca mevcut kosullar bildirmekle kalmaz, ayni zamanda kestirimci bakim igin
de kullanighdir.

SCADA/HMI/
MES/ERP
Acik aglar sensérlerden ana i ':g" . UA
cihazlara baglanir ale
ffffff Uretim tesisi
OPC UA
Makine Otomasyonu
Kontrolor

EthenVet/IP
Makine kontrolii

NX Serisi Emniyet
Kontrolori

a

Enerji tasarrufu

Diinyanin elektrik glcdi tiiketiminin neredeyse yarisi motorlardan kaynaklanir. Dogru motoru segcmek ve hareketi optimize
etmek, enerjiden tasarruf etmenin en etkili yoludur. M1 Serisi, gesitli motor tiirlerine uyum saglar ve bunlari tahrik etme
yetenegine sahiptir.
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@ 10-Link Sensor seviyesi

- .

AC motor PM motor
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M1 Serisi Uruin yelpazesi

Dahili EtherCAT Haberlesme Tipi

. .

- Gug kaynagi ve kapasitesi %200

Tek fazli 200 V: 0,1 - 3,7 kW - Emniyet fonksiyonu: STO (Emniyetli Tork Kapatma), PLe/SIL3
Ug fazli 400 V: 0,4 - 22 kW - Safety over EtherCAT (FSoE)
Ug fazli 200 V: 0,1 - 22 kW - Dahili ABZ fazi

- Yiiksek baslangic torku: 0,5 Hz'de - Dahili EtherCAT haberlesmesi

Safety over

Standart Tip

- Gug kaynagi ve kapasitesi - Yuksek baslangi¢ torku: 0,5 Hz'de %200
Tek fazli 200 V: 0,1 - 3,7 kW - Emniyet fonksiyonu: STO (Emniyetli Tork Kapatma), PLe/SIL3
Ug fazli 400 V: 0,4 - 22 kW - Dahili ABZ fazi
Ug fazli 200 V: 0,1 - 22 kW
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Otomasyon platformu

Makine Kontroloru

“&5PC UA

Microsoft

SQL Server

Ethen\et/IP

EtherCAT .ﬂwm
EtherCAT.

NX1 Makine Kontrol&riine bagli NX serisi Emniyet Agi Kontrolori, hem
EtherNet/IP + CIP Safety hem de EtherCAT + FSoE aglarinin ayni anda
kullanilmasina imkan tanir.

Hareket

NJ/NX Serisi

- Lojik sirasi, Hareket, Emniyet, Robotlar ve Veritabani
baglantisi fonksiyonu

- Olgeklenebilir hareket kontrolii: 2'den 256 eksene
kadar CPU'lar

- 1EC 61131-3 kontrolor

- Hareket Kontrolii ve Emniyet icin PLCopen
Fonksiyon Bloklari

- Robot fonksiyonlariyla gelismis hareket

- Dahili EtherCAT ve EtherNet/IP portlari

Safety over
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Yazilm

1S Hareket Emniyeti servosu

- Doner motorlar igin servo siiriicl

- 3 kW'a kadar

- Pilsiz mutlak ¢ok donuslii enkoder

- Gelismis emniyet fonksiyonlari: STO/SS1/SS2/S0S/SLS/
SLP/SDI/SBC

- Tek kablo baglantili doner motorlar icin servo siiriicl

1S Servo Sistemi - Genel amagl servo

- Doner motorlar icin servo siriici

- 15 kW'a kadar

- Pilsiz mutlak gok doniisli enkoder
- Emniyet fonksiyonu: STO

ﬂ% e

Entegre yazilim Sysmac Studio

- Lojik sirasi, hareket, emniyet, robotlar, gérsel denetim ve HMI igin tek
bir ara¢

- Acik IEC 61131-3 standardi ile tam uyumluluk

- Hareket ve Emniyet igin PLCopen Fonksiyon Bloklari

- Kapsamli bir talimat setiyle Ladder, Yapilandiriimis Metin ve Satir igi
ST programlamayi destekler

- Karmasik hareket profillerinin kolay bir sekilde programlanmasi igin
CAM editorii

- Veritabani Baglantisi Fonksiyon Bloku kiitliphanesi
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Sysmac, OMRON fabrika otomasyonu driinlerinde Japonya'da ve diger iilkelerde OMRON Corporation'in ticari markasi veya tescilli ticari markasidir. Windows ve SQL Server
ABD'de ve/veya diger tilkelerde Microsoft Corporation'in ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir. EtherCAT® ve Safety over EtherCAT® tescilli ticari markalar ve
patentli teknolojilerdir ve lisanslari, Alimanya'da bulunan Beckhoff Automation GmbH sirketine aittir. EtherNet/IP™ ve CIP Safety™, ODVA'nin ticari markalaridir. OPC UA ve
OPC Certified logosu, OPC Foundation'in ticari markalaridir. Bu belgedeki diger sirket isimleri ve triin isimleri ilgili sirketlerinin ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir.
Bu katalogda kullanilan iriin fotograflari ve gizimleri gergek uriinlere gore biraz farklilik gdsterebilir. Microsoft trlintiniin ekran gorintiileri Microsoft Corporation'in izniyle

tekrar basilmistir. Bazi goriintiiler Shutterstock.com lisansi ile kullanilmistir.
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