RADA NB

» Kvalitni barevny displej s LED podsvicenim

» UpInd Fada termindld HMI

» Komplexni nabidka funkci

realizing



Uplna fada termindlt HML...

Nové HMI termindly Omron Fady NB jsou prosté
presné tak inteligentni a spolehlivé, jak vypadaji.
Bohaté vybavené termindly HMI s vysoce kvalitnim
zpracovanim spolecnosti Omron v celé fadé
predstavuji novou generaci, kterd vam zajisti
Spickovou spolehlivost. Rada NB je logickou volbou
pro pouZiti s populdrni fadou kompaktnich PLC
automati Omron CP1; nabizi vZdy ten spravny
model, ktery vyhovi vasi aplikaci, bez ohledu na

oblast priimyslu, v niZ podnikate.

Rada NB se dodavé ve velikostech obrazovky od 3,5”
do 107, a zajistuje tak nejen Gplnost sortimentu, ale
rovnéz nabizi mnohé vynikajici konstrukéni vlastnosti,
které usnadnuji vytvareni atraktivnich aplikaci HMI
terminald.

Kombinace vysoké kvality a bohaté vybavy zajistuje
vysokou uZitnou hodnotu HMI terminald ve tfidé
ekonomickych produktd. Software NB-Designer pro
vytvarenivlastnich HMI aplikacT je zdarma a lze jej
stahnout z naSich webovych stranek.




Nejlepsi displej ve své tridé
Robustni barevny dotykovy TFT
LCD displej zajistuje vynikajici
viditelnost a obsahuje LED
podsviceni s dlouhou Zivotnosti
(50 000 hodin = pfibliZzné 6 let).
Dodavaji se velikosti obrazovky
od 3,5” do 10”.

e TFT LCD s LED podsvicenim

e Siroky pozorovaci Ghel

e Vice nez 65 000 barev

e Pamét120 MB pro data
obrazovky

Inteligentni konstrukce

PFi vyvoji fady NB jsme zohlednili

kazdy aspekt konstrukce,
abychom poskytli uZivateldm
maximalni flexibilitu. Typickym
pfikladem je reZim zobrazovani
na vysku nebo na Sitku.

e ReZim zobrazovani na vysku
nebo na Sitku

e Pripojeni k zafizenim Omron
a jinych vyrobcd, napf. PLC,
ménice

e Sériové pripojeni, USB a
Ethernet

e Pfipojeni standardem
PictBridge

Seti vas ¢as

Rada NB nabizi mnoho
uzitec¢nych funkci, které
usnadnuji vytvareni a spravovani
vasich projektd, napf. podporu
pamétovych zafizeni pres USB.

e Podpora pamétovych zafizeni
pres USB

e Animace a snadno pouzitelné
funkce

e Vicejazycna podpora a nastroj

e Simulace online/offline



B oskytu;e vSechny vlastnosti a funkce potrebné pro snadné a op

ra ovek. Funkce jako manipulace s okny poskytuji mnoho moZnosti tvorby obrazovek pricemz
2 jazycich. Simulace offline navic umoZnuje rychle otestovat vas projekt.

Flexibilni manipulace s okny

Viytvareni obrazovek pro projekty pomoci znamého
konceptu oken nebylo nikdy snazsi nez s fadou NB.
Vasi volnou kreativitu maximalizuji tfi standardni okna:
1) Z&kladni okno pro obecnou obrazovku a pfekryvné
obrazovky, 2) Spolecné okno pro pevné obrazovky
nebo obrazovky 3ablon a 3) Rychly vybé&r pro obrazovky
nabidek. Vedle standardniho okna lze rovnéz zobrazit
,»,0kno v okné“ pomoci nepfimé soucasti okna.
Pfekryvna okna lze spravovat pomoci pfimé soucasti
okna. Rada NB navic podporuje u prekryvnych oken
funkce dolniho okna a prihlednosti.

Sirokd jazykovd podpora

V soucasné dobé& podporuji pfistroje fady NB 32 jazykd,
proto pro vas bude snadné tvofit pro né texty. Diky
funkci Textové knihovny lze texty, které se v projektu
pouZivaji ¢asto, ukladat. Podobné lze uloZit i text pro
soucast podporujici vice stavll (ZAPNUTO/VYPNUTO)
pomoci urcitého textu pro kazdy stav. A lze to provést
vCetné nastaveni pisma pro kazdy jazyk.
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Snadna animace

Rada NB poskytuje mnoho moZnosti vytvaFet animace
snadno a rychle. Pohyblivé soucasti lze vytvaret snadno
a mnoha zpUsoby. Napfiklad chcete zobrazit rlizny stav
pomoci textu a grafiky nebo zobrazit volny pohyb nebo
pohyb po trajektorii bEhem zmény zobrazované grafiky.
To v3e lze provést jednoduse konfigurovanim stavu,
soufadnic X/Y a odpovidajici adresy.

Vykonnd makra

Diky vykonnym makrlim umoZfiuje fada NB i vice, napf.
vypocty, porovnani nebo iterace a matematické funkce.
RovnéZz umoznuje kreslit grafiku a vzory na obrazovku
NB, zapsat nebo nacist hodnotu do mistni paméti nebo
paméti pfipojeného zafizeni.



Logicka volba pro vas stroj

Bohaté vybavena fada NB ma vse, co potfebujete k vytvareni aplikaci pro Siroky rozsah strojii a v Sirokém zabéru
primyslovych odvétvi, napt. baleni, potravinarstvi, plastikarstvi a textilnim primyslu. Od jednoduchého nasazovani
vicek ptes plnénf a vyprazdniovani stroje az k plnicim linkdm nebo zatavovacim/znackovacim balicim strojam. A

v neposlednifadé nejnovéjsi software spolecnosti Omron NB-Designer, ktery je kdykoli zdarma ke stazeni z nasi
webové stranky.

: Nepretrzité informace o alarmech

Monitorovani udalosti (alarmy) je flexibilni a snadné. Nejde jen o moZnost zadavat bitové a slovni
alarmy pro spousténi a vypinani nebo podminéné spousténi; rovnéz lze pouZivat rlizna pisma

a barvy pro rozliseni rznych stupi(l stavu a priorit. Konkrétni alarmy jsou hlaseny zvukovym
signalem, stejné jako doprovodnou textovou zpravou, a lze dokonce vytvofit prekryvné alarmy pro
situace, v nichZ je nutné provést okamzitou akci.

- Snadna prezentace dat
_ Graficka prezentace dat v redlném case a historii je u fady NB snadna. Vedle zobrazeni ¢asového

vzorkovani a dat sledovani trendi mate moznost uloZit data vzorkovani (max. 16 slov za sebou)
pro zakladni data sledovani trend(l v redlném case. Lze také vykreslovat kfivky pomoci soufadnic
x/y, kdy se vzorkovani provadi prostfednictvim jednotlivych nebo vice bod{ a dat historie. Data lze

MoZnosti vicenasobného zabezpeceni

Ochrana vyvijeného projektu heslem je u fady pfistroji NB jednoducha a bezpecna.
Mezi rozsahlé mozZnosti zabezpeceni patfi moznost definovat az 16 minimalnich
bezpecnostnich Grovni pro obrazovky, tlacitka a vstupy, a lze nastavit az 32 konkrétnich
prvkd Fizeni pfistupu pro jednotlivé operatory. Rovnéz je k dispozici fizeni stavu
registru (bit/slovo) pro kontrolu skutecného stavu v porovnani s pfeddefinovanou
hodnotou a standardni kontrolu potvrzeni operatorem, ktera zajisti, Ze operator
provede kritické akce.




partner pro CP1
iroké nabidce velikosti obrazovek, bohaté vybavé, mnoZstvi funkci a osvédcené vysoké
kvalité produktt Omron nabizi nova fada NB v3e, co potfebujete od kompaktniho HMI terminalu
pro popularni fadu kompaktnich PLC jednotek Omron CP1. Jednotky CP1 nabizeji vy33i stupen
propracovanosti, ktery dokonale odpovida konkrétnim poZadavk(iim na automatizaci, a pfipojeni
k fadé NB lze provést pomoci sériového rozhrani nebo rozhrani Ethernet. Podobné snadny je
pfenos dat predpist mezi HMI terminalem a PLC (se zalohovanim dat do externi paméti, pokud
je poZadovano) a format obrazovky predpisu lze volit libovolné nebo lze upfednostnit pouZiti
standardni tabulky.




Rada NB

Cenové vyhodny terminal HMI s mnoha
praktickymi funkcemi

o Dotykova TFT obrazovka schopna zobrazit vice nez 65 000 barev

o Dostupné ve velikostech od 3,5" do 10"

o Dlouha Zivotnost LED podsviceni

e Komunikace prostfednictvim sériového pfipojeni, rozhrani USB a sité Ethernet
e Podporuje USB flash paméti

e |nterni pamét 128 MB

o \ektorova a rastrova grafika

Konfigurace systému

0sobni pocitaé .]
|/

‘ Ethernet I/F !

Max. 32 PLC
PLC automat  automati PLC automat

USB I/F USB I/F Sériovy I/F Sériovy I/F
(jednotka Slave) (jednotka Host) - (COM1) 2 (COM2) 2

’J RS-232C PLC automat
o —— RS-232C/

b
Tiskarna PictBridge Frmenzs ) ) )

USB flash pamét m ' L '

PLC automat

//

0sobni pomtac PLC automat

0sobni pocita¢

*1. Komunikace prostfednictvim sité Ethernet a rozhrani USB Host je podporovana pouze u modelu NB__-TWO01.
*2. Model NB3Q ma pouze jeden port (RS-232C/422A/485) COM1.

Windows je registrovana ochranna znamka spolecénosti Microsoft Corporation v USA a jinych zemich.
Dalsi nézvy spolecnosti a vyrobkil uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky pfislusnych vlastnika.
Fotografie a obrazky vyrobkd, které jsou pouzity v tomto katalogu, se mohou v nékterych ohledech liit od skutecnych produkt.
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Rada NB

Technické udaje

Programovatelny terminal (HMI)

Technické tdaje NB3Q NB5Q NB7W
TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B
Typ displeje 3,5" TFT LCD 5,6" TFT LCD 7" TFT LCD
Rozliseni displeje (V x 8) 320 x 240 320 x 234 800 x 480
Pocet barev 65 536
Podsviceni LED
Zivotnost podsviceni Provozni doba 50 000 hodin pfi normalni teploté (25°C)
Dotykovy panel Analogova rezistivni membrana, rozliSeni 1 024 x1 024, Zivotnost: 1 milion dotykovych operaci
Rozméryvmm(szxH) 103,8 x 129,8 x 52,8 142 x 184 x 46 148 x 202 x 46
Hmotnost Max. 310 g Max. 315 g Max. 620 g Max. 625 g Max. 710 g Max. 715 g
"1 Toto je predpokladana doba, pokud je svitivost sniZzena o 50% na LED pfi pokojové teploté a vihkosti. Jednd se o typickou hodnotu.
Rozsah funkci
Technické tdaje NB3Q NB5Q NB7W
TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B
Interni pamét 128 MB (véetné systémoveé oblasti)
Pamétové rozhrani - USB - usB - USB
Pamét Pamét Pamét
Sériovy port (COM1) RS-232C/422A/485 (neizolovany) RS-232C
Pfenosova vzdalenost: Pfenosova vzdalenost: max. 15 m
max. 15 m (RS-232C), Konektor: D-sub s 9 piny
max. 500 m (RS-422A/485)
Konektor: D-sub s 9 piny
Sériovy port (COM2) - RS-232C/422A/485 (neizolovany)
Prenosova vzdalenost: max. 15 m (RS-232C),
max. 500 m (RS-422A/485)
Konektor: D-sub s 9 piny
USB host Odpovida rozhrani USB 2.0 s pinou rychlosti, typ A, vystupni vykon 5 V, 150 mA
USB Slave Odpovida rozhrani USB 2.0 s pinou rychlosti, typ B, pfenosova vzdalenost: 5 m
Pripojeni tiskarny Podpora PictBridge
Ethernet - 10/100 base-T - 10/100 base-T - 10/100 base-T
VSeobecné
Technické tdaje NB3Q NB5Q NB7W
TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B
Napajeni 20,4 a7 27,6 VDC (24 VDC -15 a7 15%)
Spotieba energie 5W 9w 6W 10w 7W 11w
Zivotnost baterie 5 let (pfi teploté 25°C)

Stupeii kryti (piedni strana)
Vyhovuje normam

Provozni prostiedi

Odolnost proti ruseni

Okolni provozni teplota

Okolni provozni vihkost vzduchu

,

Pripojitelné fidici jednotky

Celni ovladaci &ast: IP65 (Ochrana proti prachu a kapajici vodé pouze z predni strany panelu)

Smérnice ES, KC, cUL508

Bez korozivnich plynt.

V souladu s normou IEC61000-4-4, 2 kV (napajeci kabel)
0az50°C

10 az 90% relativni vihkosti (bez kondenzace)

NB10W
TW01B

10,1" TFT LCD
800 x 480

210,8 x 268,8 x 54,0
Max. 1 545 g

NB10W
TW01B

USB
Pamét

10/100 base-T

NB10W
TW01B

14W

Znacka
OMRON

Mitsubishi

Panasonic
Siemens

AIIen-BradIey*1
(Rockwell)

Rada

Omron fada C Host Link

Omron fada CJ/CS Host Link

Omron fada CP

Mitsubishi Q_QnA (Link Port)

Mitsubishi FX-485ADP/485BD/422BD (Multi-station)
Mitsubishi FXON/1N/2N/3G

Mitsubishi FX1S

Mitsubishi FX2N-10GM/20GM

Mitsubishi FX3U

Mitsubishi fada Q (CPU Port)

Mitsubishi Q00J (CPU Port)

Mitsubishi QO6H

Rada FP

Siemens S7-200

Siemens S7-300/400 (pfimy PC adaptér)

AB DF1
AB CompactLogix/ControlLogix

" Modely AB a GE budou kompatibilni s nastroji NB-Designer verze 1.20 a vyssi.

Poznamka:

Znacka
Schneider

Delta
LG (LS)

GE Fanuc Automation™

Modbus

Podrobnosti naleznete v pfirucce pro fadu NB Host Connection (kat. €. V108).

OMmRrRON

Rada

Schneider Modicon Uni-TelWay
Schneider Twido Modbus RTU
Delta DVP

LS Master-K Cnet

LS Master-K CPU Direct

LS Master-K Modbus RTU

LS XGT CPU Direkt

LS XGT Cnet

GE Fanuc fada SNP
GE SNP-X

Modbus ASCII
Modbus RTU
Modbus RTU Slave
Modbus RTU Extend
Modbus TCP



Rada NB

Rozméry (Jednotky: mm)
NB3Q NB5Q
Panel Panel Svorka
Svorka fre) 7 =
[imml | -
103,8 91,2
L 142 4t o 130,8 | IH 129 153,6
e 2
35 (min.)
1298 46 (max.) .
1185 lhe = 155 =
, : e 6.2 44 (min)
184 -/ 53 (max.)
% 172,2
o 46—
1169 —— [N ——— wii 1]
41 170,4
195
NB7W NB10W
Panel Svorka Panel Svorka
Panel Panel
Z5) 7z A= 5 5 5 =
i
148 4 o 1368 || 135 1596
2108 {4+ o 199 |HHESE196.7 2213
=2 == =
2 62 44 (min) i
202 53 (maX) SmRen
190,8 - 46 ~ = = = n= ==
—_— 155 [[] 6.2 44 (min.)
mmmmm 0 53 (max.)
[ Ml —— yufll}] o]
189
213,6
Model Vyfez pro montaz do panelu (V x § mm)
NB3Q 119,0 (+0,5/-0) x 93,0 (+0,5/-0)
NB5Q 172,4 (+0,5/-0) x 131,0 (+0,5/-0)
NB7W 191,0 (+0,5/~0) x 137,0 (+0,5/-0)
NB1OW 258,0 (+0,5/-0) x 200,0 (+0,5/-0) PouZitelna tloustka panelu: 1,6 az 4,8 mm
Souvisejici manualy
Kat. &. Model Nazev
V106 NB-Designer Provozni prirucka pro nastroj NB-Designer fady NB
V107 NB3Q, NB5Q, NB7W, NB10W Instalaéni prirucka pro fadu NB
V108 NB3Q, NB5Q, NB7W, NB10W Prirucka pro fadu NB Host Connection
V109 NB3Q, NB5Q, NB7W, NB10W Zakladni instalacni prirucka pro fadu NB

OMRON



Rada NB

Objednaci informace

Programovatelné terminaly

Nazev produktu
NB3Q

NB5Q
NB7W

NB10W

Dopliikové prislusenstvi

Nazev produktu
Propojovaci kabel NB-PLC

Software

Ochranné félie displeje

Pisluenstvi

I Kromé 64bitové verze Windows XP

Technickeé udaje

3,5", TFT LCD, barevny, 320 x240 bod(

3,5", TFT LCD, barevny, 320 x240 bod(, USB Host, Ethernet
5,6", TFT LCD, barevny, 320 x234 bodi

5,6", TFT LCD, barevny, 320 x234 bodu, USB Host, Ethernet
7", TFT LCD, barevny, 800 x480 bodii

7", TFT LCD, barevny, 800 x480 bod, USB Host, Ethernet
10,1", TFT LCD, barevny, 800 x480 bodd, USB Host, Ethernet

Technickeé tdaje

Pro pfipojeni NB terminalu k PLC automatu prostrednictvim rozhrani RS-232C (CP/CJ/CS), 2 m
Pro pfipojeni NB terminalu k PLC automatu prostrednictvim rozhrani RS-232C (CP/CJ/CS), 5 m
Pro pfipojeni NB terminalu k PLC automatu prostfednictvim rozhrani RS-422A/485, 2 m

Podporované operacni systémy: Windows 7, Windows Vista®, Windows XP™! (SP1 a vyssi).
Ke staZeni na regiondlnich strankach spole¢nosti Omron.

Baleni pro model NB3Q obsahuje 5 folii

Baleni pro model NB5Q obsahuje 5 folii

Baleni pro model NB7W obsahuije 5 folii

Baleni pro model NB10W obsahuje 5 folii
Montazni Gichytka pro fady NT31/NT31C az NB5Q

"2 Modely NB5Q-TW01B a NB7W-TWO1B jsou kompatibilni s nastrojem NB-Designer verze 1.10 a vy$§i.
Modely NB3Q-TWO0_B a NB10W-TWO01B jsou kompatibilni s néstrojem NB-Designer verze 1.20 a vyssi.

OMRON

Objednaci kod
NB3Q-TWO00B
NB3Q-TWO01B
NB5Q-TWO00B
NB5Q-TWO01B
NB7W-TWO00B
NB7W-TWO01B
NB10W-TWO01B

Objednaci kod
XW2Z-200T
XW2Z-500T
NB-RSEXT-2M
NB-Designer 2

NB3Q-KBA04
NB5Q-KBA04
NB7W-KBA04
NB10W-KBA04
NB5Q-ATTO1
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OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 D, Hoofddorp, Nizozemi. Tel.: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 industrial.omron.eu

CESKA REPUBLIKA

Omron Electronics spol. s r.o0.
Jankovcova 53, CZ-170 00, PRAHA 7
Tel.: +420 234 602 602

Fax: +420 234 602 607
industrial.omron.cz

Belgie
Tel.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dansko

Tel.: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finsko
Tel.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Francie
Tel.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Italie
Tel.: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Jihoafricka republika
Tel.: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Madarsko
Tel.: +36 (0) 1399 30 50
industrial.omron.hu

Némecko
Tel.: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Nizozemi
Tel.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Norsko
Tel.: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polsko
Tel.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugalsko
Tel.: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Rakousko
Tel.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Rusko

Tel.: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Spanélsko

Tel.: +34 913 777 900
industrial.omron.es

Svédsko
Tel.: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Svycarsko
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Turecko
Tel.: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Velka Britanie
Tel.: +44 (0) 870 752 08 61
industrial.omron.co.uk

Dalsi zastoupeni
spolecnosti Omron
industrial.omron.eu
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Automatizacni systémy

® Programovatelné automaty (PLC) ¢ Ovladaci terminaly e Vzdalena I/0 zafizeni
® Primyslové pocitace e Software

Pohony a fizeni pohybu

 Jednotky pro fizeni pohybu e Servosystémy e Ménice e Roboti

Komponenty pro fizeni

» Regulatory teploty  Napéjeci zdroje ® Casovace e Citace e Programovatelna relé
e Digitalni zobrazovace e Elektromechanicka relé e Monitorovaci prvky
® Polovodicova relé e Koncové spinace e Tlacitka ® Nizkonapétova spinaci technika

Senzory a bezpecnost

e Fotoelektrické senzory e Indukéni senzory e Kapacitni a tlakové senzory e Kabely s konektory

e Senzory pro méfeni vzdalenosti a Sifky e Kamerové systémy e Bezpecnostni sité
® Bezpecnostnirelé e Bezpecnostni senzory e Bezpecnostni spinace s blokovanim

Prestoze piipravé tohoto dokumentu byla vénovina maximdini pozornost spolecnosti Omron Europe BV, jejich pobocek a partnerskjch

spolecnosti, nelze zaruéit bezchybnost a dplnost informaci popsanjch v tomto

ménit bez predchoziho upozornén.

i kdykoli a jakkoli




