Ustaw prawidtowa pozycje

Nowy modut licznika CJ1W-CTL41-E umozliwia tatwe podtgczenie do 4 enkoderdw
inkrementalnych lub wyj$¢ szybkich ciggéw impulséw do dowolnego systemu PLC opartego

na rodzinie CJ1.

Wejscia enkoderdw

Enkodery inkrementalne zapewniajg ekonomiczny i doktadny odczyt szybko
zmieniajacych sie informacji o potozeniu w maszynach automatycznych.
Enkodery podaja informacje o predko3ci, kierunku i potozeniu, korzystajac z
wyjs¢ impulsowych. Wyjscia te przekazuja sygnaty impulséw A i B przesuniecia
fazy. Moze to by¢ réwniez impuls zerowy lub sygnat indeksujacy, ktére stuza

do oznaczania pozycji zerowej enkodera.

Grupa zaawansowanych programowalnych regulatoréw CJ1 firmy Omron zostata
wzbogacona o modut 4-kanatowego licznika CJ1W-CTL41-E, dzieki czemu
mozna korzystac z wielu funkcji oraz zakreséw wydajnosci. Pozwala to idealnie
spetniac potrzeby zwigzane z okre$lonymi zastosowaniami; jeden procesor

sterownika CJ1 moze kontrolowa¢ do 24 modutdow.

Szybka odpowiedz

Wejscia licznikéw impulséw faz A/B/Z modutu CTL41-E moga przetwarzac
sygnaty o czestotliwoSci do 100 kHz. Dzieki temu osiggana jest efektywna
czestotliwo3¢ liczenia do 400 000 pomiaréw na sekunde na wszystkich

4 kanatach réwnoczesnie. Dane zebrane przez licznik sa kopiowane do
procesora w postaci czterech wartosci 32-bitowych podczas kazdego cyklu
skanowania sterownika PLC. Modut CTL41-E poréwnuje wewnetrznie wartosci
licznika z 8 wstepnie ustawionymi wartosciami (lub 4 zakresami) na kanat.
Moze on réwniez wysyta¢ do procesora przerwania w celu uzyskania

odpowiedzi w czasie krétszym od milisekundy.

Elastycznosé

Tryby liniowe lub kotowe licznikéw mozna wybiera¢ indywidualnie dla kazdego
kanatu. Oprécz przetwarzania sygnatéw A/B/Z lub sygnatéw enkodera
impulsowego kazdy kanat mozna réwniez skonfigurowac do zliczania impulséw
wynoszacych/opadajgcych lub impulséw i sygnatow kierunkowych.

Ponowne konfigurowanie wtasciwosci licznika, takich jak zakresy, wartosci
poréwnawcze albo histereza regulatora, mozna wykonywac bez przerywania
pracy, wydajac polecenia za pomoca programu PLC. W celu umozliwienia
wydajnej pracy i rozwigzywania probleméw modut wyposazono w wewnetrzny
dziennik btedéw, mieszczacy do 30 komunikatéw. Dostep do dziennika mozna
uzyskac za pomoca programu CX-Programmer, uniwersalnej aplikacji

do programowania sterownikéw PLC firmy Omron.

Latwo$¢ montazu

W celu zapewnienia szybkiego i prostego podtaczenia enkodera
inkrementalnego nowy modut licznika 4-kanatowego wyposazono w nowy
opcjonalny blok terminala. Do modutu CJ1W-CTL41-E mozna go podtaczyc za
pomoca zwyktego 40-stykowego przewodu, dostepnego w kilku standardowych
dtugosciach. Odpowiednio pogrupowane bloki terminali umozliwiajg
zastosowanie petnej instalacji elektrycznej dla wyjS¢ A/B/Z oraz podtaczenie
zasilacza do 4 enkoderéw o napieciu 24 V lub dostosowanych do sygnatow
na poziomie odpowiednim dla sterownika liniowego. Zastosowanie mocowan
bezsrubowych skraca czas instalacji i konserwacji oraz zapewnia stabilne
zamocowanie réwniez w przypadku miniaturowych enkoderéw, nawet

w warunkach intensywnych wibraciji.




Dziatanie

Ustawianie serwa —

Pordwnywanie i wtaczanie/wytaczanie

Moduty wejsciowe enkodera CJ1
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| CJIM-CPU21/22/23

Pordwnywanie i przerywanie

|| I CJ1IW-CT021 '

Tylko wejscie

i ' CJIW-CTL41-E

CJ1W-CTS21-E:

CJ1W-CT021:

CJ1IM-CPU21/22/23:

Nazwa modelu
CJ1W-CTS21-E

I CJIW-CTS21-E

Liczba osi na modut

Modut interfejsu SSI 2-kanatowego enkodera SSI.
Modut mozna skonfigurowac w ten sposéb, aby akceptowat wszystkie warianty protokotu

Synchronous Serial Interface. Przesyta on do sterownika PLC informacje o potozeniu, ale nie

przekazuje wartosci zakresdw/wartosci pordwnawczych ani nie zawiera lokalnego wejscia/wyjscia.

Modut 2-kanatowego szybkiego licznika.

Przeznaczony dla dwéch enkoderdw impulséw A/B/Z o czestotliwosci impulséw do 500 kHz.
Wbudowane cyfrowe wejscia i wyjscia umozliwiajg konfigurowanie czynnosci regulacyjnych
wykonywanych autonomicznie (tzn. bez op6znienia wynikajgcego z komunikowania

sie z procesorem).

Moduty procesora CJ1M z dwoma wbudowanymi wejsciami licznika (100 kHz) oraz dwoma
wyjéciami impulsow. Zawierajg specjalne instrukcje kontrolujace pozycje serwonapedu.

Dostepne w 3 rdznych wariantach pojemnosci pamieci.

Opis Gtowne funkcje

Modut 2-kanatowego wejscia SSI

Gtowne funkcje modutu
CJ1W-CTL41-E:

4 wejscia enkoderéw
Czestotliwos¢ impulséw 100 kHz
32-bitowe wartosci licznika

Tryb liniowy i kotowy

32 wartosci pordwnawcze

Przerwania emitowane do procesora

sterownika PLC

Ponowne konfigurowanie bez

przerywania pracy

tatwe podtaczenie przewodéw

Petna konfiguracja parametréw komunikacji SSI dla danego kanatu

CJ1W-CTL41-E

Modut licznika 4-kanatowego

Wejscia sterownikdw liniowych o czestotliwosci 100 kHz (lub napieciu 24 V przez blok terminala

XW2G), 32 wartosci pordwnawcze, przerwanie dla procesora sterownika PLC

XW2Z-xxxK Przewdd dla licznika CJ1W-CTL41-E xxx = dtugos¢ przewodu w centymetrach (100, 150, 200, 300, 500)

XW2G-40G7-E | Blok terminala dla licznika CJIW-CTL41-E BezSrubowe podtaczenie przewodéw enkodera, napiecie 24 V lub wybér sterownika liniowego
dla okreslonego kanatu, szyna DIN lub montaz na Sruby

CJ1W-CT021 Modut 2-kanatowego szybkiego licznika Wejscia o czestotliwoci 500 kHz (24 V, 5V, sterownik liniowy), 32 wartoSci pordwnawcze,

2 wejscia regulatoréw, 2 wyjscia regulatoréw, przerwanie dla procesora sterownika PLC

XW2Z-xxxB Przewdd dla licznika CJ1W-CT021 xxx = dtugos¢ przewodu w centymetrach (050, 100, 150, 200, 300, 500)

XW2D-40G6 Blok terminala 40-punktowego ogélnego Potgczenie 1:1, zaciski $rubowe 40/M3,

zastosowania montaz na szynie DIN lub na Sruby

CJ1M-CPU21/22/23

Procesor z pozycjonowaniem 2-kanatowym
Pamie¢ programu: 5/10/20 tys. krokéw
Maks. liczba punktow we/wy: 160/320/640

Wejscia o czestotliwosci 100 kHz, 2 czestotliwosci impulséw/wyjscia regulatora zakresu impulséw

Maks. liczba modutéw we/wy: 10/10/20 (z modutem rozszerzajgcym)

XW2Z-xxxK

Przewdd dla licznika CJ1M-CPU21/22/23

xxx = dtugos¢ przewodu w centymetrach (100, 150, 200, 300, 500)

XW2B-40)6-9A

Blok terminala dla licznika

CJ1M-CPU21/22/23

impulséw, z mocowaniem za pomoca Srub M3

Podtaczenie 2 osi serwa zawierajgcych enkodery, wytaczniki kraficowe i sygnaty kontroli
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