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Figura 5:  d �L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�H�F�F�D�Q�L�F�K�H���G�H�O�O�·Inverter  
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Figura 12:  tabelle con spiegazione dei collegamenti del modello M1-STD 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PAGINA  17 

www.omron.it  

OMRON GUIDA RAPIDA: INVERTER 3G3M1  (FW 1.1) 
 
 
 

 
 

Figura 13:  schema dei collegamenti del modello M1-ECT / -EMP 
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Figura 14:  tabelle con spiegazione dei collegamenti del modello M1-ECT/ -EMP 
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Figura 18:  disposizione DIP switch del modello M1-ECT/ -EMP 
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2037 AX-FIC2029-SE (*1) C1 25 2,40 C2 50 
AX-FIC4044-SE-LL (*2) C1 10 0,47 

2055 AX-FIC2061-SE C1 25 5,80 C2 50 
AX-FIC4061-SE-LL (*2) C1 10 2,42 

2075 AX-FIC2061-SE (*1) C1 25 5,80 C2 50 
AX-FIC4095-SE-LL (*2) C1 10 2,42 

2110 AX-FIC2097-SE C1 25 6,10 C2 50 
AX-FIC4095-SE-LL (*2) C1 10 2,42 

2150 AX-FIC2097-SE (*1) C1 25 6,10 C2 50 
AX-FIC4095-SE-LL (*1)(*2)  C1 10 2,42 

2185 AX-FIC2112-SE (*1) C1 25 6,40 C2 50 

4004 AX-FIC4004-SE C1 25 2,46 C2 100 
AX-FIC4004-SE-LL C1 20 1,20 

4007 AX-FIC4004-SE (*1) C1 25 2,46 C2 100 
AX-FIC4004-SE-LL (*1) C1 20 1,20 

4015 AX-FIC4011-SE C1 25 2,46 C2 100 
AX-FIC4011-SE-LL C1 20 1,20 

4022 AX-FIC4011-SE (*1) C1 25 2,46 C2 100 
AX-FIC4011-SE-LL (*1) C1 20 1,20 

4030 AX-FIC4017-SE C1 25 2,46 C2 100 
AX-FIC4017-SE-LL C1 20 1,20 

4040 AX-FIC4017-SE (*1) C1 25 2,46 C2 100 
AX-FIC4017-SE-LL (*1) C1 20 1,20 

4055 AX-FIC4044-SE C1 25 2,56 C2 100 
AX-FIC4044-SE-LL C1 20 0,47 

4075 AX-FIC4044-SE (*1) C1 25 2,56 C2 100 
AX-FIC4044-SE-LL (*1) C1 20 0,47 

4110 AX-FIC4061-SE C1 25 3,50 C2 100 
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Data display  

Display a LED 7 
segmenti  

 

 
 

Visualizza (in rosso) vari dati come il 
valore di un parametro, il valore della 
frequenza o il valore impostato.  

Display  LEDs 

LED errore 
 

 
 

Si accende  (di  rosso) quando l' Inverter 
segnala uno stato di errore . 
Per informazioni su come ripristinare 
uno stato di errore di intervento, fare 
riferimento a Come ripristinare uno 
stato di intervento a pagina 9 -2. 

 LED 
programmazione  

 

 
 

Si accende ( di verde) quando sul 
display sono visualizzati dati 
modificabili.  

LED RUN 
 

 
 

Si accende ( di verde) quando l' Inverter 
è in funzione (uscita al  motore  attiva ). 
Si accende durante la decelerazione 
dopo aver disattivato il comando si 
RUN. 
Si spegne quando il comando RUN è 
attivo con riferimento di frequenza 0 
Hz, poiché non vi è alcuna uscita 
(escluso il controllo a velocità zero).  

LED monitoraggio 
(Hz) 

 

 
 

Si accende ( di verde) quando sul 
display viene visualizzato un valore in 
frequenza  (Hz). 
Per ulteriori info, vedi note sottostanti.  

LED monitoraggio 
(A)  

 

 
 

Si accende ( di verde) quando sul 
display viene visualizzato un valore in 
corrente (A) . 
Per ulteriori info, vedi note sottostanti.  

LED x10 
 

 
 

Si accende ( di verde) quando i dati 
visualizzati superano i l valore  9999. 
























































